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Anschlusstechnik fur Mobile Arbeitsmaschinen

Robuste Lésungen fiir Standard- und Sonderanwendungen

Ob Baumaschine, Landmaschine oder Mo-
bilkran, Mobile Arbeitsmaschinen arbeiten
oft unter extremen Umweltbedingungen.
Bei Kélte oder Hitze, Schnee, Regen oder
intensiver Sonneneinstrahlung missen
die Maschinen ausfallsicher funktionieren.
Auch starke Vibrationen und Schocks diir-
fen den Maschinen nichts anhaben.

Robuste Losungen vom Profi

Im Vergleich zu typischen Automatisie-
rungsanwendungen verlangen mobile
Geréte robustere Losungen. Dies gilt nicht
nur fir Sensorik und Aktorik, sondern auch
fir die Anschlusstechnik. Als einer der
weltweit fihrenden Anbieter von Auto-
matisierungslésungen bietet Turck seinen
Kunden neben einem breiten Spektrum
an Sensorik, industriellen Steckverbindern
und Kabeln daher auch spezielle Varian-
ten, denen selbst die extremsten Anwen-
dungsherausforderungen nichts anhaben
kénnen.

Daher hat Turck die zwei Anschlusstechnik-
serien DT und TSS entwickelt, die speziell
auf die besonderen Anforderungen von
Mobilen Arbeitsmaschinen zugeschnitten
sind.

Schutz gegen Feuchtigkeit

Durch die vollstandige Umspritzung der
Griffkdrper und den Einsatz von Silikon-
dichtungen erfiillen die DT- und TSS-Serien
die Schutzarten IP67 und IP69K. Wahrend
IP67 sich auf ein halbstiindiges Untertau-
chen in einem Meter Wassertiefe bei Zim-
mertemperatur bezieht, stellen die Tests
der Schutzart IP69K sicher, dass die Gerate
gegen den Einfluss einer Hochdruck- und
Dampfstrahlreinigung geschiitzt sind, wie
sie bei Fahrzeugen ublich sind.

Neben dem Einsatz von robustem und
strapazierfahigem Kunststoff setzt Turck
auch bei den inneren Werten auf hochste
Qualitat: So wurden bei den DT- und TSS-
Serien ausschlieBlich Kontakte von Tyco
Electronics (TE) verbaut.

Temperaturbestandigkeit

temperaturbestandig von -40...4+85 °C
extreme Einsatzgebiete
Einbau in Motorraumndhe maglich

Materialeigenschaften

komplett aus strapazierfahigem TPU
(Thermoplastisches Polyurethan)
gute Chemikalienbestdndigkeit
halogenfrei und flammwidrig

LED und Schutzbeschaltung
Statusanzeige am Steckverbinder

durch transluzente Umspritzung
Schutz gegen Uberspannungen

Gewinde fUr Schutzschlauch

einfache Montage von Schutzschldu-
chen durch angespritztes Gewinde am
Griffkorper

zusatzlicher Schutz gegen Feuchtigkeit,
mechanische und chemische Beeintrach-
tigungen

Zulassungen

RoHS

halogenfrei gemaf DIN VDE 0472
Teil 815

flammwidrig gemaR cULus 20549

Kundenspezifische Lésungen

variable Kabelldngen
unterschiedliche Polzahl
Mehrfachverteiler
Steckverbinderketten
Power- und Busversorgung
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DT-Serie

bis zu 12-polig
bei den Polzahlen 2 und 3

TSS-Serie

bis zu 6-polig
kompakt
besonders wirtschaftlich

verbesserter Komponentenschutz
durch Schutzbeschaltung
integrierte LED

DT-Serie TSS-Serie
Steckverbinder Deutsch Superseal
Mantelmaterial TPE-U (PUR) TPE-U (PUR)
Mantelfarbe schwarz schwarz
Aderquerschnitt 0,75 mm?*/AWG 18 0,75 mm?*/AWG 18
Litzenaufbau 42 x 0,15 mm 42 x 0,15 mm
Bemessungsspannung 12/24 VAC/DC 12/24 VAC/DC

Strombelastbarkeit

8A bei 40 °C (2-, 3-pol.)
7A bei 40 °C (4-pol.)
6A bei 40 °C (6-, 8-pol.)
5A bei 40 °C (12-pol.)

8A bei 40 °C (2-, 3-pol.)
7A bei 40 °C (4-, 5-pol.)
6A bei 40 °C (6-pol.)

Schleppkettentauglich ja ja
Umgebungstemperatur fest -40...+80 °C -40...+80 °C
Umgebungstemperatur bewegt -25...480°C -25...+80°C
RoHS-konform ja ja

Flammwidrig gemaf3 cUlus 20549 cUlus 20549
Halogenfrei gemaR DIN VDE 0472 Teil 815 DIN VDE 0472 Teil 815
Schutzart im gesteckten Zustand IP67/IP69K IP67/IP69K
Schutzbeschaltung Supressordiode bei den Polzahlen 2und3 nein
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Deutsch-Steckverbinder — DT-Serie

TypenschlUssel Deutsch-Serie DT

o | pT 06 -|2|s|G|-[A]-[5]/|TxL]

Losungen fur jede Anwendung

Die Deutsch-Steckverbinder-Serie DT von
Turck Gberzeugt mit vorkonfektionierten

und umspritzten Leitungen. Diese erfillen DT 06 Bauform ‘—| 2 | S | G |Steckverbinder

‘ - m LED/Beschaltung

alle Anforderungen an Dichtigkeit sowie
mechanische Bestandigkeit und setzen
lhre individuellen Verdrahtungskonzepte
ausfallsicher um.

I- Ausfiihrung Gewinde
04 Stecker G
06 Kupplung

Gewinde fiir Schutz-
kappe

blank ohne Gewinde
Steckverbinder

DT Steckverbinder Deutsch DT

Mit der groBBen Vielfalt an méglichen
Polzahlen, wahlweise sogar mit LED und

——== Ausfiihrung
S Kupplung

Schutzbeschaltung, deckt die Deutsch- p Stecker
Steckverbinder-Serie eine Vielzahl an
Applikationsmoglichkeiten ab. ——== Pole
2 2-polig
Die wesentlichen Features der DT-Serie 3 3-polig
sind: 4 4-polig
6 6-polig
komplett aus strapazierfihigem TPU 8 8-polig
12 12-polig

(Thermoplastisches Polyurethan)
temperaturbestandig von -40...+85 °C
hohe Dichtigkeit durch Silikondich-
tungen IP67/IP69K

AuBengewinde zur Schutzschlauch-
montage

Schutzbeschaltung, Surpressordiode,
2 x LED gelb

umspritzte Leitungen

halogenfrei und flammwidrig
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—L LED/Beschaltung
A  keine

S LED/Suppressordiode
(nur 2- und 3-polig)

IE Leitungsliange [m]

—L Leitungslénge [...]

5 5m
.m

| TXL | Leitungsqualitit

Leitungsqualitat
TXL PUR, schwarz, halogenfrei
TEG PVC, grau
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Deutsch-Steckverbinder — DT-Serie
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_ EEEE—— DT06-25-5-5/TXL 6936701 S 2 5m ° - - _ —— DT06-35-S-5/TXL 100000392 S 3 5m ° - -
‘ DT06-25-5-10/TXL 6936702 S 2 10m ° - - DT06-35-S-10/TXL 100000393 S 3 10m ° - -
T DT06-25-A-2/TXL 6936706 S 2 2m - - ° %51-2% DT06-35-A-2/TXL 100000367 S 3 2m - - °
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' DT06-25G-A-10/TXL 6936711 S 2 10m - ° - ‘ : DT06-35G-A-10/TXL 100000423 S 3 10m - ° -
DT04-2P-S-2/TXL 100000243 P 2 2m ° - - DT04-3 P-5-2/TXL 100000427 P 3 2m ° - -
ﬁ —_— DT04-2P-S-5/TXL 100000244 P 2 5m ° - - ﬁ e DTO04-3P-S-5/TXL 100000428 P 3 5m ° - -
» ‘ DT04-2P-S-10/TXL 100000245 P 2 10m ° - - » ‘ DT04-3P-S-10/TXL 100000429 P 3 10m ° - -
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DT04-2P-A-10/TXL 100000387 P 2 10m - - DT04-3P-A-10/TXL 100000435 P 3 10m - -

DT04-2PG-S-2/TXL 100000246 P 2 2m ° ° DT04-3PG-S-2/TXL 100000430 P 3 2m ° °
P === —— | DT04-2PG-S-5/TXL 100000247 P 2 5m ° ° - P —_— DT04-3PG-S-5/TXL 100000431 P 3 5m ° ° -
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DT04-2PG-A-10/TXL 100000390 P 2 10m - ° - DT04-3PG-A-10/TXL 100000438 P 3 10m - ° -
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Deutsch-Steckverbinder — DT-Serie
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Deutsch-Steckverbinder — DT-Serie
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Superseal-Steckverbinder — TSS-Serie

TypenschlUssel Super-Seal-Serie TSS

Tss -|2|s|-|A|-[5]/|mxL]

Losungen fur jede Anwendung

Neben der Deutsch-Steckverbinder-Serie
DT lberzeugt auch die Superseal-Steckver-

binder-Serie TSS mit vorkonfektionierten TSS | Bauform ‘ - | 2 | S |Steckverbinder ‘ - @ LED/Beschaltung ‘ —‘
und umspritzten Leitungen. Auch diese L —I:
erfiillen die hohen Anforderungen an Dich- Bauform Ausfiihrung LED/Beschaltung
tigkeit sowie mechanische Bestandigkeit. TSS  Steckverbinder S Kupplung A keine
Turck Super Seal p Stecker
Die wesentlichen Features der TSS-Serie
i —= Pole . "
sind: 2 2-polig Leitungslinge [m] /
o 3 3-polig —L . w

komplett aus strapazierfihigem TPU 4 polig Leitungslénge [...]

(Thermoplastisches Polyurethan) 5 5polig 5 5m

temperaturbestandig von -40...+85 °C 6  6-polig M

hohe Dichtigkeit durch Silikondich-
tungen IP67/IP69K

umspritzte Leitungen

halogenfrei und flammwidrig

| TXL | Leitungsqualitit

Leitungsqualitat
TXL PUR, schwarz, halogenfrei
TEG PVC, grau
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Superseal-Steckverbinder — TSS-Serie
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Superseal-Steckverbinder — TSS-Serie
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Y-Verteiler fur Deutsch/Superseal-Applikationen

Modulare Bauweise Deutsch-Y-Verteiler

Wie bei den Steckverbinder-Serien hat =
Turck auch bei seinen Verteilern hochste 2 ° 5
=
Qualitatsanspriiche umgesetzt. Die modu- 3 g N 2] 42 3 o
= —_— Hi = I
lare Bauweise erlaubt eine Vielzahl an Vari- E S 2 &% - E @ 22 S g s
— v ©
anten fir unterschiedlichste Applikationen. o = £3 £ 'F'p‘ g S g 5 ‘E § o
= 7] 23 = 3 5 o
£ i Zwne &2 3 48 - ]
Die umspritzten Verteilersysteme garantie-
.p y. . 9 1384 DT04-4P-A-0.6-3DT06- 100001126  S/P 4/2 0.6m - - ®
ren maximalen Schutz vor eindringender \ \ 25-A-0.6/0.6/0.6/TXL
Feuchtigkeit. So kann im Gegensatz zu B o=
handkonfektionierten Verteilersystemen 68— 600 66 600 50
eine dauerhafte Dichtigkeit gewdhrleistet T 275 FS T F
werden. Ein weiteres Feature der Vertei- [ —— ‘ %
lersysteme sind die vorgefertigten Befes- :
tigungslocher, die eine dauerhaft rittel-
sichere Befestigung ermdoglichen.
Sie kdnnen zwischen 2-, 3- und 4-fach-Ver-
teiler wahlen. Jeder einzelne Kabelabgang Superseal-Y-Verteiler
lasst sich dabei individuell konfigurieren.
Dazu kdnnen Sie verschiedene Steckver- =
binder (Deutsch, Superseal oder auch M12) 2 ° 5
=
wahlen und diese frei kombinieren. Jede 2 g N 2 42 & o
= _— e - v
einzelne Leitungslange ist individuell auf o S 2 o.% =T “ 22 S o s
L oo = % =% =N 2 9 'm N 2
die jeweilige Applikation anpassbar. 5 = 25 & < 3 g 5 = = &
= @ 2 3 = 3 S =)
2 T Sna &% 3 58 s 8
Die wesentlichen Features Y-Verteiler-Serie
R 1364 TSS-3P-A-0.6-2TSS- 100001125  S/P 3/2 0.6m - - [
sind: | 15 | 25-A-0.6/0.6/TXL

[N SR D Tt =]

(Thermoplastisches Polyurethan) T%H 175| o5
temperaturbestdndig von -40...+85 °C

hohe Dichtigkeit durch Silikondich- @M
tungen IP67/IP69K

umspritzte Leitungen

platzsparend

kosteneffizient

Einsammeln von mehreren Signalen
Leitungsldangen und Polzahlen sind frei
wahlbar

freies Kombinieren unterschiedlichster
Steckverbinder (DT, TSS, M12)
Befestigungslocher zur schnellen und
rittelsicheren Montage

komplett aus strapazierfahigem TPU
600 [~— 66— 6000‘ 423 ‘*

|| M
B =]

Lo\

Hans Turck GmbH & Co. KG | 45466 Mulheim an der Ruhr, Germany | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com 2018104 18119



Over 30 subsidiaries and
60 representations worldwide!
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