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Zu diesem Dokument

1 Zu diesem Dokument

1.1 Mitgeltende Dokumente

Die Informationen zum Sicherheits-Sensor sind auf mehrere Dokumente aufge-
teilt, um das Arbeiten mit den Dokumenten zu erleichtern. Die Dokumente und
Software zum Sicherheits-Sensor entnehmen Sie der folgenden Tabelle:

Zweck und Zielgruppe des Dokuments / |Titel des Dokuments / der Software
der Software

Software fir Anwender der Maschine* zur  |AG4soft **
Diagnose des Sicherheits-Sensors im Sto-
rungsfall und fiir den Konstrukteur der
Maschine* zur Konfigurierung des Sicher-
heits-Sensors

Hinweise fir den Konstrukteur der Sicher implementieren und betreiben **)
Maschine*
Hinweise fiir den Konstrukteur der Sicher parametrieren **)

Maschine* zur Konfigurierung des Sicher- |(das vorliegende Dokument)
heits-Sensors (Anleitung zur Software
AG4soft)

*

Maschine bezeichnet das Produkt, in das der Sicherheits-Sensor eingebaut
wird.

**  Sie kdnnen die aktuelle Version der Software und alle Dokumente als PDF aus
dem Internet herunterladen unter folgender Adresse: www.turck.com und
www.bannerengineering.com.
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1.2 Verwendete Darstellungsmittel

Tabelle 1.1: Warnsymbole und Signalworter

A

Symbol fur Gefahren

HINWEIS

Signalwort fiir Sachschaden
Gibt Gefahren an, durch die der Sicherheits-Sensor beschadigt werden
kann, wenn Sie die MaRnahmen zur Gefahrvermeidung nicht befolgen.

VORSICHT

Signalwort fir leichte Verletzungen
Gibt Gefahren an, durch die Sie leicht verletzt werden kénnen, wenn Sie
die MaBnahmen zur Gefahrvermeidung nicht befolgen.

WARNUNG

Signalwort fiir schwere Verletzungen
Gibt Gefahren an, durch die Sie schwer oder todlich verletzt werden kon-
nen, wenn Sie die MaRnahmen zur Gefahrvermeidung nicht befolgen.

GEFAHR

Signalwort fir Lebensgefahr
Gibt Gefahren an, durch die Sie schwer oder todlich verletzt werden,
wenn Sie die MaBnahmen zur Gefahrvermeidung nicht befolgen.

Tabelle 1.2: Weitere Symbole

©)

Il

Symbol fur Tipps
Texte mit diesem Symbol geben Ihnen weiterfihrende Informationen
zum Umgang mit der Software.

Y

Symbol fir Handlungsschritte
Texte mit diesem Symbol leiten Sie zu Handlungen an.
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Systemvoraussetzungen

Computer

Um die Software zu verwenden, bendétigen Sie einen PC oder ein Notebook mit

folgenden Anforderungen:

Prozessortyp

Intel® Pentium oder vergleichbar, z. B. AMD® oder
Cyrix®

Betriebssystem

Microsoft® Windows 95/98/NT®/2000/XP®

Arbeitsspeicher (RAM)

Mindestens 64 MB

Festplattenspeicher

Mindestens 50 MB freier Speicher
Wenn Sie Schutzfeld- oder Konfigurationswerte spei-
chern méchten, bendétigen Sie mehr Speicherplatz.

Anzeige Bildschirm

Farbig

Externes Laufwerk

CD-Laufwerk

Eingabegerat

Tastatur und Maus oder Touchpad

Ausgabegerat

Drucker (schwarz-weil3 oder farbe)

Serielle Schnittstelle

RS232 oder RS422

Wenn der PC nicht tber eine serielle Schnittstelle, son-
dern Uber eine USB-Schnittstelle verfligt, verwenden Sie
einen entsprechenden Adapter.

Im Folgenden wird nur noch nur der Begriff "PC" verwendet.

D101812 0110/ 7
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3.1

311

3.1.2

Funktionsumfang

Mit der Software kénnen Sie den Sicherheits-Sensor AG4-xE konfigurieren und
Diagnosen durchfuihren. Die Kommunikation erfolgt dabei Gber den PC.

Verwenden Sie die Software nur fir Sicherheits-Sensoren des Herstellers
BANNER Engineering.

Konfiguration

Um den Sicherheits-Sensor in lhrer Applikation in Betrieb zu nehmen, missen Sie
den Sicherheits-Sensor uber die Software individuell anpassen.

Der Sicherheits-Sensor ist ab Werk mit einer Standard-Konfiguration konfiguriert.

Wahrend der Software-Installation wird die Standard-Konfiguration als Datei im
Programmverzeichnis abgelegt.

Sicherheits-Sensor konfigurieren

Die Software speichert alle Daten einer Konfiguration in einer Konfigurationsdatei.

Eine Konfigurationsdatei hat das Dateiformat *.rs und enthélt alle Informationen,
die der Sicherheits-Sensor fir den Betrieb bendtigt.

Die Konfigurationsdatei eines Sicherheits-Sensors enthélt folgende Daten:
« Administrative Daten, z. B. Beschreibung
* Sicherheitsrelevante Daten, z. B. Anlaufverhalten

» Konfigurationsdaten des Schutz- oder Warnfeldes, z. B. Konturen und Gren-
zen

Ein Assistent fihrt Sie durch die Konfiguration.

Schutz- und Warnfelder konfigurieren
Fir den Sicherheits-Sensor stehen mehrere konfigurierbare Feldpaare zur Verfi-
gung. Ein Feldpaar besteht aus einem Schutzfeld und einem Warnfeld.

Eine Feld-Konfigurationsdatei hat das Dateiformat *.sf. und enthélt Daten Uber die
GroRe eines einzelnen Schutz- oder Warnfeldes, z. B. Konturen und Grenzen.
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3.2 Diagnose

Wahrend des Betriebes kdnnen Sie mit der Software Messdaten vom Sicherheits-
Sensor zum PC ubertragen und Messkonturen grafisch darstellen. Die Software
vergleicht permanent die Schutz- und Warnfelder mit der gemessenen Raum-
kontur und zeigt Schutzfeldverletzungen in Echtzeit an.

Waéhrend der Konfiguration des Sicherheits-Sensors kénnen Sie in der Software
Koordinaten auswerten, z. B. fiir den Einsatz von fahrerlosen Transportfahr-
zeugen (FTS).

Fir die Funktion MotionMonitoring unterstiitzt Sie der Assistent mit zwei zusatzli-
chen Dialogfenster bei der effektiven Inbetriebnahme.

[ - [=]x]
Datelgnsicht_Enstelungen n  Schutz-fWarnfelder Systemdaten Sicherhei: il
1 Defiion der Schutz Warrfeder e ]
cRQ s|dl
3807
d_inmm v_inmms Gite
300 9000 254) %77 ] o
000 [14) 565 0 n
3.400- | 18000 514 e e
Holorbioitr | Syem bt Koo - Sohuia el pasen _j
e - 28.04.2008 0851: Warte auf Verbindung zum Scanner
28.04.2008 0851 System - Schutzfeld ist passend
] 28.04.2008 0851: Die Konfigurationsdaten werden vom Scanner geladen
28.04 2008 08:52: Priite Daten
. 28,04 2008 0852 Enmiteln der Statusinformationen vom Scanner.
2800~ 28,04 2008 0853 Objekt méglich
28.04 2008 0853 System - Schutzfeld ist passendl
2600- 28.04 2008 0854 Objekt miglich
28.04 2008 0854 System - Schutzfeld ist passendl
il 28.04 2008 0854 Objekt miglich
28.04 2008 0854 Korigiert
28,04 2008 0854: MotionMonitaring; Referenziiache nicht eindeutig erkennbar - Beschleunigung iibe
2200~ 28.04.2008 08:54 System - Schutzfeld ist passend!
28.04.2008 0854 Objekt miglich
2000- 28.04 2008 0854 System - Schutzfeld ist passendl
28.04 2008 0854 Objekt miglich
100 28,04 2008 0854 System - Schutzfeld ist passendl
28.04 2008 0854 Objekt miglich
e ‘zsmznnsnsw System - Schutzfeld ist passend]
1.400-
1.200-
1.000-
0s00-
0800 _ 2
0400
0200
o000~
0200~
77 60 A4 40 1o oo 06w oo 020 ofom 020 odo 080 oS0 100 120 40 1600 1800 2000 220 2400 26m 2620
Einheten nMeler
Im Seanmes akive Feldpasre: 1 Zeigerposiion bezogen auf den LaserscanmerMitelpunkt: Al
Ausgewshle Fekdpasrs: 1 | Posiion: X Y Winkel Radus | dep
Datencuele: |sssie|  Dati Endposiior: X Y Wikel Radius | T ¥
RS4Vetbindung RS54 Messbelrieb |PC > Messwerdarstellung I [Butorisierter Kunds (BK] [

Bild 3.1: Zusatzliche Dialogfenster fir MotionMonitoring

Zur Systemprifung kdnnen Sie mit der Software eine erweiterte Status- und
Betriebsdiagnose durchfiihren. Sie kénnen z. B. Statusinformationen vom Sicher-
heits-Sensor laden, eine Diagnoseliste drucken und eine Servicedatei fir den
Support erstellen.
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4 Benutzeroberflache

4.1 Bildschirmaufbau

Die Software stellt die gemessenen und konfigurierten Feldkonturen grafisch dar.

Der Bildschirm gliedert sich in mehrere Bereiche, in denen Sie Daten anzeigen
und bearbeiten kénnen. Um die benétigten Funktionen aufzurufen, stehen auf der
Benutzeroberflache verschiedene Bedienelemente zur Verfligung.

1 2 3

I N [EEIE

Datei_ansicht_Enstelungen Konfiguation _Schutz-/Warnfelder Systemdaten Sicherhel e

| ———
Qe BlE ~f JBIE st v [ISININ] KISISe) LX) A
B - ~ T T4
N 7T
Tk N
/ \ !
/ \ A1 L~
/ \ =121 1]
/ \ |
[ \ !
/ \ - /|
f \ —1 L
I | I =
! | | |
| | | L]
| |
T
[P 2433 m| 2802m | 4834 ° /3,751 m |
2259 m | 0062m 18158 22%80m
PE> Schutz /W | felddefniion e | E—
6 5 4

Bild 4.1: Bildschirmaufbau
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Benutzeroberflache

4.2

=10

Position |Bezeichnung Beschreibung

1 Mendleiste Enthélt Menuls mit Menubefehlen und Untermentis
(siehe Kapitel "Meni", Seite 58).

2 Themenleiste Enthalt Betriebsmodi mit Werkzeugleiste und themati-

mit Werkzeugleiste |schen Symbolleisten (siehe Kapitel "Themenleiste",

Seite 11).

3 Arbeitsflache Stellt Mess- und Raumkontur und Schutz-/Warnfelder
grafisch dar und ermdéglicht deren Bearbeitung (siehe
Kapitel "Arbeitsflache", Seite 12).

4 Navigationsbereich |Zeigt XY-Koordinaten der Zeiger(end)position und ent-
hélt Schaltflachen zur Positionierung des Konturenfeldes
(siehe Kapitel "Navigationsbereich", Seite 13).

5 Statuszeile Informiert z. B. Uiber Verbindung und Anmeldung (siehe
Kapitel "Statuszeile", Seite 13).

6 Informationsbereich  |Nennt aktive und ausgewahlte Feldpaare und Daten-

quelle.

Themenleiste

Im oberen Bildschirmbereich finden Sie die Themenleiste mit folgenden
Eintragen:

« Anzeige der Messkontur

« Konfiguration
« Definition der Schutz-/Warnfelder
« Systemdaten

Jeder Eintrag der Themenleiste entspricht einem Betriebsmodus. Beachten Sie,
dass die verfugbaren Eintrdge der Themenleiste von der gewahlten Berechti-
gungsebene abhangen.

Jede Themenleiste enthalt die Werkzeugleiste mit Standardschaltflachen und
Schaltflachen fir spezielle Funktionen (siehe Kapitel "Schaltflachen", Seite 65).
Wenn Sie auf einen Eintrag der Themenleiste klicken, kénnen Sie (entsprechend
Ilhrer Berechtigungsebene) die Funktionen des ausgewahlten Betriebsmodus

nutzen.

D101812 0110/ 11
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BANNER

4.3

Arbeitsflache

Der Bildschirmbereich Arbeitsflache dient zur grafischen Darstellung von Mess-
und Raumkontur und von Schutz- und Warnfeldpaaren. Um die Konturen zu

unterscheiden, verwendet die Software folgenden Farben:

Tabelle 4.1: Farbige Darstellung der Konturen

Kontur Farbe
Mindestschutzfeld grau
Schutzfeld rot
Warnfeld grin
Deaktiviertes Schutzfeld |hellgrau
Deaktiviertes Warnfeld dunkelgrau
Gemessene Kontur gelb/rot

2675~
2600-

250~
2400
230~
2200~
2100~
2000
1900
600~
1700
160~
1500
Laoo-
1300
1200
1100
1000~
os00-
o600~
0700~
060~
0500~
040~
0300~
0200~
0100

0000~

0051 . s . . . . s . . I ; s .
27602600 2400 2200 2000 1400 1600 4400 1200 1000 0800 000 0400 0200 0000
Einheiten in Meler

Bild 4.2: Konturendarstellung

00 04 o

00 0d0 1000 1200 1400 160 180 2000 2200 2400 2600 2778

Sie erkennen die Cursor-Position an einem dunkelblauen Kreis, der sich beim

Klicken in ein Fadenkreuz verwandelt.

Mit der entsprechenden Berechtigung kdnnen Sie auf der Arbeitsflache Schutz-
und Warnfelder bearbeiten (siehe Kapitel "Schutz- und Warnfelder bearbeiten",

Seite 33).
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4.4

4.5

Navigationsbereich

Im Navigationsbereich zeigt die Software wahrend der Schutz- und Warnfeld-
Definition die XY-Koordinaten der Cursorposition. Wenn Sie auf die Arbeitsflache
klicken und mit gedriickter Maustaste ein Feld aufziehen, zeigt die Software das
Areal in den Zeilen Position und Endposition. Mit den Koordinaten kénnen Sie
Objekte auf der Arbeitsflache prazise lokalisieren und detailliert darstellen.

Mit den kreuzférmig angeordneten Pfeilschaltflachen kdnnen Sie den darge-
stellten Bildausschnitt auf der Arbeitsflache verschieben. Um das gesamte Kontu-
renfeld optimal zu positionieren, klicken Sie auf die mittlere Schaltflache.

A
e Ll
v

Bild 4.3: Navigationsschaltflachen

Statuszeile

Im Bildschirmbereich Statuszeile erhalten Sie in flinf Feldern detaillierte Informa-

tionen Gber:

¢ die Kommunikation zwischen PC und Sicherheits-Sensor
¢ den Zustand des Sicherheits-Sensors

« den gewdhlten Betriebsmodus der Software

¢ den Zustand des aktiven Schutz-/Warnfeldes

« die Berechtigungsebene des angemeldeten Anwenders

Tabelle 4.2: Kommunikation

Anzeige

Status

AG4 Synchron

PC synchronisiert die Verbindung zwischen PC und Sicher-
heits-Sensor

AG4 Verbindung

Datentransfer zwischen PC und Sicherheits-Sensor méglich

Tabelle 4.3: Sicherheits-Sensor

Anzeige

Status

AG4 -> Messbetrieb

Software erfasst Messdaten vom Sicherheits-Sensor

AG4 -> Konfiguration

Software Ubertragt Konfigurationsdaten an den Sicherheits-
Sensor (OSSDs ausgeschaltet)

AG4 -> Fehler

Fehler im Sicherheits-Sensor (OSSDs ausgeschaltet)

D101812 0110/ 13
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Tabelle 4.4: Betriebsmodus

Anzeige

Status

PC -> Messwertdarstellung

Software im Betriebsmodus Anzeige der Messkontur

PC -> AG4 Konfiguration

Software im Betriebsmodus Konfiguration

PC -> Schutz-Warnfeld-Defi-
nition

Software im Betriebsmodus Definition der Schutz-/Warnfel-
der

PC -> AG4 Systemdaten

Software im Betriebsmodus Systemdaten

Tabelle 4.5: Schutz-/Warnfeld

Anzeige Status

SF/WF rot Schutz- und Warnfeld verletzt (OSSDs ausgeschaltet)
WF grun Warnfeld verletzt

leer Schutz- und Warnfeld frei

Tabelle 4.6: Angemeldete Berechtigungsebene

Anzeige

Status

Bediener (Be)

Anwender ist mit der Berechtigungsebene Bediener (Be)
angemeldet

Instandhalter (In)

Anwender ist mit der Berechtigungsebene Instandhalter (In)
angemeldet

Autorisierter Kunde (AK)

Anwender ist mit der Berechtigungsebene Autorisierter
Kunde (AK) angemeldet

Fertigung (Fe)

Anwender ist mit der Berechtigungsebene Fertigung (Fe)
angemeldet

Entwicklung (En)

Anwender ist mit der Berechtigungsebene Entwicklung (En)
angemeldet

14 /D101812 0110
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5.2

Bedienen

Vorgehen beim Konfigurieren

Um einen Sicherheits-Sensor zu konfigurieren, gehen Sie folgendermaf3en vor:
% PC mit Sicherheits-Sensor verbinden

% Software starten und Anwender anmelden

% Sicherheits-Sensor-Konfiguration mit dem Assistenten erstellen

% Schutz-/Warnfeld-Konfiguration erstellen

% Konfiguration zum Sicherheits-Sensor tibertragen

% Echodaten prifen

Software installieren

Voraussetzungen:

e Zur Installation der Software auf dem PC bendétigen Sie den Sicherheits-
Sensor nicht. Wenn die Geréte bereits miteinander verbunden sind, stellen
Sie sicher, dass der Sicherheits-Sensor ausgeschaltet ist.

« Alle Windows-Anwendungen sind geschlossen.

% Legen Sie die CD-ROM ein.
% Die Installation startet automatisch.

% Wenn die Installation nicht automatisch startet, klicken Sie doppelt auf die
Datei setup.exe.

% Wenn Sie das Menu der CD aufrufen wollen, klicken Sie doppelt auf die Datei
start.exe.

% Wahlen Sie eine Sprache fir die Oberflachentexte im Installationsassistenten
und in der Software aus und bestatigen Sie mit [OK].

% Der Installationsassistent startet.

% Klicken Sie auf [Weiter].

% Der Installationsassistent 6ffnet den Software-Lizenzvertrag.

% Wenn Sie mit dem Lizenzvertrag einverstanden sind, klicken Sie auf [Ja].

D101812 0110/ 15
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531

& Wenn Sie mit dem vorgeschlagenen Installationspfad einverstanden sind,
klicken Sie auf [Weiter].

oder:

Wenn Sie einen anderen Pfad angeben mochten, klicken Sie auf [Durchsu-
chen]. Wéahlen Sie einen anderen Pfad, bestatigen Sie mit [OK] und klicken Sie
auf [Weiter].

Der Assistent installiert die Software und legt eine Verknlipfung auf dem Desktop
an.

Anwender anmelden

In den folgenden Kapiteln erhalten Sie grundlegende Informationen Uber die
verschiedenen Zugriffsrechte und den eigentlichen Anmeldevorgang.

Berechtigungskonzept

Die Zugriffsverwaltung ermdglicht eine zielgruppengerechte Anmeldung. Welche
Funktionen zur Verfugung stehen, ist abhéngig von der gewéhlten Berechti-
gungsebene. In der Software nicht verflighbare Funktionen erkennen Sie an hell-
grau abgeblendeten Schaltflachen.

Sie bendtigen zur Anmeldung keinen individuellen Benutzernamen, sondern
wahlen eine Berechtigungsebene. Folgende Berechtigungsebenen stehen zur
Verflgung:
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Tabelle 5.1: Berechtigungsebenen und verfigbare Funktionen

Berechtigungsebene

Funktionen

Bediener (Be)

Darstellung anpassen

Messkontur anzeigen und auswerten
Konfigurationsdaten vom Sicherheits-Sensor laden
Statusinformation vom Sicherheits-Sensor laden
Diagnoseliste anzeigen

Servicedatei erstellen

Passwort zuriicksetzen

Instandhalter (In)

Zusatzlich zu den Funktionen des Bedieners (Be):

Konfigurationsdaten vom Sicherheits-Sensor laden
Konfigurationsdaten von Datei laden

Konfigurationsdaten von Datei laden und zum Sicherheits-
Sensor Ubertragen

Konfigurationsdaten vom PC zum Sicherheits-Sensor iber-
tragen

Konfigurationsdaten drucken

Schutz-/Warnfeld drucken

Autorisierter Kunde
(AK)

Zusétzlich zu den Funktionen des Instandhalters (In), Vollzugriff
auf alle anwenderrelevanten Funktionen und Parameter:

Konfigurationsdaten als Datei speichern

Alle Parameter der Konfiguration andern
Sicherheits-Sensor auf Standardwerte zuriicksetzen
Schutz-/Warnfelder definieren und andern
Referenzkontur im Schutzfeld setzen
Schutz-/Warnfelder drucken und léschen
Schutz-/Warnfelddaten aus Datei laden
Schutz-/Warnfelddaten speichern
Schutz-/Warnfelddaten vom PC zum Sicherheits-Sensor
Ubertragen

Frontscheibe einmessen

Passworter andern

Fertigung (Fe)

Herstellerspezifischer Zugriff

Entwicklung (En)

Herstellerspezifischer Zugriff
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Alle Berechtigungsebenen aufer Bediener (Be) sind mit einem Passwort
geschitzt. Es gibt folgende Passwort-Typen:

« Standard-Passwort: giltig fir die Software, nicht &nderbar
« Individuelles Passwort: guiltig fur den Sicherheits-Sensor

Die Software speichert das individuelle Passwort im verbundenen Sicherheits-

H Sensor und stellt damit sicher, dass nur berechtigte Anwender die bestehende
Konfiguration andern kénnen.

Welches Passwort Sie in der Software eingeben miissen, ist abhéngig von der
Anmeldesituation:

Tabelle 5.2: Anmeldesituationen und Passwort-Typen

Anmeldesituation Passwort-Typ

Software nicht mit Sicherheits-Sensor verbunden Standard-Passwort

Software mit Sicherheits-Sensor verbunden Individuelles Passwort

Wenn Sie sich zum ersten Mal am Sicherheits-Sensor anmelden, verwenden
Sie das Standard-Passwort. Andern Sie das Standard-Passwort umgehend in
ein individuelles Passwort. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Anmel-
den" auf Seite 18 und im Kapitel "Passwort &ndern" auf Seite 54.

=10

5.3.2 Anmelden

Software ohne Sicherheits-Sensor verwenden

Sie koénnen die Software ohne Sicherheits-Sensor verwenden, um z. B. beste-

hende Konfigurationen zu bearbeiten. Die Funktionalitat der Software ist einge-
schrankt.

Voraussetzungen:
» Software und Sicherheits-Sensor sind nicht verbunden.

* Am PC muss die serielle Schnittstelle R232 aktiv sein. Wenn Sie z. B. ein

Notebook mit einem USB-Adapter verwenden, missen Sie diese Schnitt-
stelle ggf. erst installieren.

% Klicken Sie in der Taskleiste auf die Schaltflache [Start].

% Wahlen Sie im Startmenl den Menlibefehl Programme > Banner Enginee-
ring> AG4soft > AG4soft.
Die Software startet.

Der Starthildschirm mit Informationen zur Version 6ffnet sich.
Das Dialogfenster Berechtigungsebene andern 6ffnet sich.
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% Wahlen Sie in der Liste Berechtigungsebene den Eintrag Autorisierter Kunde
(AK) und geben Sie das Standard-Passwort Banner A ein.

% Bestatigen Sie mit [OK].

Sie kdnnen den angebotenen Assistenten verwenden (siehe Seite 24) und eine
Konfiguration aus einer Datei laden (siehe Seite 21).

Software mit Sicherheits-Sensor verwenden
Sie kénnen die Software mit verbundenem Sicherheits-Sensor verwenden, um
z. B. eine bestehende Konfiguration an den Sicherheits-Sensor zu tbertragen.
Voraussetzungen:

« Der Sicherheits-Sensor ist an die Stromversorgung angeschlossen.

« Der Sicherheits-Sensor ist an den PC angeschlossen und eingeschaltet.

Wenn Sie den Sicherheits-Sensor nach dem Start der Software einschalten
und die Berechtigungsebene Instandhalter (In) oder Autorisierter Kunde (AK)
gewahlt haben, mussen Sie sich zunédchst mit dem Standard-Passwort in der
Software anmelden.

% Klicken Sie in der Taskleiste auf die Schaltflache [Start].

% Wahlen Sie im Windows®-Startmenl den Mentibefehl Alle Programme >
Banner Engineering > AG4soft.

Die Software startet.

Der Startbildschirm mit Informationen zur Version 6ffnet sich.

Der Sicherheits-Sensor kontaktiert automatisch den angeschlossenen PC.
Die Software synchronisiert automatisch PC und Sicherheits-Sensor.

Die Software Ubertréagt automatisch die Konfiguration vom Sicherheits-Sensor
und priift die Daten.

Das Dialogfenster Berechtigungsebene @ndern 6ffnet sich.

% Wahlen Sie in der Liste Berechtigungsebene einen Eintrag. Wenn Sie den Ein-
trag Instandhalter (In) oder Autorisierter Kunde (AK) gewahlit haben, missen
Sie ein Passwort eingeben (siehe Seite 16).

Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, geben Sie das fir lhre Berechti-
gungsebene passende Standard-Passwort ein:

Instandhalter (In): Banner M
Autorisierter Kunde (AK): Banner A
% Bestatigen Sie mit [OK].
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& Wenn Sie sich mit der Berechtigungsebene Instandhalter (In) oder Autorisierter
Kunde (AK) zum ersten Mal angemeldet haben, missen Sie |hr Passwort
andern (siehe Seite 64).

Die Software kontaktiert und prift den angeschlossenen Sicherheits-Sensor.
Die Meldung Scanner-Statusinformationen 6&ffnet sich.

% Die Statusinformationen enthalten administrative und sicherheitsrelevante
Parameter. Vergleichen Sie alle sicherheitsrelevanten Parametern mit den
erforderlichen Parametern der aktuellen Applikation (siehe Kapitel "Statusin-
formationen drucken", Seite 49).

% Klicken Sie auf [SchlieBen).

Sie kdnnen die in lhrer Berechtigungsebene verfligbaren Funktionen ausfiihren.
Wenn Sie sich mit der Berechtigungsebene Autorisierter Kunde (AK) oder
Instandhalter (In) angemeldet haben, kénnen Sie den angebotenen Assistenten
verwenden (siehe Seite 24) und eine Konfiguration aus einer Datei laden (siehe
Seite 21).

Neue Sicherheits-Sensor-Konfiguration erstellen

Um eine neue Konfiguration zu erstellen, laden Sie eine bestehende Konfigura-
tion und andern Sie deren Parameter. Grundlegende Informationen tiber Konfigu-
rationen finden Sie im Kapitel (siehe Kapitel "Sicherheits-Sensor konfigurieren”,
Seite 8).

Bei der Installation wird eine Standard-Konfigurationsdatei im Ordner
Examples des Programmverzeichnisses abgelegt. Diese Konfigurationsdatei
standard.rs entspricht der Standard-Konfiguration des Sicherheits-Sensors im
Auslieferungszustand. Sie kdnnen die Standard-Konfigurationsdatei als Muster
verwenden und andern.

Siehe auch:
* Sicherheits-Sensor-Konfiguration laden (siehe Seite 21)
« Parameter der Sicherheits-Sensor-Konfiguration &ndern (siehe Seite 23)

Bestehende Sicherheits-Sensor-Konfiguration &ndern
Um eine bestehende Konfiguration zu &ndern, laden Sie eine Konfigurationsdatei
und &ndern Sie die Konfiguration.
Siehe auch:
* Sicherheits-Sensor-Konfiguration laden (siehe Seite 21)
« Parameter der Sicherheits-Sensor-Konfiguration &ndern (siehe Seite 23)
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5.6

5.6.1

Sicherheits-Sensor-Konfiguration laden

Um eine neue Konfiguration zu erstellen oder eine bestehende Konfiguration zu
andern, missen Sie zuerst eine bestehende Konfiguration laden. Sie kdnnen
entweder eine lokal gespeicherte Konfigurationsdatei 6ffnen oder die Konfigura-
tion vom Sicherheits-Sensor holen.

Siehe auch:
* Von Datei laden (siehe Seite 21)
* Vom Sicherheits-Sensor holen (siehe Seite 23)

Von Datei laden

Sie kdnnen eine Konfigurationsdatei vom PC laden, z. B. von der Festplatte oder
aus einem externen Laufwerk.

Wenn kein Sicherheits-Sensor angeschlossen ist, startet der Ladevorgang nach
einer passwortgeschitzten Anmeldung und Verwendung des Konfigurations-
Assistenten automatisch.

Voraussetzung:

 Sie sind mit der Berechtigungsebene Instandhalter (In) oder Autorisierter
Kunde (AK) angemeldet.

% Wabhlen Sie den Menibefehl Einstellungen > Betriebsmode > Konfiguration.
oder:
Klicken Sie in der Themenleiste auf den Eintrag [Konfiguration].

% Wahlen Sie den Menubefehl Datei > Konfigurationsdaten von Datei laden.
oder:
Klicken Sie auf die Schaltflache @
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Wenn Sie die Software ohne Sicherheits-Sensor verwenden, 6ffnet sich vor
dem Start des Konfigurations-Assistenten das Dialogfenster Sicherheits-
Laserscanner auswahlen:

Laserseanner auswahlen El

Sicherheits-Laserscanner

Bitte wahlen Sie das Gerat aus. das Sie kanfigurieren machten

Diese Yorauswahl legt gerdteabhdngige Parameter sowie bestimmte
Schutzfelddefinitionen fest!

Kenndaten des Laserscanners

Meximale Schutzteldgribe Feldpaar-tnzahl
4000 mm 4

Uinterstiitzte und arwedhlbare YWorsinstellungen des Gerdtes
Gefahrbersichssicherng

FTs (Fahrerlose Transpork-Systermne)

Kérperschutz  (Gefahrbereichssicherung)

Frei wihlbare Voreinstellungen

SchlieBen

% Wahlen Sie in der Liste Sicherheits-Laserscanner den Sicherheits-Sensor, den
Sie konfigurieren mochten, und klicken Sie auf [Schliel3en].

Das Dialogfenster zur Dateiauswahl 6ffnet sich. Der Ordner Examples im
Programmverzeichnis ist voreingestellt.

% Wahlen Sie eine Datei und klicken Sie auf [Offnen].

Die Software ladt die Konfigurationsdatei und bestatigt den Erfolg mit einer
Meldung.

% Bestatigen Sie mit [OK].
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5.6.2

5.7

o
1

Vom Sicherheits-Sensor holen

Sie kénnen die im Sicherheits-Sensor gespeicherte Konfigurationsdatei in die
Software laden. Wenn der Sicherheits-Sensor mit dem PC verbunden und einge-
schaltet ist, startet der Vorgang nach dem Programmstart automatisch.

Voraussetzung:

« Sie sind mit der Berechtigungsebene Instandhalter (In) oder Autorisierter
Kunde (AK) angemeldet.

% Wahlen Sie den Menubefehl Einstellungen > Betriebsmode > Konfigurati-
on.

oder:
Klicken Sie in der Themenleiste auf den Eintrag [Konfiguration].

% Wahlen Sie den Menubefehl Konfiguration > Konfigurationsdaten vom
Scanner holen.

oder:
Klicken Sie auf die Schaltfiache Pa).

Die Software |adt die Konfigurationsdatei vom Sicherheits-Sensor und zeigt die
Statusinformationen an (siehe Kapitel "Anmelden", Seite 18).

Parameter der Sicherheits-Sensor-Konfiguration &ndern

Um die Parameter einer geladenen Konfiguration zu &ndern, kbénnen Sie einzelne
Parameter in einem Dialogfenster &ndern oder den Konfigurations-Assistenten
verwenden.

Siehe auch:

» Parameter mit dem Konfigurations-Assistenten andern (siehe Seite 24)
« Einzelne Parameter &ndern (siehe Seite 25)

Welche Parameter angeboten werden, ist abhangig vom Sicherheits-Sensor.
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Parameter mit dem Konfigurations-Assistenten andern

Sie kénnen die Parameter der Sicherheits-Sensor-Konfiguration mit einem Assis-
tenten andern. Wenn der Sicherheits-Sensor mit dem PC verbunden und einge-
schaltet ist, startet der Vorgang nach der Anmeldung automatisch.

Voraussetzungen:
« Sie sind mit der Berechtigungsebene Autorisierter Kunde (AK) angemeldet.
« In der Software ist eine Konfiguration geladen.

& Wahlen Sie den Meniibefehl Einstellungen > Betriebsmode > Konfiguration.
oder:
Klicken Sie in der Themenleiste auf den Eintrag [Konfiguration].
% Wahlen Sie den Menlibefehl Konfiguration > Assistent.
oder:
Klicken Sie auf die Schaltflache .

Der Konfigurations-Assistent startet. Administrative und sicherheitsrelevante
Parameter sind auf mehreren Seiten thematisch zusammengefasst.

% Geben Sie die Werte der Parameter, die Sie &ndern mochten, in den entspre-
chenden Feldern ein. Um die nachste Seite zu 6ffnen, klicken Sie auf [Weiter].
Um die vorige Seite zu 6ffnen, klicken Sie auf [Zuriick].

% Wenn Sie alle Eingaben vorgenommen haben, bestatigen Sie mit [OK].
Der Konfigurationsdialog wird geschlossen.

% Wenn die Software mit dem Sicherheits-Sensor verbunden ist, 6ffnet sich das
Dialogfenster Speichermeldung. Sie kdnnen die Daten vom PC zum Sicher-
heits-Sensor Ubertragen und in eine Datei speichern.

& Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkéstchen vor der gewiinschten Funktion
aktiv ist, und bestatigen Sie mit [OK].

Die Software fuhrt die gewahlten Funktionen aus. Weitere Informationen finden
Sie im Kapitel "Konfigurationsdaten vom PC zum Sicherheits-Sensor Ubertra-
gen" auf Seite 28 und "Konfigurationsdaten als Datei speichern” auf Seite 30.

oder:

Wenn Sie die Anderungen an der Konfiguration verwerfen mdchten, klicken Sie
auf die Schaltflache [Verwerfen].

Die Software setzt alle Anderungen an der Konfiguration in den letzten Spei-
cherstatus zuruck.

oder:

Wenn Sie die Konfiguration weiter bearbeiten mdchten, klicken Sie auf
[Abbrechen].
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5.7.2
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Einzelne Parameter andern

Sie kénnen die Parameter der Sicherheits-Sensor-Konfiguration in einem Dialog-
fenster &ndern. Administrative und sicherheitsrelevante Parameter sind in gleich-
namigen Ordnern zusammengefasst. Zusammengehdrige Schutz- und
Warnfelder sind jeweils in den Ordnern Feldpaar 1 bis Feldpaar 4 zusammenge-
fasst.

1 2
I N I
=23 Parameler  [ekwelerwet  [Stews |
ralive Parameter (18] Arwvendung ! FTS [Fahretose Transpe.
£33 Sicherheitsrelevante Farameter nsprechzeiten
7 [ Feldpaar [1£]Mecsung Statsegment 003 A
E Sehutzei [15]Messung Stoppseament 28+ 0.38° R
£ (3 Feldpaar 2 [18] Staubunterdiiickung aktiviert
[ Schutefeld 2 (1] Eflavbte Feldpaanimschakungen
0 Wamield 2 18] Giillige Feldpaarauswahl beim Scanner Start
- Feldpsar 3 (185K Data Version i R
- Feldpaar 4 (18] Prisumme 27629 ]
& (0 Feldpaar 5 18] Datum der leteten Speicherung 1412 14022008 R
410 Feldpaar 6
#-(0 Feldpaar 7

OK.

Abbrechen
Drucken
Textdatei erstellen

ichert Parameter

Bild 5.1: Dialogfenster Konfigurationsparameter

1 Ordnerauswabhl
2 Parameterauswahl
3 Einwertige Parameter im Eingabebereich &ndern (inaktiv)

Parameter im Status R (read only) kénnen Sie nicht &ndern.

Voraussetzungen:
< Sie sind mit der Berechtigungsebene Autorisierter Kunde (AK) angemeldet.
< In der Software ist eine Konfiguration geladen.
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Wahlen Sie den Meniibefehl Einstellungen > Betriebsmode > Konfiguration.
oder:

Klicken Sie in der Themenleiste auf den Eintrag [Konfiguration].

Wahlen Sie den Meniibefehl Konfiguration > Andern.

oder:

Klicken Sie auf die Schaltflache ﬂ

Das Dialogfenster Konfigurationsparameter 6ffnet sich.

Klicken Sie auf den Ordner, dessen Parameter Sie &ndern mdchten.

Die Software zeigt die Parameter des Ordners in der Parameterauswahl an.
Klicken Sie doppelt auf den Parameter, den Sie &ndern mdchten.

Wenn Sie einen einwertigen Parameter ausgewahlt haben, 6ffnet sich ein
Bereich rechts innerhalb des Konfigurationsdialogs. Der aktuelle Wert wird
anzeigt und ein Eingabefeld fur den neuen Wert vorbelegt.

oder:

Wenn Sie einen mehrwertigen Parameter ausgewahlt haben, 6ffnet sich ein
Dialogfenster mit Eingabefeldern, vorbelegt mit den aktuellen Werten.

Andern Sie den gewiinschten Parameter.

Wenn Sie einen Parameter innerhalb des Konfigurationsdialogs geandert
haben, klicken Sie auf die Schaltflache [Ubernehmen].

oder:

Wenn Sie die Parameter im separaten Konfigurationsdialog geandert haben,
bestatigen Sie mit [OK].

Der separate Dialog schlief3t sich. Sie befinden sich im urspringlichen Konfi-
guarationsdialog.

Wenn Sie die Konfiguration drucken mdchten, klicken Sie auf [Drucken].

Wenn Sie die Konfiguration als Textdatei im Format *.txt speichern mdchten,
klicken Sie auf die Schaltflache [Textdatei erstellen].

Wenn Sie alle Parameter geédndert haben, bestéatigen Sie mit [OK].

Sie kénnen die geadnderte Konfiguration zum Sicherheits-Sensor (bertragen
(siehe Seite 28) oder in eine Datei speichern (siehe Seite 30).
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Wenn Sie den Betriebsmodus wechseln, bevor Sie die geanderte Konfiguration
Ubertragen oder gespeichert haben, 6ffnet sich das Dialogfenster Speichermel-
dung:

x|

Die gednderten Konfigurationsdaten wurden noch nicht gesichert

I Datenwom PC zum Scanner iiberragen.

™ Datenwaom PCin eine Datei speichern.

[o]'4 Werwerfan Abbrechen

I~ Meldung nicht mehr anzeigen.

% Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkastchen vor der gewtinschten Funktion
aktiv ist, und bestatigen Sie mit [OK]

Die Software fiihrt die gewahlten Funktionen aus. Weitere Informationen finden
Sie im Kapitel "Konfigurationsdaten vom PC zum Sicherheits-Sensor Ubertra-
gen" auf Seite 28 und "Konfigurationsdaten als Datei speichern" auf Seite 30.

oder:

Wenn Sie die alle Anderungen an der Konfiguration verwerfen méchten,
klicken Sie auf die Schaltflache [Verwerfen].

Die Software setzt alle Anderungen an der Konfiguration in den letzten Spei-
cherstatus zurick.

oder:

Wenn Sie die Konfiguration weiter bearbeiten mochten, klicken Sie auf
[Abbrechen].
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Sicherheits-Sensor-Konfiguration speichern

Um die in der Software geladene, geanderte Konfiguration zu speichern, kénnen
Sie die Konfigurationsdatei an den Sicherheits-Sensor Ubertragen oder in einer
Datei auf dem PC speichern.

Siehe auch:

« Konfigurationsdaten vom PC zum Sicherheits-Sensor tibertragen (siehe
Seite 28)
» Konfigurationsdaten als Datei speichern (siehe Seite 30)

Um die Konfiguration zu dokumentieren, kénnen Sie die Konfigurationsdatei
drucken oder als Textdatei im Format *.txt speichern (siehe Seite 50).

Konfigurationsdaten vom PC zum Sicherheits-Sensor tGibertragen

Damit Ihre Anderungen an der Konfiguration wirksam werden, miissen Sie die
geanderte Konfigurationsdatei an den Sicherheits-Sensor Ubertragen.
Voraussetzungen:

 Software und Sicherheits-Sensor sind verbunden.

 Sie sind mit der Berechtigungsebene Instandhalter (In) oder Autorisierter
Kunde (AK) angemeldet.
« In der Software ist die gednderte Konfigurationsdatei geladen.

Alternativ kdnnen Sie eine auf dem PC als Datei gespeicherte Konfiguration di-
rekt zum Sicherheits-Sensor Ubertragen (siehe Seite 61: Menubefehl Konfigu-
ration > Von Datei laden und zum Scanner Ubertragen).
% Wabhlen Sie den Meniibefehl Einstellungen > Betriebsmode > Konfiguration.
oder:
Klicken Sie in der Themenleiste auf den Eintrag [Konfiguration].
& Wahlen Sie den Menubefehl Konfiguration >Vom PC zum Scanner Ubertragen.
oder:
Klicken Sie auf die Schaltflache ﬂ
Die Software prift und Gbertragt die Konfigurationsdatei zum Sicherheits-Sensor.

& Wenn Sie administrative Parameter geandert haben, sendet der Sicherheits-
Sensor keine Echo-Daten.

% Wenn Sie sicherheitsrelevante Parameter geandert haben, sendet der
Sicherheits-Sensor Echo-Daten an den PC.
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Die Meldung Scanner Echo-Daten 6ffnet sich:

Sicherheitsrelevante Parameter

Parameter

nlaufverzogerung nach SF-Freigabe
F-Ansprechzeit
[15]wWF-Ansprechzeit

taubunterdriickung
FTS-Geschwindigkeit

atum der letzten Speicherung

rlaubte Feldpaarumschaliungen FF 1
flaubte Feldpaarumschaltungen FP 2
flaubte Feldpaarumschaltungen FP 3
flaubte Feldpaarumschaltungen FF 4
(] Erlaubte Feldpaarumschaliungen FF §
[1#] Erlaubte Feldpaarumschaltungen FP 6
[18] Erlaubte Feldpaarumschaltungen FP 7

Ubemehmen

50 =40 ms (2000 ms)

4 *40ms (160 ms)

5 * 40 ms (200 ms)

0 (5047

526 (185.04 )

Automatischer Anlauf

akfiviert

1501-2500 mm/s

12:0220.02.2008

Beim Start erlsubt- Umschalung erlsubt z2u
Beim Start erlaubt- Umschaltung erlaubt z2u
Beim Start erloubt- Umschaltung erlaubt zu
Beim Start erlaubt- Umschaliung erlaubt zu
Beim Start erlsubt- Umschalung erlsubt 2u
Beim Start erlaubt- Umschaltung erlsubt z2u
Beim Start erleubt- Umschaltung erlaubt zu

(Fahrerloss Transport-Systeme) { Auflisung: 70 mm

Ahbrechen

% Priifen Sie die Echo-Daten und bestétigen Sie die Meldung mit der Schaltfla-

che [Ubernehmen].

Fir jedes geénderte Schutzfeld 6ffnet sich die Meldung Scanner Schutzfeld-
Echo-Daten, die das geanderte Schutzfeld grafisch und numerisch darstellt:

Scanner Schutzfeld-Fcho-Daten

4,000~

Bitte uberprufen Sie genaustens die Schutzfeld-Kontur!

3]

Beschieibung
SF1

Maximale Werte:
vorne [mm] 873
fiks [rom] EE
rechts [mim] 407

Zu bericksichtigender Schutafeldauschiag
Z5M;

83mm
Hinweis:
Weilere erford

entnehmen Sie
technischen Anleitungen.

Datum letzten Speicherung:
12:06 20.02.2008

Erlaubte

0.351-,
4000 3500 -3000 2500 -2000 -1

0510 1000 1500 2000 280 3000 3500 400

Abbrechen

Beim Start erlaubt
Umschakung erlaubt 2u: 2,3, 4,5, 6,7, 8

% Prifen Sie die Schutzfeld-Echo-Daten aller Schutzfelder.
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& Wenn die Schutzfeld-Echo-Daten korrekt sind, bestatigen Sie die Meldung mit
der Schaltflache [Ubernehmen].

Die Software pruft und Ubertragt die Konfigurationsdatei erneut zum Sicher-
heits-Sensor.
Die Meldung Ubertragen der Konfigurationsdaten vom PC zum Scanner
offnet sich.

% Bestatigen Sie die Meldung mit [OK].

Die Software hat die Konfigurationsdatei im Sicherheits-Sensor gespeichert.

5.8.2 Konfigurationsdaten als Datei speichern

Sie kénnen die geladene Konfiguration auf dem PC speichern, z. B. auf der Fest-
platte oder auf einem externen Laufwerk.
Voraussetzungen:
« Sie sind mit der Berechtigungsebene Autorisierter Kunde (AK) angemeldet.
« In der Software ist die gednderte Konfigurationsdatei geladen.

Wahlen Sie Funktion Konfigurationsdaten als Datei speichern, wenn z. B.
kein Sicherheits-Sensor mit dem PC verbunden ist. Sie kénnen die auf dem PC
als Datei gespeicherte Konfiguration spater zum Sicherheits-Sensor tbertra-
gen.

=10

% Wabhlen Sie den Meniibefehl Einstellungen > Betriebsmode > Konfiguration.
oder:
Klicken Sie in der Themenleiste auf den Eintrag [Konfiguration].

& Wahlen Sie den Mentibefehl Datei > Konfigurationsdaten als Datei
speichern.

oder:
Klicken Sie auf die Schaltflache H

Das Dialogfenster zum Speichern 6ffnet sich. Der Ordner Examples im Pro-
grammverzeichnis ist voreingestellt.

% Vergeben Sie einen Namen fiir die Datei und klicken Sie auf [Speichern].
Die Software speichert die Konfigurationsdatei im Format *.rs.
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Neue Schutz-/Warnfeld-Konfiguration erstellen

Um eine neue Schutz- oder Warnfeld-Konfiguration zu erstellen, laden Sie eine
bestehende Schutz-/Warnfeld-Konfiguration und andern Sie deren Konturen.
Grundlegende Informationen Uber Konfigurationen finden Sie im Kapitel "Konfigu-
ration" auf Seite 8.

Damit Sie Anderungen an einem Schutz- oder Warnfeld vornehmen kénnen,
muss in der Software eine Sicherheits-Sensor-Konfiguration geladen sein.

Sie kdnnen die Daten einer einzelnen Schutz- oder Warnfeld-Konfiguration als
eigene Datei speichern. Wenn Sie die Konfigurationsdatei des Sicherheits-Sen-
sors speichern, ist die Schutz- oder Warnfeld-Datei automatisch in der Konfigu-
rationsdatei des Sicherheits-Sensors enthalten.

Siehe auch:
¢ Sicherheits-Sensor-Konfiguration laden (siehe Seite 21)
« Bestehende Schutz-/Warnfeld-Konfiguration andern (siehe Seite 31)

Bestehende Schutz-/Warnfeld-Konfiguration &ndern

Um eine bestehende Schutz- oder Warnfeld-Konfiguration zu &ndern, laden Sie
eine bestehende Schutz-/Warnfeld-Konfiguration und &ndern Sie deren Konturen.
Grundlegende Informationen Uber Konfigurationen finden Sie im Kapitel "Sicher-
heits-Sensor konfigurieren" auf Seite 8.

Damit Sie Anderungen an einem Schutz- oder Warnfeld vornehmen kénnen,
muss in der Software eine Sicherheits-Sensor-Konfiguration geladen sein.

Sie kdnnen die Daten einer Schutz-/Warnfeld-Konfiguration als eigene Datei
speichern. Die Datei der Sicherheits-Sensor-Konfiguration enthalt die Schutz-/
Warnfeld-Dateien aller definierten Feldpaare.

Siehe auch:
¢ Sicherheits-Sensor-Konfiguration laden (siehe Seite 21)
¢ Schutz-/Warnfeld-Konfiguration laden (siehe Seite 32)
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511.1

Schutz-/Warnfeld-Konfiguration laden

Um eine neue Schutz- oder Warnfeld-Konfiguration zu erstellen oder eine beste-
hende Schutz- oder Warnfeld-Konfiguration zu &ndern, missen Sie zuerst eine
bestehende Schutz- oder Warnfeld-Konfiguration laden.

Sie kénnen eine einzelne Schutz- oder Warnfeld-Konfiguration aus einer Datei
laden. Wenn bereits eine Sicherheits-Sensor-Konfiguration geladen ist, sind auto-
matisch alle darin definierten Schutz-/Warnfelder geladen.

Siehe auch:
« Vom Sicherheits-Sensor holen (siehe Seite 23)
« Von Datei laden (siehe Seite 32)

Schutz-/Warnfeld-Konfiguration von Datei laden

Sie kdnnen eine einzelne Schutz- oder Warnfeld-Konfigurationsdatei vom PC
laden, z. B. von der Festplatte oder aus einem externen Laufwerk.

Voraussetzungen:
 Sie sind mit der Berechtigungsebene Autorisierter Kunde (AK) angemeldet.
« In der Software ist die geédnderte Konfigurationsdatei geladen.

& Wahlen Sie den Menubefehl Einstellungen > Betriebsmode > Definition der
Schutz-/Warnfelder.

oder:

Klicken Sie in der Themenleiste auf den Eintrag [Definition der Schutz-/Warn-
felder].

% Wahlen Sie den Menubefehl Datei > Schutz-/Warnfeld von Datei laden.
oder:
Klicken Sie auf die Schaltflache @

Das Dialogfenster zur Dateiauswahl 6ffnet sich. Der Ordner Examples im
Programmverzeichnis ist voreingestellt.

% Wahlen Sie eine Datei und klicken Sie auf [Offnen].

Die Software ladt die Konfigurationsdatei und bestéatigt den Erfolg mit einer
Meldung.

% Bestatigen Sie mit [OK].
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5.12

Schutz- und Warnfelder bearbeiten

Sie konnen die geladenen Schutz- und Warnfelder neu definieren, Konturen
andern sowie Referenzkonturen setzen und zurlicksetzen. Sie bearbeiten immer
ein einzelnes, ausgewahltes Schutz- oder Warnfeld.

Siehe auch:

¢ Schutz- und Warnfelder auswahlen (siehe Seite 33)
Schutz- und Warnfelder definieren (siehe Seite 35)

¢ Schutz- und Warnfelder &ndern (siehe Seite 38)

« Referenzkontur setzen (siehe Seite 44)

Schutz- oder Warnfeld auswahlen

Um ein Schutz- oder Warnfeld bearbeiten zu kénnen, missen Sie ein auf der
Arbeitsflache angezeigtes Feld wahlen.

% Wahlen Sie den Menibefehl Einstellungen > Betriebsmode > Definition der
Schutz-/Warnfelder.

oder:

Klicken Sie in der Themenleiste auf den Eintrag [Definition der Schutz-/Warn-
felder].

% Wabhlen Sie den Menubefehl Schutz-Warnfelder > Schutz-Warnfeld-Aus-
wahl.

Der Dialog Auswahl Schutz-/Warnfelder 6ffnet sich.

% Wahlen Sie im Listenfeld Schutz-Warnfelder einen Eintrag und bestatigen Sie
mit [OK].
oder:
Wwahlen Sie im Listenfeld |Schutzfeld 1 ¥ | einen Eintrag.

Die Software hebt die Feldkonturen des Feldpaares, zu dem das gewahlte
Schutz- oder Warnfeld gehort, farbig hervor: die Schutzfeld-Kontur rot und die
Warnfeld-Kontur griin. Im Arbeitsbereich angezeigte, aber nicht ausgewahlte
Feldpaare stellt die Software grau dar.
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Bild 5.2: Darstellung der Schutz- und Warnfelder

1 Nicht ausgewahltes Warnfeld
2 Nicht ausgewahltes Schutzfeld
3 Ausgewahltes Schutzfeld

4 Ausgewahltes Warnfeld

Beachten Sie auch die Farblegende im Kapitel "Arbeitsflache" auf Seite 12.

34 /D101812 0110



BANNER ) .
Bedienen

5.12.1 Schutz- und Warnfelder definieren

Sie kdnnen ein ausgewahltes Schutz- oder Warnfeld definieren, indem Sie abso-
lute Werte fiir die Feldkontur in einen Dialog eingeben. AuRerdem kénnen Sie die
grafische Darstellung der Feldkontur stufenlos anpassen. Anschlieend kdnnen
Sie die Feldkontur &ndern.

Numerisch &ndern

Voraussetzungen:
 Sie sind mit der Berechtigungsebene Autorisierter Kunde (AK) angemeldet.
 In der Software ist die geanderte Konfigurationsdatei geladen.
¢ Das Schutz- oder Warnfeld ist ausgewahlt.

% Wahlen Sie den Menubefehl Einstellungen > Betriebsmode > Definition der
Schutz-/Warnfelder.

oder:

Klicken Sie in der Themenleiste auf den Eintrag [Definition der Schutz-/Warn-
felder].

% Wahlen Sie den Mentibefehl Schutz-Warnfelder > Definieren > Numerische
Feldeingabe.

oder:
Klicken Sie auf die Schaltflache .
Der Dialog Schutz-/Warnfeld definieren offnet sich.

% Geben Sie die Werte fur die vordere, die linke und die rechte Kante in mm ein
und bestatigen Sie mit [OK].

% Wenn sich eine Meldung zur Winkelauflosung 6ffnet und Sie die gerasterten
Vorschlagswerte tibernehmen modchten, bestatigen Sie mit [Ja].

Die Software schlie3t den Dialog und definiert die Feldkontur neu.

Grafisch andern

Sie kdnnen ein ausgewahltes Schutz- oder Warnfeld auf der Arbeitsflache als
Ellipse, Rechteck oder als Polygon definieren.

Bei der grafischen Definition eines Schutz- oder Warnfeldes verwandelt sich der
Cursor in eine Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger. Um die Feldgrenzen festzu-
legen, verwenden Sie die Hand als Werkzeug.

Sie kdnnen eine Vorschau der Feldkontur erzeugen, indem Sie die linke Maus-
taste gedriickt halten, wéhrend Sie das Hand-Werkzeug Uber die Arbeitsflache
bewegen.
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Wenn Sie eine Ellipse oder ein Rechteck definieren, entspricht die Cursor-Posi-
tion der Schnittstelle aus horizontaler und vertikaler Feldkontur. Dabei ist es
unerheblich, ob Sie den Cursor links oder rechts der Y-Achse positionieren: Die
Software spiegelt die Feldkontur symmetrisch entlang der Y-Achse.
Voraussetzungen:

 Sie sind mit der Berechtigungsebene Autorisierter Kunde (AK) angemeldet.

« In der Software ist die gednderte Konfigurationsdatei geladen.

» Das Schutz- oder Warnfeld ist ausgewahlt.

Ellipse definieren

& Wabhlen Sie den Menibefehl Einstellungen > Betriebsmode > Definition der
Schutz-/Warnfelder.

oder:

Klicken Sie in der Themenleiste auf den Eintrag [Definition der Schutz-/Warn-
felder].

% Wahlen Sie den Menubefehl Schutz-Warnfelder > Definieren > Ellipsen-
Feld.

oder:
Klicken Sie auf die Schaltflache @
Der Cursor verwandelt sich in eine Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger.

% Um die Schnittstelle der horizontalen und vertikalen Linie zum Ellipsen-Maxi-
mum zu markieren, positionieren Sie den Cursor an der entsprechenden Stelle
auf der Arbeitsflache.

% Klicken Sie mit der linken Maustaste und halten Sie die Taste gedrtickt.

Die Software zeigt eine diinne Linie als Vorschau des Ellipsen-Feldes, zusatz-
lich zum bestehenden Feld.

& Kontrollieren Sie die X- und Y-Werte der Zeigerposition im Navigationsbereich.

& Wenn das ellipsenformige Feld die gewiinschte Form hat, lassen Sie die linke
Maustaste los.

Die Software Ubernimmt die symmetrische Ellipsen-Form fur das gewéahlite
Schutz- oder Warnfeld.
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Rechteck definieren

% Wabhlen Sie den Meniibefehl Einstellungen > Betriebsmode > Definition der
Schutz-/Warnfelder.

oder:

Klicken Sie in der Themenleiste auf den Eintrag [Definition der Schutz-/Warn-
felder].

% Wahlen Sie den Menubefehl Schutz-Warnfelder > Definieren > Rechteck-
Feld.

oder:
Klicken Sie auf die Schaltflache .
Der Cursor verwandelt sich in eine Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger.

% Um die Schnittstelle der horizontalen und vertikalen Kontur des Rechtecks zu
markieren, positionieren Sie den Cursor an der entsprechenden Stelle auf der
Arbeitsflache.

% Klicken Sie mit der linken Maustaste und halten Sie die Taste gedriickt.

Die Software zeigt eine diinne Linie als Vorschau des Rechteck-Feldes,
zusatzlich zum bestehenden Feld.

% Kontrollieren Sie die X- und Y-Werte der Zeigerposition im Navigationsbereich.

% Wenn das rechteckige Feld die gewiinschte Form hat, lassen Sie die linke
Maustaste los.

Die Software Ubernimmt die symmetrische Rechteck-Form fur das Schutz-
oder Warnfeld.

Polygon definieren
Die Reihenfolge, in der Sie die Eckpunkte des Polygons setzen, ist abhangig von
der gewahlten Konturdarstellung:
* Wenn der Sicherheits-Sensor auf der Arbeitsflache unten angezeigt wird,
setzen Sie die Eckpunkte nacheinander von links nach rechts.
* Wenn der Sicherheits-Sensor auf der Arbeitsflache oben angezeigt wird,
setzen Sie die Eckpunkte nacheinander von rechts nach links.
% Wahlen Sie den Meniibefehl Einstellungen > Betriebsmode > Definition der
Schutz-/Warnfelder.

oder:

Klicken Sie in der Themenleiste auf den Eintrag [Definition der Schutz-/Warn-
felder].
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& Wabhlen Sie den Meniibefehl Schutz-/Warnfelder > Definieren > Polygon-
Feld.

oder:
Kiicken Sie auf die Schaltfiache %)
Der Cursor verwandelt sich in eine Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger.

% Um den ersten Eckpunkt des Polygons festzulegen, positionieren Sie den Cur-
sor an der entsprechenden Stelle auf der Arbeitsflache.

% Klicken Sie mit der linken Maustaste und halten Sie die Taste gedrickt.

Die Software zeigt eine dunne Linie als Vorschau des Polygon-Abschnittes,
zusétzlich zum bestehenden Feld.

& Kontrollieren Sie die X- und Y-Werte der Zeigerposition im Navigationsbereich.

% Wenn der Cursor an der gewiinschten Stelle positioniert ist, lassen Sie die linke
Maustaste los.

& Setzen Sie weitere Eckpunkte, bis das Polygon die gewiinschte Form hat.

% Um einen Polygon-Abschnitt zu korrigieren, klicken Sie auf die Schaltflache
[Verlauf der Polygon-Kontur schrittweise I6schen].

% Um alle Polygon-Abschnitte zu I6schen, wahlen Sie die Taste [ESC].

Wenn Sie die Polygon-Form geschlossen haben, verbindet die Software die
Endpunkte und Gbernimmt die Kontur fiir das Schutz- oder Warnfeld.

Schutz- und Warnfelder andern

Sie kdnnen ein zuvor definiertes und ausgewahltes Schutz- oder Warnfeld
andern, indem Sie einzelne Segmente der Feldkontur &ndern, die Feldgrenzen
reduzieren oder eines oder mehrere Segmente ausblenden.
Voraussetzungen:
« Sie sind mit der Berechtigungsebene Autorisierter Kunde (AK) angemeldet.
« In der Software ist die gednderte Konfigurationsdatei geladen.
« Das Schutz- oder Warnfeld ist ausgewahilt.
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Segmente andern

Mit dieser Funktion kénnen Sie z. B. ein ellipsenférmiges Warnfeld um Bereiche
vergroRern.

Sie kdnnen den Verlauf einer einzelnen Feldkontur zwischen einem Anfangs- und
einem Endunkt abandern, indem Sie auf der ausgewahlten Schutz- oder Warn-
feldkontur zwei Koordinatenpunkte setzen. Die Software verbindet die zwischen
den beiden Punkten liegende Kontur mit einer Geraden. Au3erdem erzeugt die
Software zwei Verbindungslinien zwischen alter und neuer Kontur in Richtung der
Strahlebene des Sicherheits-Sensors.

Defintion der Schutz-/Warnielder

:
f
I
{
!
!
{
£
{
/

i

0348 m | Y1006 m | Winkel 10908 | Radivs 1060 m | FFT
0.348 m 1006 m | 109.08° 1,064 m |

Bild 5.3: Segmente &ndern

1 Erster Koordinatenpunkt
2 Verbindungslinie

3 Zweiter Koordinatenpunkt
4 Strahlachse
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& Wabhlen Sie den MenUbefehl Einstellungen > Betriebsmode > Definition der
Schutz-/Warnfelder.

oder:

Klicken Sie in der Themenleiste auf den Eintrag [Definition der Schutz-/Warn-
felder].

% Wihlen Sie den Meniibefehl Schutz-Warnfelder > Andern > Segmente
andern.

oder:
Klicken Sie auf die Schaltitache |

Der Cursor verwandelt sich in eine Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger.
Die Software stellt die gewdhlte Kontur fett dar.

% Umden ersten Punkt des zu &ndernden Segmentes festzulegen, positionieren
Sie den Cursor an der entsprechenden Stelle auf der Arbeitsflache.

& Klicken Sie mit der linken Maustaste und halten Sie die Taste gedrickt.
Die Software zeigt eine diinne Linie als Vorschau der Segment-Verbindungsli-
nie, zusatzlich zum bestehenden Feld.

& Kontrollieren Sie die X- und Y-Werte der Zeigerposition sowie Winkel und
Radius im Navigationsbereich.

& Wenn der Cursor an der gewiinschten Stelle positioniert ist, lassen Sie die linke
Maustaste los.

Die Software zieht eine Verbindungslinie vom Sicherheits-Sensor zum
Anfangspunkt des zu &ndernden Segmentes.

% Um den zweiten Punkt des zu &ndernden Segmentes festzulegen, positionie-
ren Sie den Cursor an der entsprechenden Stelle auf der Arbeitsflache.

% Klicken Sie mit der linken Maustaste und halten Sie die Taste gedrtickt.

Die Software zeigt die eine diinne Linie als Vorschau der Segment-Verbin-
dungslinie, zusatzlich zum bestehenden Feld.

& Kontrollieren Sie die X- und Y-Werte der Zeigerposition sowie Winkel und
Radius im Navigationsbereich.

% Wenn der Cursor an der gewiinschten Stelle positioniert ist, lassen Sie die linke
Maustaste los oder klicken Sie auf die Arbeitsflache.
Die Software zieht eine gerade Verbindungslinie vom ersten zum zweiten
Koordinatenpunkt.

& Setzen Sie so viele Koordinatenpunkte, bis das Segment die gewtinschte Form
erreicht hat.

Die Software zieht eine Verbindungslinie vom letzten Koordinatenpunkt zum
Sicherheits-Sensor und andert die Feldkontur entsprechend der neuen Segment-
linie.
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Segmente bei allen Feldern andern

Mit dieser Funktion kdnnen Sie Bereiche bei allen Schutz- oder Warnfeldern
gleichzeitig andern.

% Waihlen Sie den Meniibefehl Schutz-Warnfelder > Andern > Segmente
mehrfach andern.

oder:
Klicken Sie auf die Schaltflache @

% Andern Sie die Schutz- oder Warnfeldkontur (siehe Kapitel "Segmente
andern”, Seite 39).

Feldgrenzen reduzieren

Sie kénnen die Feldgrenzen eines ausgewahltes Schutz- oder Warnfeldes redu-
zieren, indem Sie absolute Werte fiir die Feldgrenzen in einen Dialog eingeben.
Voraussetzungen:

« Sie sind mit der Berechtigungsebene Autorisierter Kunde (AK) angemeldet.
« In der Software ist die geanderte Konfigurationsdatei geladen.
¢ Das Schutz- oder Warnfeld ist ausgewahlt.

% Wabhlen Sie den Meniibefehl Einstellungen > Betriebsmode > Definition der
Schutz-/Warnfelder.

oder:

Klicken Sie in der Themenleiste auf den Eintrag [Definition der Schutz-/Warn-
felder].

% Wahlen Sie den Meniibefehl Schutz-/Warnfelder > Andern > Feldgrenzen
reduzieren.

oder:
Klicken Sie auf die Schaltflache ﬂ
Der Dialog Schutz-/Warnfeld andern &ffnet sich.

% Geben Sie einen neuen Wert fur die vordere, linke oder rechte Kante in mm ein
und bestatigen Sie mit [OK].

D101812 0110/41



. BANNER )
Bedienen

Segmente ausblenden

Mit dieser Funktion kénnen Sie z. B. ein rechteckiges Warnfeld um tortenstiickar-
tige Formen verringern.

Sie konnen einzelne Feldsegmente zwischen einem Anfangs- und einem
Endpunkt ausblenden, indem Sie auf der ausgewahlten Schutz- oder Warnfeld-
kontur zwei Koordinatenpunkte setzen. Die Software blendet das zwischen den
Punkten liegende Segment in Richtung der Strahlachse des Sicherheits-Sensors

aus.
Scanner #123-System R4713 Q1706 - [=[x
Datei Ansicht  Einstellungen  Korfiguration Schutz-fWarnfelder Systemdaten  Sicherheit Hilfe
Defrion dorScvworidoe
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Bild 5.4: Segmente ausblenden

1 Anfangspunkt
2 Ausgeblendetes Segment
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% Wahlen Sie den Menibefehl Einstellungen > Betriebsmode > Definition der
Schutz-/Warnfelder.

oder:

Klicken Sie in der Themenleiste auf den Eintrag [Definition der Schutz-/Warn-
felder].

% Waihlen Sie den Meniibefehl Schutz-Warnfelder > Andern > Segmente aus-
blenden.

oder:
Kiicken Sie auf die Schaltflache ®
Der Cursor verwandelt sich in eine Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger.

% Um den ersten Punkt des Segmentes festzulegen, positionieren Sie den Cur-
sor an der entsprechenden Stelle auf der Arbeitsflache.

% Klicken Sie mit der linken Maustaste und halten Sie die Taste gedriickt.

Die Software zeigt eine diinne Linie als Vorschau der Segment-Grenze,
zusatzlich zum bestehenden Feld.

% Kontrollieren Sie die X- und Y-Werte der Zeigerposition sowie Winkel und Radi-
us im Navigationsbereich.

% Wenn der Cursor an der gewtinschten Stelle positioniert ist, lassen Sie die linke
Maustaste los oder klicken Sie auf die Arbeitsflache.

Die Software zieht eine Verbindungslinie vom Sicherheits-Sensor zum
Anfangspunkt des auszublendenden Segmentes.

% Um den zweiten Punkt des Segmentes festzulegen, positionieren Sie den Cur-
sor an der entsprechenden Stelle auf der Arbeitsflache.

% Klicken Sie mit der linken Maustaste und halten Sie die Taste gedriickt.

Die Software zeigt den auszublendenden Segmentbereich als graue Vor-
schau, zusatzlich zum bestehenden Feld.

% Kontrollieren Sie die X- und Y-Werte der Zeigerposition sowie Winkel und Radi-
us im Navigationsbereich.

% Wenn der Cursor an der gewtinschten Stelle positioniert ist, lassen Sie die linke
Maustaste los oder klicken Sie auf die Arbeitsflache.

Die Software zieht eine Verbindungslinie vom Sicherheits-Sensor zum Endpunkt
des auszublendenden Segmentes und beschneidet die Feldkontur rund um das
Segment.
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5.12.3 Referenzkontur setzen

Sie kénnen in einem Schutzfeld eine Referenzkontur anlegen, indem Sie auf der
ausgewahlten Schutzfeldkontur zwei Koordinatenpunkte setzen. Die Software
definiert die zwischen den Punkten liegende Konturenlinie als Referenzkontur und
kennzeichnet die Referenzkontur in blau. In einem Warnfeld kénnen Sie keine
Referenzkontur setzen.

Wenn in der Konfiguration die Anwendung Durchtrittskontrolle, Armschutz oder
Handschutz gewabhlt ist, definiert die Software automatisch die gesamte Schutz-
feld-Grenze als Referenzkontur. Sie kdnnen nachtraglich Teile der Referenz-
kontur zurticksetzen.
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Bild 5.5: Referenzkontur setzen

1 Referenzkontur
2 Ubergangsbereich zwischen Schutzfeldkontur und Referenzkontur
3 Sicherheits-Sensor
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Voraussetzungen:

« Sie sind mit der Berechtigungsebene Autorisierter Kunde (AK) angemeldet.
« In der Software ist die geanderte Konfigurationsdatei geladen.

« Das Schutz- oder Warnfeld ist ausgewahlt.

« Sie haben in einem Schutzfeld ein Segment definiert.

Achten Sie beim Setzen der Referenzkontur auf sanfte Uberginge zwischen
Schutzfeld-Segmenten mit Referenzkontur und Schutzfeld-Segmenten ohne
Referenzkontur. Die Refenzkontur muss auf der Messkontur liegen, die Schutz-
feld-Grenze leicht vor der Messkontur.

% Wahlen Sie den Meniibefehl Einstellungen > Betriebsmode > Definition der
Schutz-/Warnfelder.
oder:

Klicken Sie in der Themenleiste auf den Eintrag [Definition der Schutz-/Warn-
felder].

% Wahlen Sie den Mentibefehl Schutz-/Warnfelder > Referenzkontur > Set-
zen.

oder:
Klicken Sie auf die Schaltflache m
Der Cursor verwandelt sich in eine Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger.

% Um den ersten Punkt der Referenzkontur festzulegen, positionieren Sie den
Cursor an der entsprechenden Stelle auf der ausgewéhlten Schutzfeldkontur.

% Klicken Sie mit der linken Maustaste und halten Sie die Taste gedrlickt.

Die Software zeigt eine diinne Linie als Vorschau der Referenzkontur-Grenze,
zusatzlich zur bestehenden Feldkontur.

% Kontrollieren Sie die X- und Y-Werte der Zeigerposition sowie Winkel und Radi-
us im Navigationsbereich.

% Wenn der Cursor an der gewtinschten Stelle positioniert ist, lassen Sie die linke
Maustaste los.

Die Software zieht eine Verbindungslinie vom Sicherheits-Sensor zum
Anfangspunkt der Referenzkontur.

% Um den zweiten Punkt der Referenzkontur festzulegen, positionieren Sie den
Cursor an der entsprechenden Stelle auf der ausgewahlten Schutzfeldkontur.

% Klicken Sie mit der linken Maustaste und halten Sie die Taste gedriickt.

Die Software zeigt einen blauen Bereich als Vorschau der Referenzkontur-
Grenze, zusatzlich zur bestehenden Feldkontur.
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& Kontrollieren Sie die X- und Y-Werte der Zeigerposition sowie Winkel und Radi-
us im Navigationsbereich.

% Wenn der Cursor an der gewiinschten Stelle positioniert ist, lassen Sie die linke
Maustaste los.

Die Software zieht eine blaue Verbindungslinie vom Anfangspunkt zum End-
punkt der Referenzkontur.

& Wenn Sie eine Referenzkontur erstellen méchten, die aus mehreren Abschnit-
ten besteht, wiederholen Sie den Vorgang, bis die Kontur der gewilinschten
Darstellung entspricht.

% Wenn Sie eine Referenzkontur Il6schen méchten, wahlen Sie den Menubefehl
Schutz-Warnfelder > Referenzkontur > Riicksetzen und verfahren Sie in
umgekehrter Reihenfolge.

oder:
Klicken Sie auf die Schaltfiache L],

5.13 Schutz-/Warnfeld speichern

Sie kdnnen Schutz- und Warnfelder folgendermaf3en speichern:

« Wenn Sie eine Sicherheits-Sensor-Konfiguration speichern, speichert die
Software automatisch alle geladenen Schutz- und Warnfelder mit in der
Konfigurationsdatei (siehe Kapitel "Sicherheits-Sensor-Konfiguration spei-
chern", Seite 28).

» Sie kdnnen das ausgewahlte Schutz- oder Warnfeld einzeln in einer
Schutz-/Warnfeld-Konfigurationsdatei speichern (siehe Seite 46).

« Sie kdnnen eines oder mehrere der angezeigten Schutz- oder Warnfeld
gemeinsam vom PC zum Sicherheits-Sensor tibertragen und dort spei-
chern (siehe Seite 47).

5.13.1 Als Datei speichern

Sie kdnnen die ausgewahlte Schutz- oder Warnfeld-Konfiguration auf dem PC
speichern, z. B. auf der Festplatte oder auf einem externen Laufwerk.

Wenn z. B. kein Sicherheits-Sensor mit dem PC verbunden ist, kénnen Sie die
geanderte Schutz-/Warnfeld-Konfiguration auf dem PC als Datei speichern, im
Nachhinein erneut laden und zum Sicherheits-Sensor Ubertragen.

Fur komplizierte Feldkonturen oder sich ergdnzende Felder im Umschaltbetrieb
kénnen Sie eine gespeicherte Schutz-/Warnfeld-Konfiguration auf ein anderes
Feldpaar Gbertragen.

=10
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5.13.2

Voraussetzungen:

« Sie sind mit der Berechtigungsebene Autorisierter Kunde (AK) angemeldet.
« Das Schutz- oder Warnfeld ist in die Software geladen und ausgewabhilt.

% Wahlen Sie den Meniibefehl Einstellungen > Betriebsmode > Definition der
Schutz-/Warnfelder.

oder:

Klicken Sie in der Themenleiste auf den Eintrag [Definition der Schutz-/Warn-
felder].

% Wahlen Sie den Menubefehl Datei > Schutz-/Warnfeld als Datei speichern.
oder:
Klicken Sie auf die Schaltfiache &l

Das Dialogfenster zum Speichern 6ffnet sich. Der Ordner Examples im Pro-
grammverzeichnis ist voreingestellt.
% Vergeben Sie einen Namen fiir die Datei und klicken Sie auf [Speichern].

Die Software speichert die Schutz-/Warnfeld-Konfigurationsdatei im Format *.sf.

Vom PC zum Sicherheits-Sensor tbertragen

Damit die geanderten Schutz- oder Warnfeld-Konfigurationen wirksam werden,
kénnen Sie eine oder mehrere Feldkonfigurationen an den Sicherheits-Sensor
Ubertragen.

Voraussetzungen:
< Die Software ist mit dem Sicherheits-Sensor verbunden.
« Sie sind mit der Berechtigungsebene Autorisierter Kunde (AK) angemeldet.
¢ Die Schutz- oder Warnfelder sind in die Software geladen.
« Die gednderten Schutz- oder Warnfelder sind ist ausgewabhlt.

% Wahlen Sie den Meniibefehl Einstellungen > Betriebsmode > Definition der
Schutz-/Warnfelder.

oder:

Klicken Sie in der Themenleiste auf den Eintrag [Definition der Schutz-/Warn-
felder].

% Wahlen Sie den Menubefehl Schutz-/Warnfelder > Vom PC zum Scanner
Ubertragen.

Die Software priift die Daten des verbundenen Sicherheits-Sensors.

% Die Meldung Ubertragen der geadnderten Felder zum Scanner mit einer Liste
aller geénderten Schutz- und Warnfelder 6ffnet sich.
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& Wenn Sie ein Schutz- oder Warnfeld nicht zum Sicherheits-Sensor Ubertragen
mochten, deaktivieren Sie das Kontrollk&stchen vor der Feldbezeichnung.

% Bestitigen Sie die Meldung mit der Schaltflache [Ubertragen].

Die Software Ubertragt die ausgewahlten Schutz-/Warnfeld-Konfigurationsda-
tei zum Sicherheits-Sensor.

% Der Sicherheits-Sensor sendet Echo-Daten an den PC.

Fir jedes Ubertragene Schutz-/Warnfeld 6ffnet sich eine Meldung Scanner
Schutzfeld-Echo-Daten. Die Echo-Daten stellen das geénderte Schutzfeld
grafisch und numerisch dar und zeigen administrative und sicherheitsrelevante
Parameter an.

& scanner Schutzfeld-Echo-Daten 5]
Beschiebung

Bitte Uberprufen Sie genaustens die Schutzfeld-Kontur! SF1
4000~ Basimale Wete:
3,750+ vame [mm] 78
Skity links [mm) =
3280~

rechts ] 47

3000-
2780~ Zubeiiicksichiigender Schutafeldzuschisn
2500~ 2o
i B

2Ai1 Hinweis:
1.780-
1.500-
1.250-
1.000+

0.750-| Detum letzten Speicherung
0.500-| 12:06 20.02.2008

0.250-|

oisg) Etlaubte Feldpaanumschalungerr

(5] S ————— ———— — ——— — (]
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 0500 0000 0500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4gop Umschabmoslabtzc2.34.56.7.8

Weitere erforderliche Zuschige

technischen Anleitungen.

& Prifen Sie die Schutzfeld-Echo-Daten aller Schutzfelder und bestétigen Sie
jeweils mit [Ubernehmen].

Die Software pruft und Ubertragt die Konfigurationsdatei erneut zum Sicher-
heits-Sensor.

Die Meldung Ubertragen der Schutz-Warnfeld-Daten vom PC zum Scan-
ner offnet sich.

% Bestatigen Sie die Meldung mit [OK].

Die Software hat die gednderten Schutz- und Warnfeld-Dateien im Sicherheits-
Sensor gespeichert.
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5.14 Konfigurationen dokumentieren

Um Informationen Uber die Konfiguration des Sicherheits-Sensors und der
Schutz- und Warnfelder zu dokumentieren, kdnnen Sie folgende Daten drucken:
« Statusinformationen (siehe Seite 49)
« Sicherheits-Sensor-Konfiguration (siehe Seite 50)
¢ Schutz-/Warnfeld-Konfiguration (siehe Seite 51)
« Diagramm (siehe Seite 51)

@) Wenn kein Drucker angeschlossenen ist, kénnen Sie die Informationen als Da-
H tei im Format *.txt speichern.

5.14.1 Statusinformationen drucken
Sie koénnen die Statusinformationen des Sicherheits-Sensors drucken oder als
Textdatei speichern.

Die Status-Informationen des Sicherheits-Sensors enthalten folgende Informati-
onen:

« Administrative Parameter, z. B. Name, Seriennummer

¢ Sicherheitsrelevante Parameter, z. B. Schutzfeld-Zuschlagswerte, Anlauf-
verhalten

« Erlaubte Feldpaarumschaltungen
« Datum der letzten Speicherung eines Feldes
¢ Ausgabeauflosung
Voraussetzungen:
« Die Software ist mit dem Sicherheits-Sensor verbunden.
« Sie haben die Statusinformationen vom Sicherheits-Sensor geladen.

% Wahlen Sie den Menlibefehl Einstellungen > Betriebsmode > Systemdaten.
oder:
Klicken Sie in der Themenleiste auf den Eintrag [Systemdaten].

% Wahlen Sie den Menulbefehl Systemdaten > Statusinformation vom Scan-
ner laden.

oder:
Klicken Sie auf die Schaltflache i &,
Das Dialogfenster Scanner-Statusinformationen 6ffnet sich.
% Um einen Drucker auszuwahlen, klicken Sie auf die Schaltflache [Drucken].

% Um eine Textdatei zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltflache [Textdatei
erstellen].
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5.14.2 Sicherheits-Sensor-Konfiguration drucken

Sie kénnen eine Sicherheits-Sensor-Konfiguration drucken oder als Textdatei
speichern.
Der Ausdruck und die Textdatei enthalten folgende Informationen:

e Druck-Datum

¢ Benutzer

« Datenquelle

« Administrative Parameter

« Sicherheitsrelevante Parameter

» Parameter der Funktion MotionMonitoring

Bezeichnung und Datum der letzten Speicherung aller Feldpaare

Voraussetzungen:
» Die Software ist mit dem Sicherheits-Sensor verbunden.
 Sie haben die Statusinformationen vom Sicherheits-Sensor geladen.
Drucken
& Wabhlen Sie den Meniibefehl Einstellungen > Betriebsmode > Konfiguration.
oder:
Klicken Sie in der Themenleiste auf den Eintrag [Konfiguration].
& Wahlen Sie den Mentibefehl Konfiguration > Drucken.
oder:
Klicken Sie auf die Schaltflache %

Textdatei erstellen
% Wabhlen Sie den Meniibefehl Einstellungen > Betriebsmode > Konfiguration.
oder:
Klicken Sie in der Themenleiste auf den Eintrag [Konfiguration].
% Wihlen Sie den Meniibefehl Konfiguration > Andern.
oder:
Klicken Sie auf die Schaltflache ﬂ
Das Dialogfenster Konfigurationsparameter 6ffnet sich.
& Klicken Sie auf die Schaltflache [Textdatei erstellen].
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5.14.3

5144

Schutz-/Warnfeld-Konfiguration drucken

Sie kdnnen eine Schutz-/Warnfeld-Konfiguration drucken.
Der Ausdruck und die Textdatei enthalten folgende Informationen:
« Bezeichnung und Beschreibung des Feldes
« Datum der letzten Speicherung des Feldes
« Erlaubte Feldpaarumschaltungen
« Mindest-Objektbreite
¢ Druck-Datum
* Benutzer
« Datenquelle
e Seriennummer
« Name des Sicherheits-Sensors
« Grafische Darstellung des Feldes
¢ Maximale Werte
« Ausgeblendete Segmente
Voraussetzungen:
« Die Software ist mit dem Sicherheits-Sensor verbunden.
¢ In der Software ist eine Sicherheits-Sensor-Konfiguration geladen.
% Wahlen Sie den Menibefehl Einstellungen > Betriebsmode > Definition der
Schutz-/Warnfelder.
oder:
Klicken Sie in der Themenleiste auf den Eintrag [Definition der Schutz-/Warn-
felder].
% Wahlen Sie den Menubefehl Schutz-/Warnfelder > Drucken.
oder:
Klicken Sie auf die Schaltflache @
Das Dialogfenster Drucken von Schutz-Warnfeldern 6ffnet sich.
% Sie kdnnen das Schutz-Warnfeld auswéhlen und die Darstellung optimieren.

% Klicken Sie auf die Schaltflache [Drucken].

Diagramm drucken
Sie kdnnen das auf der Arbeitsflache angezeigte Diagramm als Bitmap-Datei im
Format *.bmp speichern und anschlieRend drucken.
Voraussetzungen:
« Die Software ist mit dem Sicherheits-Sensor verbunden.
¢ In der Software ist eine Sicherheits-Sensor-Konfiguration geladen.

% Wahlen Sie den Menlbefehl Ansicht > Diagramm als Datei speichern.
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5.15 Frontscheibe einmessen

Wenn Sie die Frontscheibe des Sicherheits-Sensors ausgetauscht haben, z. B.
wegen Verschmutzung, missen Sie die neue Frontscheibe einmessen. Andern-
falls ist die einwandfreie Funktion des Sicherheits-Sensors nicht mehr gewéhr-
leistet.

A VORSICHT

Fehlerhafte Einmessung durch verschmutzte oder verkratzte Frontscheibe

% Messen Sie nur neuwertige und saubere Frontscheiben ein

% Reinigen Sie die Frontscheibe mit dem AG4-Clean-Set (erhaltlich im Zube-
hor).

Voraussetzungen:
« Die Frontscheibe des Sicherheits-Sensors ist getauscht.
« Der Sicherheits-Sensor ist mit dem PC verbunden.
» Die Umgebungstemperatur liegt zwischen 20 und 25 °C.
« Sie sind mit der Berechtigungsebene Autorisierter Kunde (AK) angemeldet.

& Wabhlen Sie den Mentbefehl Einstellungen > Betriebsmode > Systemdaten.
oder:
Klicken Sie in der Themenleiste auf den Eintrag [Systemdaten].

% Wahlen Sie den Menlbefehl Systemdaten > Frontscheibe einmessen.
oder:
Klicken Sie auf die Schaltflache .

52 /D101812 0110



BANNER )

Bedienen

Das Dialogfenster Einmessen der Frontscheibe 6ffnet sich:

F' z

Berachnete Referenz-werte der Frontscheiben-Messstrecken

X

LED 1

LED2

LED 3 LED 4 LED & LED B

Max \Wert

Kanal 1

Grenzwert

Min_‘Wert

Max WWert

Kanal

Grenzwert

Min \Wert

Eerechnete \Werte der Referenzstracken

Das Einmessen der Frontscheibe darf nur nach
einem Wechsel der Frontscheibe durchgefiihrt

werden!

LED D

LED?

Bitte bestatigen Sie das neue Einmessen durch

Max WWert

Kanal 1

Verhalnis

Min. \Wer

Max WWart

Kanal 2

Verhalnis

Min. \Wert

die Eingabe des Passworts und starten Sie den
Yorgang mit 'Einmessen’.

Einmess-Passwort

Einmessen

Schliefen

% Geben Sie im Feld Einmess-Passwort das Passwort FSSLED ein und klicken
Sie auf die Schaltflache [Einmessen].

Die Software startet den Abgleich der Frontscheibenkalibrierung und zeigt die
berechneten Werte der Frontscheiben-Messstrecken und der Referenzstre-
cken im Dialog an.

% Um das Dialogfenster zu schlieRen, klicken Sie auf [Schlieen].
Sie haben die neue Frontscheibe eingemessen und kdnnen den Sicherheits-

Sensor wieder verwenden.
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5.16

=10

Passwort andern

Sie kdnnen das Passwort dndern, mit dem sich Anwender der Berechtigungs-
ebene Instandhalter (In) oder Autorisierter Kunde (AK) am Sicherheits-Sensor
anmelden.

Anwendungsbeispiele:

« Bei der ersten Anmeldung am Sicherheits-Sensor verwenden Anwender
der Berechtigungsebene Instandhalter (In) oder Autorisierter Kunde (AK)
das Standard-Passwort (siehe Seite 18). AnschlieRend missen Sie das
Standard-Passwort in ein individuelles Passwort andern. Weitere Informa-
tionen zu Passwortern und Berechtigungsebenen finden Sie im Kapitel
"Berechtigungskonzept" auf Seite 16.

< Ein Anwender der Berechtigungsebene Instandhalter (In) hat das Passwort
vergessen oder mehrfach falsch eingegeben.

Ein Passwort muss mindestens sechs und darf maximal acht Zeichen lang sein.
Sie kdnnen Buchstaben und Zahlen kombinieren sowie Gro3- und Kleinschrei-
bung verwenden.

Voraussetzungen:
« Sie sind mit der Berechtigungsebene Autorisierter Kunde (AK) angemeldet.
« Die Software ist mit dem Sicherheits-Sensor verbunden.

% Wahlen Sie den Menibefehl Sicherheit > Passwort andern.
Das Dialogfenster Passwort dndern 6ffnet sich.

& Wabhlen Sie in der Liste Passwort Auswahl die Berechtigungsebene, fiir die Sie
das Standard-Passwort &ndern méchten.

% Geben Sie im Feld Neues Passwort das neue Passwort ein, wiederholen Sie
die Eingabe im Feld Passwort wiederholen und bestatigen Sie mit [OK].

Die Software kontaktiert den angeschlossenen Sicherheits-Sensor und speichert
das individuelle Passwort im Sicherheits-Sensor.
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5.17

Passwort zurlicksetzen

Wenn ein Anwender der Berechtigungsebene Autorisierter Kunde (AK) sein Pass-
wort fur die Anmeldung am Sicherheits-Sensor vergessen hat oder mehrfach
falsch eingegeben hat, kann er sich nicht am Sicherheits-Sensor anmelden. Die
Funktion Passwort &ndern ist deshalb nicht verfigbar.
Sie mussen stattdessen das Passwort zuriicksetzen. Dazu benétigen Sie keine
passwortgeschiitzte Anmeldung. Die Funktion Passwort zuriicksetzen steht fur
Anwender der Berechtigungsebene Bediener (Be) zur Verfligung. Sie erzeugen
wahrend eines Telefonats mit der Service-Abteilung ein einmal gliltiges Passwort,
das der Hersteller bestétigt und Sie anschliel3end &ndern.
Voraussetzungen:

« Sie sind mit der Berechtigungsebene Bediener (Be) angemeldet.

» Die Software ist mit dem Sicherheits-Sensor verbunden.

Kontakt aufnehmen

% Senden Sie eine E-Mail an more@turck.de, die folgende Informationen enthalt:

lhre Firmenanschrift

Eine Telefonnummer, unter der Sie erreichbar sind
lhren Anwendernamen

Seriennummer des Sicherheits-Sensors

oder:

Kontaktieren Sie Ihren zustédndigen TURCK-Vertriebspartner und teilen Sie
ihm die genannten Informationen mit.

Die Service-Abteilung ruft Sie zurtick und fordert Sie auf, die folgenden
Schritte wahrend des Telefonats durchzufiihren:

Einzelpasswort erzeugen
% Wabhlen Sie den Menubefehl Sicherheit > Passwort zurticksetzen.

Das Dialogfenster Neues Passwort durch Einzelpasswort setzen 6ffnet
sich.

% Wahlen Sie auf der Registerkarte Einzelpasswort erzeugen die Schaltflache
[Erzeugen].
Die Software ladt ein Einzelpasswort vom Sicherheits-Sensor und zeigt es in
roter Schriftfarbe im Dialog an, z. B. 0570DHYG.

% Nennen Sie dem Mitarbeiter der Service-Abteilung das angezeigte Einzelpass-
wort.

Der Mitarbeiter erzeugt ein neues Passwort und nennt Ihnen das neue Pass-
wort.
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5.18

5.18.1

Neues Passwort setzen

% Wahlen Sie die Registerkarte Setzen des neuen Passwortes und geben Sie
das bestétigte Einzelpasswort im Feld Bestétigtes Einzelpasswort ein.

% Geben Sie im Feld Neues Passwort das neue Passwort ein, wiederholen Sie
die Eingabe im Feld Passwort wiederholen und bestétigen Sie mit [OK].

Die Software kontaktiert den angeschlossenen Sicherheits-Sensor und speichert
das neue Passwort fur die Berechtigungsebene Autorisierter Kunde (AK) im
Sicherheits-Sensor.

Das neue Passwort ist nach einem Neustart der Software wirksam.

Diagnoseliste und Servicedatei erstellen

Diagnoseliste erstellen

Sie kénnen eine Ereignisliste vom Sicherheits-Sensor laden. Mit der Diagnose-
liste kbnnen Sie mégliche Fehler identifizieren und MaRnahmen ableiten (siehe
Bedienungsanleitung "Sicher implementieren™).
Die Diagnoseliste enthélt folgende Informationen:

« Seriennummer des Sicherheits-Sensors

* Firmware-Version

« Datum der Erstellung der Diagnoseliste

« Liste der acht zuletzt aufgetretenen Ereignisse mit Ort, Nummer, Parameter

Voraussetzung:
* Die Software ist mit dem Sicherheits-Sensor verbunden.

& Wahlen Sie den Meniibefehl Einstellungen > Betriebsmode > Systemdaten.
oder:
Klicken Sie in der Themenleiste auf den Eintrag [Systemdaten].

& Wahlen Sie den Menlbefehl Systemdaten > Diagnoseliste des Scanners
darstellen.

oder:
Klicken Sie auf die Schaltfiéche % &,
Das Dialogfenster Diagnoseliste &ffnet sich.

% Um die Diagnoseliste zu aktualisieren, klicken Sie auf die Schaltflache [Neu
laden].

% Um die Diagnoseliste zu drucken, klicken Sie auf die Schaltflache [Drucken].

% Um die Diagnoseliste als Textdatei im Format *.txt zu speichern, klicken Sie auf
die Schaltflache [Speichern].
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5.18.2 Servicedatei erstellen

Sie kdnnen eine Servicedatei im Format *.sdc erstellen, die Konfigurations-, Diag-
nose- und Systemdaten des verbundenen Sicherheits-Sensors enthélt.

Wenn Sie die Servicedatei an den Support mailen, kann der Hersteller mogliche
Fehler in Ferndiagnose diagnostizieren.

Voraussetzung:
¢ Die Software ist mit dem Sicherheits-Sensor verbunden.

% Wahlen Sie den Mentibefehl Einstellungen > Betriebsmode > Systemdaten.
oder:
Klicken Sie in der Themenleiste auf den Eintrag [Systemdaten].
% Wahlen Sie den Menubefehl Systemdaten > Servicedatei erstellen.
oder:
Klicken Sie auf die Schaltflache @
Ein Dialogfenster zum Speichern der Servicedatei 6ffnet sich.
% Vergeben Sie einen Namen fur die Datei und klicken Sie auf [Speichern].
Die Software speichert die Servicedatei im Format *.sf.

% Senden Sie eine E-Mail mit der Servicedatei an more@turck.com, die folgende
Informationen enthalt:

lhre Firmenanschrift

Eine Telefonnummer, unter der Sie erreichbar sind
lhren Anwendernamen

Seriennummer des Sicherheits-Sensors
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6 Befehlsreferenz

Im Kapitel Befehlsreferenz finden Sie Ubersichten aller Meniibefehle und Schalt-
flachen.

Weitere Informationen zur Oberflache finden Sie im Kapitel "Bildschirmaufbau”
auf Seite 10.

=10

6.1 Menu

Im Kapitel Men finden Sie einen Uberblick tiber alle Meniis und Meniibefehle.

Beachten Sie, dass die verfugbaren Menlbefehle sowohl von der gewahlten
Berechtigungsebene als auch dem gewahlten Betriebsmodus abhéangig sind:
Wenn Sie z. B. den Sicherheits-Sensor konfigurieren méchten, missen Sie mit
der Berechtigungsebene Autorisierter Kunde (AK) angemeldet sein und sich im
Betriebsmodus Konfiguration befinden.

=10

6.1.1 Datei

Tabelle 6.1: Menibefehle im Meni Datei

Menilbefehl Funktion

Schutz-/Warnfeld von Datei laden Offnet eine einzelne Schutz- oder Warnfeld-
Konfigurationsdatei (siehe Seite 32).

Schutz-/Warnfeld als Datei speichern Speichert eine ausgewahlte Schutz- oder
Warnfeld-Konfiguration als Datei (siehe
Seite 46).

Konfigurationsdaten von Datei laden Offnet eine Sicherheits-Sensor-Konfigurati-

onsdatei (siehe Seite 21).

Konfigurationsdaten als Datei speichern |Speichert die geladene Sicherheits-Sensor-
Konfiguration als Datei (siehe Seite 30).

Konfigurationsprogramm beenden Beendet die Software.
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6.1.2

6.1.3

Ansicht

Tabelle 6.2: Menibefehle im Menl Ansicht

Menubefehl Funktion

Zoom Verkleinert die Arbeitsflache und das ange-
zeigte Diagramm stufenweise.

Unzoom VergroRRert die Arbeitsflache und das ange-
zeigte Diagramm stufenweise.

Gesamt VergroRert die Arbeitsflache und das ange-

zeigte Diagramm auf die Gesamtgrof3e von 70
X 70 Metern.

Diagramm als Datei speichern

Speichert das angezeigte Diagramm als Bit-
map-Datei im Format *.bmp.

Einstellungen

Tabelle 6.3: MenUlbefehle im MenU Einstellungen

Menubefehl

Untermenu

Funktion

Betriebsmode

Anzeige der Messkontur

Wechselt in den Betriebs-
modus Anzeige der Mess-
kontur.

Konfiguration

Wechselt in den Betriebsmo-
dus Konfiguration.

Definition der Schutz-/Warnfelder

Wechselt in den Betriebsmo-
dus Definition der Schutz-/
Warnfelder.

Systemdaten

Wechselt in den Betriebsmo-
dus Systemdaten.

D101812 0110/59




Befehlsreferenz

BANNER

Menubefehl Untermeni

Funktion

PC-Konfiguration |Schnittstelle

Offnet ein Dialogfenster, in
dem Sie die serielle Schnitt-
stelle und die Ubertragungs-
rate wahlen.

Sprache

Offnet ein Dialogfenster, in
dem Sie die Sprache der
Oberflachentexte wéhlen.

Diagramm-Farbe wechseln

Andert die Farbe der Arbeits-
flache von schwarz auf weil3,
um sie fir Ausdrucke zu opti-
mieren.

Konturdarstellung um 180° drehen

Dreht die Konturdarstellung
auf der Arbeitsflache, um die
Darstellung an die Montage-
Situation des Sicherheits-Sen-
sors anzupassen.

190° Schutz-/Warnfelder

Erweitert die Darstellung der
Schutz-/Warnfelder fiir die
Definition um 10°. Diese Ein-
stellung andert nicht die Mess-
werterfassung.

Feldpaaranzeige

Offnet ein Dialogfenster, in
dem Sie die auf der Arbeitsfla-
che angezeigten Feldpaare
wahlen.

Aktivitatenliste

Offnet eine Meldung, die alle
seit dem letzten Start der Soft-
ware ausgefuhrten Kommuni-
kationsvorgange mit dem
Sicherheits-Sensor anzeigt.
Bei der Funktion MotionMoni-
toring zeigt die Aktivitatenliste
die einzelnen Aktionen an und
gibt den Status der Geschwin-
digkeitstiberwachung an.
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6.1.4

Konfiguration

Tabelle 6.4: MenUlbefehle im Menl Konfiguration

Menubefehl Funktion

Assistent Offnet den Konfigurations-Assistenten, mit
dem Sie die Parameter &ndern (siehe
Seite 24).

Andern Offnet ein Dialogfenster, in dem Sie einzelne

Parameter &ndern (siehe Seite 25).

Standardwerte im Scanner setzen

Versetzt die Konfiguration des Sicherheits-
Sensors in den Auslieferungszustand (siehe
Seite 8).

Drucken

Druckt die Konfigurationsdatei (siehe
Seite 50).

Von Datei laden und zum Scanner
Ubertragen

Offnet eine bestehende Konfigurationsdatei
und Ubertragt die Daten an den Sicherheits-
Sensor (siehe Seite 28).

Vom Scanner holen

Ladt die Konfigurationsdatei vom Sicherheits-
Sensor in die Software (siehe Seite 23).

Vom PC zum Scanner Ubertragen

Ubertréagt die gedffnete Konfigurationsdatei an
den Sicherheits-Sensor (siehe Seite 28).
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6.1.5 Schutz-/Warnfelder

Tabelle 6.5: Menibefehle im Meni Schutz-/Warnfelder

Menubefehl Untermenu

Funktion

Schutz-/Warnfeld-Auswahl

Offnet ein Dialogfenster, in dem Sie
das angezeigte Schutz-/Warnfeld
wabhlen (siehe Seite 33).

Geanderte Schutz-/Warnfelder

Offnet ein Dialogfenster, in dem
alle Schutz-/Warnfelder markiert
sind, die seit dem letzten Spei-
chern geanderten wurden.

Definieren Numerische Feldeingabe

Offnet ein Dialogfenster, in dem Sie
die Kanten eines gewahlten
Schutz-/Warnfeldes definieren
(siehe Seite 35).

Ellipsen-Feld

Ermdglicht, ein ellipsenférmiges
Schutz-/Warnfeld auf der Arbeits-
flache zu definieren (siehe

Seite 35).

Rechteck-Feld

Ermdglicht, ein rechteckiges
Schutz-/Warnfeld auf der Arbeits-
flache zu definieren (siehe

Seite 35).

Polygon-Feld

Ermdglicht, ein polygonférmiges
Schutz-/Warnfeld auf der Arbeits-
flache zu definieren (siehe

Seite 35).
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Menubefehl

Untermenu

Funktion

Andern

Segmente andern

Ermdglicht, ein Segment in der
ausgewahlten Schutz-/Warnfeld-
kontur zu definieren (siehe

Seite 38).

Segmente mehrfach andern

Ermdglicht, ein Segment aller
Schutz-/Warnfeldkonturen gleich-
zeitig zu definieren (siehe

Seite 41).

Feldgrenzen reduzieren

Offnet ein Dialogfenster, in dem Sie
die Feldgrenzen des ausgewahl-
ten Schutz-/Warnfeldes reduzieren
(siehe Seite 38).

Segmente ausblenden

Ermdoglicht, ein Segment in der
ausgewahlten Schutz-/Warnfeld-
kontur auszublenden (siehe
Seite 38).

Referenzkontur

Setzen

Ermdoglicht, eine Referenzkontur in
der ausgewahlten Schutzfeldkontur
zu definieren (siehe Seite 44).

Ricksetzen

Ermdglicht, eine Referenzkontur in
der ausgewahlten Schutzfeldkontur
aufzuheben (siehe Seite 44).

Léschen

Loscht das ausgewahlte Schutz-
feld- oder Warnfeld.

Drucken

Druckt die grafische Darstellung
und einige Parameter des ausge-
wabhlten Schutzfeldes/Warnfeldes
(siehe Seite 51).

Vom PC zum Scanner
Uibertragen

Ubertragt eine oder mehrere aus-
gewahlte Schutz-/Warnfeld-Konfi-
gurationen an den Sicherheits-
Sensor (siehe Seite 47).

D101812 0110/ 63



Befehlsreferenz

BANNER

6.1.6 Systemdaten

Tabelle 6.6: Menlibefehle im Meniu Systemdaten

Menubefehl

Funktion

Statusinformationen vom Sicherheits-Sen-
sor laden

Ubertragt die Statusinformationen vom
Sicherheits-Sensor in die Software (siehe
Seite 18).

Diagnoseliste des Scanners darstellen

Ladt eine Ereignisliste vom Sicherheits-Sen-
sor und 6ffnet die Liste in einem Dialogfenster
(siehe Seite 56).

Servicedatei erstellen

Offnet ein Dialogfenster zum Speichern der
Servicedatei im Format *.sdc. (siehe
Seite 57).

Frontscheibe einmessen

Offnet ein Dialogfenster, in dem Sie eine aus-
getauschte Frontscheibe kalibrieren (siehe
Seite 52).

Scanner zurlicksetzen

Setzt die Sicherheits-Schaltausgéange am
Sicherheits-Sensor zuriick (Reset), erforder-
lich z. B. nach Reinigung.

6.1.7 Sicherheit

Tabelle 6.7: Menubefehle im Menl Sicherheit

Menilbefehl

Funktion

Berechtigungsebene &ndern

Offnet ein Dialogfenster, in dem Sie sich mit
einer anderen Berechtigungsebene anmel-
den koénnen (siehe Seite 18).

Passwort andern

Offnet ein Dialogfenster, in dem Sie fiir die
ausgewahlte Berechtigungsebene ein neues
Passwort fir die Anmeldung am Sicherheits-
Sensor eingeben (siehe Seite 54).

Passwort zurticksetzen

Offnet ein Dialogfenster, in dem Sie fiir die
Berechtigungsebene Autorisierter Kunde (AK)
ein neues Passwort fur die Anmeldung am
Sicherheits-Sensor erzeugen (siehe Seite 55).
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6.1.8

6.2

6.2.1

Hilfe

Tabelle 6.8: Menibefehle im Men Hilfe

Menubefehl

Funktion

AG4 Implementieren

Offnet die Bedienungsanleitung des Sicher-
heits-Sensors als PDF.

AG4soft Bedienen

Offnet die Bedienungsanleitung der Konfigura-
tions- und Diagnose-Software als PDF.

Info

Offnet eine Meldung mit Informationen zur
Version der Software

Schaltflachen

Auf der Themenleiste stehen Ihnen die Standardschaltflachen der Werkzeugleiste

sowie thematische Schaltflachen zur
Seite 11).

Werkzeugleiste

Verfiigung (siehe Kapitel "Themenleiste",

Sie finden die Werkzeugleiste auf allen Registerkarten der Themenleiste. Die
Werkzeugleiste enthalt folgende Schaltflachen fir Standardfunktionen:

Schaltflache

Funktion

Verkleinern

Verkleinert die Arbeitsflache und das ange-
zeigte Diagramm stufenweise.

e

VergroRern

VergroRert die Arbeitsflache und das ange-
zeigte Diagramm stufenweise.

Alles anzeigen

2

VergroRRert die Arbeitsflache und das ange-
zeigte Diagramm auf die Gesamtgréf3e von 70
X 70 Metern.

Berechtigungsebene éndern

P

Offnet das Dialogfenster Berechtigungs-
ebene andern. Sie kénnen sich mit einer
anderen Berechtigung anmelden (siehe Kapi-
tel "Anmelden"”, Seite 18).

Konfigurationsprogramm been-
den

)

Beendet die Software.
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6.2.2

6.2.3

Anzeige der Messkontur

Sie kénnen im Betriebsmodus Anzeige der Messkontur neben der Werk-
zeugleiste folgende Schaltflache verwenden:

Symbol |Schaltflache

Funktion

Auswahl der angezeigten Feld-
paare

£

Siehe "Einstellungen” auf Seite 59.

Konfiguration

Sie kdnnen im Betriebsmodus Konfiguration neben der Werkzeugleiste folgende

Schaltflachen verwenden:

Symbol |[Schaltflache

Funktion

Konfigurationsdaten von Datei
laden

Siehe "Von Datei laden" auf Seite 21.

Konfigurationsdaten als Datei
speichern

Siehe "Konfigurationsdaten als Datei spei-
chern" auf Seite 30.

Konfigurationsdaten drucken

Siehe "Sicherheits-Sensor-Konfiguration dru-
cken" auf Seite 50.

= & B (e

Konfigurationsdaten aus einer
Datei laden und zum Scanner

Siehe "Konfiguration" auf Seite 61.

Ubertragen
i:,_vlr Konfigurationsdaten vom Siehe "Vom Sicherheits-Sensor holen" auf
=] .
Scanner holen Seite 23.
1:_F=‘I Konfigurationsdaten vom PC  |Siehe "Konfigurationsdaten vom PC zum

zum Scanner lbertragen

Sicherheits-Sensor Ubertragen” auf Seite 28.

Konfigurationsdaten mit dem
Assistenten andern

Siehe "Parameter mit dem Konfigurations-
Assistenten andern" auf Seite 24.

Konfigurationsdaten andern

Siehe "Einzelne Parameter andern" auf
Seite 25.

Standardwerte der Konfigura-
tion im Scanner setzen

E E =

Siehe "Konfiguration" auf Seite 61.
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6.2.4

Definition der Schutz-/Warnfelder

Sie kénnen im Betriebsmodus Definition der Schutz-/Warnfelder neben der
Werkzeugleiste folgende Schaltflachen verwenden:

Symbol

Schaltflache

Funktion

paare

Auswahl der angezeigten Feld-

Siehe "Einstellungen” auf Seite 59.

Schutz-/Warnfeld von Datei
laden

Siehe "Schutz-/Warnfeld-Konfiguration von
Datei laden" auf Seite 32.

Schutz-/Warnfeld als Datei
speichern

Siehe "Als Datei speichern” auf Seite 46.

) | LD

Schutz-/Warnfeld drucken

Siehe "Schutz-/Warnfeld-Konfiguration dru-
cken" auf Seite 51.

Schutzfeld 1

w

Schutz-/Warnfeld auswahlen

Siehe "Schutz- oder Warnfeld auswahlen" auf
Seite 33.

[

Schutz-/Warnfeld numerisch
eingeben

Siehe "Numerisch andern" auf Seite 35.

@

Ellipsen-Schutz-/Warnfeld defi-
neren

Siehe "Grafisch andern" auf Seite 35.

i

Rechteck-Schutz-/Warnfeld
defineren

Siehe "Grafisch andern" auf Seite 35.

)

Polygon-Schutz-/Warnfeld
defineren

Siehe "Grafisch andern" auf Seite 35.

Schutz-/Warnfeldsegment
andern

Siehe "Segmente @ndern" auf Seite 39.

Schutz-/Warnfeldsegment bei
allen Feldern andern

Siehe "Segmente bei allen Feldern andern”
auf Seite 41.

Schutz-/Warnfeldgrenzen
reduzieren

Siehe "Feldgrenzen reduzieren" auf Seite 41.

Schutz-/Warnfeldsegment aus-
blenden

Siehe "Segmente ausblenden” auf Seite 42.

E B |z | =

Schutzfeldsegment als Refe-
renzkontur definieren

Siehe "Referenzkontur setzen" auf Seite 44.
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Symbol |[Schaltflache Funktion

|"‘_’] Referenzkontur-Definition fiir |Siehe "Referenzkontur setzen" auf Seite 44.
Schutzfeld-Segment zuriick-
setzen

E Schutz-/Warnfeld lI6schen Siehe "Schutz-/Warnfelder" auf Seite 62.

@ Geanderte Schutz-/Warnfel-  |Siehe "Vom PC zum Sicherheits-Sensor tber-
der vom PC zum Scanner tragen" auf Seite 47.
Ubertragen

6.2.5 Systemdaten

Sie kénnen im Betriebsmodus Definition der Schutz-/Warnfelder neben der
Werkzeugleiste folgende Schaltflichen verwenden:

Symbol |[Schaltflache Funktion
J:__I:Idr Statusinformationen vom Siehe "Statusinformationen drucken" auf

Scanner zum PC Ubertragen |Seite 49.

,-‘_‘,_nir Diagnoseliste des Scanners |Siehe "Diagnoseliste erstellen” auf Seite 56.
darstellen

@ Servicedatei erstellen Siehe "Servicedatei erstellen" auf Seite 57.

Frontscheibe einmessen Siehe "Frontscheibe einmessen” auf Seite 52.

M Scanner zuriicksetzen Siehe "Systemdaten" auf Seite 64.
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