+ EU-Baumusterpriifbescheinigung

2 Gerate zur bestimmungsgeméaRen Verwendung in explosionsgefihrdeten Bereichen
Richtlinie 2014/34/EU

3 Nr. der EU-Baumusterprufbescheinigung: BVS 19 ATEX E 066

4 Produkt: Ethernet-Gateway Typ GEN-3G

5 Hersteller: Hans Turck GmbH & Co. KG

6 Anschrift: Witzlebenstr. 7, 45472 Miilheim/Ruhr, Deutschland

7 Die Bauart dieses Produktes sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfuhrungen ‘ dm der Anlage zg‘gw“

dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.
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Deutsche

Anlage zur

EU-Baumusterpriifbescheinigung

BVS 19 ATEX E 066

Beschreibung des Produktes
Gegenstand und Typ

Ethernet-Gateway Typ GEN-3G

Beschreibung

Das Betriebsmittel ist als Steckmodul zur Verwendung im 1/0-System excor ‘
nicht explosionsgefahrdeten Bereich und fir die Zone 2 vorgesehen./Als Gz ‘/,/,;.;;y//;%eut das l
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excom® und dem externen Ethernet-Bus (Profinet, EtherNetlP ode /Mod?/%/'/ljz(%l?/) ga’f; [ ‘
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Signalstromkreis (CAN BUS) /// 111111/, 1111/,
Anschlussstifte CAN BUS A: J1,/9/10
Anschlussstifte CAN BUS B: J1, 11/12

/ Zundschutzart EX ib/lIC/ / i /
systeminterner Stromkreis

ohne externe Anschlussméglichkeiten

Adresskodierung, Netzteiliberwachung ’ ‘ vy

Anschlussstifte J2, 4 bis 16 Zundschutzart Ex'ib/1IC
systeminterner Stromkreis
ohne externe Anschlussmaglichkeiten

interne Gateway Kommunikation

Anschlussstifte J1, 1 bis 6 Zundschutzart Ex ib 1IC
systeminterner Stromkreis
ohne externe Anschlussmaglichkeiten
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Service-Schnittstelle

Anschlussstifte J2, 1 bis 3 Zundschutzart Ex ib lIC
systeminterner Stromkreis i
ohne externe Anschlussmaoglichkeiten

Reserve (Spare)

Anschlussstifte J2, 17/18 Ziundschutzart Ex ib IIC
systeminterner Stromkreis
ohne externe Anschlussméglichkeiten

Ethernet Schnittstelle

RJ45 Buchsen: ETH1, ETH2 Zundschutzart Ex ec IIC
Bemessungsspannung U = 3,3 V _
Maximale Spannung Um=30V

Die Ethernet-Schnittstellen sind galvanisch sicher von Erde und allen anderen 1l
Stromkreisen bis zu einem Effektivwert der Nennspannung von 300 V getre A
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