WKH4.4-P7X2-20-WKH4 .4-P7X2/TFE
Food & Beverage hygienic/ TPE — Propojovaci kabel

Technickeé udaje

Typ WKH4.4-P7X2-20-WKH4.4-P7X2/TFE
ID ¢&. 100000210

Konektor A zasuvka, M12 x 1, Ghlovy

Pocet pinu 4

Kontakty mosaz,CuZn,zlaceno

Drzak kontakt( plast, PP, Seda

Télo zasuvky

plast, PP, transparentni

Prevle¢na matice / Sroub

nerez ocel, V4A

Tésnéni

Utahovaci moment

plast, FPM/FKM

0.8...1Nm
(zkontrolujte max hodnotu protikusu!)

LED 2 LED
Indikace napajeni LED, zelena
Indikace stavu vystupu LED, zZluta
mechanicka Zivotnost > 100 cykld
Stupen znecisténi 3

Typ ochrany IP67, IP69K, pouze v zaSroubovaném
stavu

Konektor B zasuvka, M12 x 1, thlové

Pocet palli 4

Kontakty mosaz,CuZn,zlaceno

Drzéak kontaktl

plast, PP, Seda

Télo zasuvky

plast, PP, transparentni

Prevle¢na matice / Sroub

nerez ocel, V4A

Tésnéni plast, FPM/FKM
Indikace napajeni LED, zelena
Indikace stavu vystupu LED, Zluta
mechanicka zivotnost > 100 cykld

Vlastnosti

REACH

compliant

ECOLAB- RoHS

compliant

1P67/

IP69K
o= | e oF

PROTECTION

M zasuvka M12 Uhlova 4pinova

M2 LED (zluta, zelend)

M prevlecna matice/Sroub z nerez oceli

M zasuvka M12 uhlova 4pinova

M materidl plasté: PVC

M barva plasté: seda RAL 7040

M odolnost vuéi kyselinam a louhdim

M odolnost vic¢i olejiim a chemikaliim

M samozhasivy dle DIN EN 60332 1-2, DIN
EN 60332 2-2, VDE 0482 332-1-2, VDE
0482 332-2-2

M certifikaty: Gost, Ecolab

M RoHS a REACH

M stupen kryti IP67, IP69K

M délka kabelu: 20 m

Prirez kabelu

Zapojeni kontaktu
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Technické udaje

Stupen znecisténi 3

Stupen kryti IP67, pouze v zaSroubovaném stavu
Kabel

Pramér kabelu 4.5 mm £0.20

Délka kabelu 20 m

Material kabelu PVC, Seda

Izolace zil PVvC

Prarez zily 4 x0.34 mm?

Konstrukce zily 19 x0.15 mm

Barva Zil BN, WH, BU, BK

Elektrické vlastnosti pfi +20 °C

Jmenovité napéti 30V
Zkusebni napéti: 1500 V
Proudové zatizeni 4 A
Izolagni odpor >>10°Q
Mechanické a chemické vlastnosti

Polomér ohybu (pevné umisténi) 23x0

Polomér pohybu (pohyblivé umisténi) 210xd
Okolni teplota (pevna) -25... +80 °C
Okolni teplota (mobilni) 0...+80°C

PrisluSenstvi

TORQUE-WRENCH-SET-AS 6936170

Sada momentovych kli¢l, rukojet s
nastavenim momentu 0,4 - 1 Nm, kli¢
pro M12 (SW14)
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