FW-ERSPM0514-PL-S-0813
samostatny konektor - M12 Power
Zastrcka M12x1 pfima
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Technické udaje Viastnosti
° RoHS| |RoHS
Typ FW-ERSPM0514-PL-S-0813 s c € VR Vi
ID ¢. 100008140 M kédovani L
— T — M kovovy upevriovaci Sroub
Konektor A zastréka, M12 x 1, pfimy, kédovani L M Sroubovaci svorky
Pocet pém 4+FE M pocet pinl: 5 (4+PE)
M prameér kabelu: 8,0 ... 13,0 mm
Kontakty CuZn,zlaceno M svorky:
Drzak kontakt( plast, PA UL94-V0, $eda fmax. 1.5 mm? nebo 16 AWG (s
navleckou)
Télo ZéSUka p|ast, éerna B max. 2.5 mm? nebo 14 AWG (bez
navlecky)
Prevlecna matice / Sroub zinkova slitina, GD-Zn, niklovano
Vnajsi prameér kabelu 8...13 mm Zapojeni kontaktu
Prafez Zily/velikost svorek 0.75...2.5 mm?
Y - . FE
Typ pfipojeni Sroubovaci svorky : b% 4
mechanicka Zivotnost > 100 cykla D
2 3
Typ ochrany IP67, (seSroubovano)
Elektrické vlastnosti pfi +20 °C
Jmenovité napéti 50 V,o/63 Vo
Proudové zatizeni 16 A

Mechanické a chemické vlastnosti
v klidovém stavu -40... +85°C

Certifikaty cULus
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Kfivka snizeni vykonu
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PrisluSenstvi
Rozmérovy nacrtek Typ ID ¢.
RKP56PLB-2/TXG 100006303 PFipojovaci kabel, zasuvka M12 pfima
iz o506 5pinova, délka: 2 m, material kabelu:
i PVC, Sedy
oo |-
T
[~ 49.2[1.94]
RSP56PLB-2/TXG 100018910 PFipojovaci kabel, zastréka M12 pfima
5pinova, délka: 2 m, material kabelu:
PVC, Sedy

M12x1 216[0.63]

2155 | ]
061 |-

Hans Turck GmbH & Co. KG | 45466 Mulheim an der Ruhr, Germany | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com 2|2

FW-ERSPMO0514-PL-S-0813| 13-11-2023 20-16 | Zména Udajl vyhrazena



