RSP46PSB-0.5/TXL

Napajeci kabel - M12 Power — Pripojovaci kabel

M12x1 @16 [0.63]
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Technickeé udaje

Typ RSP46PSB-0.5/TXL

ID ¢&. 100031154

Konektor A zastréka, M12 x 1, pfimy, kédovani S
Pocet pinu 3+PE

Kontakty méd - nikl,CuNi,zlaceno

Drzak kontakt( plast, PBT GF, ¢erna

Télo zasuvky

plast, TPE, Cerna

Prevle¢na matice / Sroub

mosaz, CuZn, niklovano

Utahovaci moment 0.5...0.6 Nm

(zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
mechanicka Zivotnost > 100 cykld
Stupen znecisténi 3

Typ ochrany IP65, IP67, IP69K, pouze v
zaSroubovaném stavu

Kabel

Prdmér kabelu @ 7.4 mm +0.20

Délka kabelu 05 m

Material kabelu PUR, ¢erna

Izolace zil PP

Prarez zily 4x1.5 mm?

Barva zil BK1, BK2, BK3, GNYE

Elektrické vlastnosti pfi +20 °C

Jmenovité napéti 600 V
Proudové zatizeni 16 A
Mechanické a chemické vlastnosti

Polomér ohybu (pevné umisténi) 24xQ
Polomér pohybu (pohyblivé umisténi) 27x9
Cyklt ohybu =10 mil.

Vlastnosti
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M zastrécka M12 pfima 4pinova (3+PE),
kédovani S

M material plasté: PUR

M barva plasté cerna

M vysoka odolnost vici olejim, chladivam,
mazivim a emulzim

M vhodné pro pouziti v pohybovych fetézech

M odolnost vi¢i vibracim a razam

W samozhasivy

M bez halogenl

MV souladu s RoHS

W UL certifikat

W stupen kryti: IP65, IP67, IP69K

M délka kabelu: 0,5 m

Prirez kabelu

BK2

BK3

7.4+0.2

Zapojeni kontaktl
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Technické udaje

PE (LG)
PFipustné zrychleni max. 5 m/s? O
Pfipustna draha pojezdu horizontalné 5 m (pfi 5 m/s?) 1 ’
Namahani v krutu + 30 °/m ?
Okolni teplota (pevna) -40... +80 °C
Okolni teplota (mobilni) -30... +80 °C , .,
Okolni teplota (pohybovy fetéz) -20... +60 °C Schema zapojent
vhodny pro vie¢né fetézy ano p BK1
bez halogent ano 2 Eg
Odolnost vici oleji ano P3E GN/YE
Nehoflavost ano
Certifikaty cULus

Kfivka snizovani vykonu
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Prislusenstvi

Rozmérovy nacrtek Typ ID ¢&.
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC 100048170 Drzak stitkG z PVC pro identifikaci
propojovacich kabel( (produktové rady
TEL/TXL); pro priméry kabeld: 50 ks

i - VH2-M12S-M4-2F4 100028588 Maly h rozdélova¢, M12 Power,
e koédovani S, 3pinovy + PE

FW-ERKPMO0414-PS-S-0810 100026332 Samostatna zasuvka M12x1 Pow-
er kédovani S, pfima, 3pinova+PE,
Sroubovaci svorky, primér kabelu 8.0...
10.0 mm, prlfez zily 1,5...2.5 mm?,
plastové pouzdro, kovova matice
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FW-ERKPM0414-PS-S-0608 100044183

+HfoT ]
W VH3-M12S-M4-3F4 100028592 Velky H rozdélova¢, M12 Power,
i/ kodovani S, 3pinovy + PE
- VT2-M12S-M4-2F4 100028580 T rozdélovac, M12 Power, kodovani S,
i 3pinovy + PE
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