FW-ERSSM0426-FD-P-0408
samostatny konektor — pramyslovy Ethernet
Zastrcka M12x1 prima

M12 %1 D17 [0.67]
@ 19[0.75]

9.4[0.37] —-41-'

mm [Inch]

Technické udaje

Typ FW-ERSSMO0426-FD-P-0408

ID ¢&. 100033307

Konektor A zastréka, M12 x 1, ptimy, kodovani D
Pocet pint 4

Kontakty bronz,CuSn,niklovano a zlaceno

Drzak kontaktl

plast, PA 6.6, ¢erna

Télo zasuvky

zinkova slitina, GD-Zn, niklovano

Prevle¢na matice / Sroub

zinkova slitina, GD-Zn, niklovano

Tésnéni

NBR

Utahovaci moment

0.4...0.4Nm
(zkontrolujte max hodnotu protikusu!)

Vné&jsi primér kabelu

Prarfez Zily/velikost svorek

4...8 mm

0.14...0.75 mm?

Typ pfipojeni

Push-in pfipojeni

mechanicka zivotnost > 100 cykll

Typ ochrany IP65, IP67, (seSroubovano)
Sit'ovy protokol Ethernet

stinéni: ano

Elektrické vlastnosti pfi +20 °C

Jmenovité napéti 60 V,o/60 Voo

Izolaéni odpor >>10"Q

Mechanické a chemické vlastnosti

Okolni teplota (pevna) -40... +85°C

Certifikaty cULus

Vlastnosti

'="= RoHS

LISTED compliant

IP65/

788 RoHS

pEGReEOF| | COMPpliant
PROTECTION

M pro pouziti v aplikacich Ethernet
M stinéni pruzinou
M kodovani D
M kovové pouzdro
M Push-in pfipojeni
M 4pinova
M data zastrcka: PROFINET CATS
M kovové pouzdro, stinéné
M pramér kabelu: 4,0 ... 8,0 mm
M svorky:
M0.14 ... 0.75 mm? (bez navlecky)
M 0.08 ... 0.5 mm? (s navleckou)
M certifikat: cULus
M tfida horlavosti dle UL 94 VO
BV souladu s RoHS
M stupen kryti: IP65, IP67

Zapojeni kontaktu
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