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FW-HRSPX0414-PQ-C-0612
Han Q 
Han Q, přímý

Technické údaje

Typ FW-HRSPX0414-PQ-C-0612

ID č. 100045231

Konektor A zástrčka, HAN, přímý

Počet pinů 4

Kontakty měď - nikl,CuNi,stříbřeno

Držák kontaktů plast, PC, šedá

Tělo zásuvky plast, PC, černá

Těsnění plast

Vnější průměr kabelu 6…12  mm

Průřez žíly/velikost svorek 2.5  mm²

Typ připojení krimpovací svorky

mechanická životnost > 500 cyklů

Typ ochrany IP67

Elektrické vlastnosti při +20 °C  

Jmenovité napětí 600 V

Proudové zatížení 40 A

Mechanické a chemické vlastnosti  

Okolní teplota (pevná) -40… +125 °C

Vlastnosti
■Han Q
■plastové pouzdro
■průměr kabelu: 6 … 12,0 mm
■svorky: 2,5 mm²
■dodávka: pouzdro, nosič kontaktů, kontakty,

kabelová průchodka, těsnicí šroub

Zapojení kontaktů


