FW-ERSSM0414-PS-P-0611
samostatny konektor - M12 Power
Zastrcka M12x1 pfima
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Technické Udaje Viastnosti
C€ UK rRous
Typ FW-ERSSM0414-PS-P-0611 CRA| o
ID ¢. 100045553 B kodovani S
L R — M kovovy upeviovaci Sroub
Konektor A zastréka, M12 x 1, pfimy, kédovani S M Push-in pfipojeni
Podet pinti 3+PE M pocet pinl: 4 (3+PE)
M prameér kabelu: 6,0 ... 11,0 mm
Kontakty CuZn,zlaceno M stinény
Drzak kontakt plast, PA, gerna W svorky:
B max. 1.5 mm?2 nebo 16 AWG (bez
Télo zasuvky mosaz, niklovano, Seda navlecky)
. — - . — - B max. 2.5 mm? nebo 14 AWG (bez
Pfevle¢na matice / Sroub mosaz, CuZn-Ni, niklovano navleky)
Vnéjsi pramér kabelu 6...11 mm ., o
TP Zapojeni kontaktu
Prafez Zily/velikost svorek 0.75...2.5 mm?
Typ pfipojeni Push-in pfipojeni (LG)
mechanicka zivotnost > 100 cyklu (622
Typ ochrany IP67, (seSroubovano) >

Elektrické vlastnosti pfi +20 °C

Jmenovité napéti 630 V,.

Proudové zatizeni 16 A

Mechanické a chemické vlastnosti
Okolni teplota (pevna) -40... +85 °C
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