NI4-DSC26-2Y1X2-H1140
IndukCni senzor — dvojity senzor pro rotacni pohony

Technické udaje

Typ NI4-DSC26-2Y1X2-H1140
ID ¢&. 1051001

VSeobecné udaje

Jmenovita spinaci vzdalenost 4 mm

Provedeni nevestavné

Faktor korekce

St37=1; Al=0,3; nerez=0,7; Ms =0,4

Opakovatelnost

<2 % z rozsahu

Teplotni drift

<+10 %

Hystereze

1..10 %

Elektrické udaje
Vystupni funkce

ctyrdrat, NAMUR

Frekvence spinani 0.05 kHz
Napét'ovy vystup nom. 8.2 VDC
Proudova spotieba (vystupy “VYP”) 22.1mA
Proudova spotieba (vystupy “ZAP”) <1.2mA

Certifikat dle

KEMA 02 ATEX 1090X

Interni kapacita (C)) / induk&nost (L)

150 nF / 150 uH

Oznaceni pfistroje

Ex112 GExiallCT6 Gb/ll 1 D ExiallIC
T135 °C Da

(max. U;=20V, ;=60 mA, P,= 130 mW)

Mechanické udaje

Pouzdro dvojity senzor pro rotacni pohony, DSC26
Rozméry 28 x 42 x 26 mm

Material pouzdra plast, PP

Material aktivni plochy plast, PP

Elektrické pfipojeni

konektor, M12 x 1
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Vlastnosti

M kvadrové pouzdro DSC26

Mplast PP

M dva vystupy pro kontrolu polohy rotacniho
pohonu

M montaz na v§echny standardni aktuatory

BDC 2drat, 8,2 VDC

M2 x vystup dle DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)

M konektor M12x1

B ATEX kategorie Il 2 G, Ex zéna 1

B ATEX kategorie Il 1 D, Ex zona 20

B SIL 2 (Low Demand Mode) dle IEC 61508,
PL c dle ISO 13849-1 s HFTO

M SIL 3 (All Demand Mode) dle IEC 61508,
PL e dle ISO 13849-1 s redundantni
konfiguraci HFT1

Schéma zapojeni

Qo P
2<H>/— | 3BU -

Funkeni princip

Indukéni senzory detekuji bezdotykové a bez
opotfebeni kovové objekty. Dvojité senzory
jsou specialné konstruovany pro kontrolu
koncovych poloh otoénych ventild. Kombinuji
funkéni bezpeénost bezdotykovych indukénich
senzoru s velkou flexibilitou v provedeni
pouzdra.
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Technické udaje

Podminky okoli

Okolni teplota -25...+70 °C

Odolnost vlc¢i vibracim 55 Hz (1 mm)

Odolnost proti razim 30 g (11 ms)

Stupen kryti IP67

MTTF 6198 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C

Indikace stavu vystupu

2 x LED, Zluta / ¢ervena

Prislusenstvi

BTS-DSC26-EB2

f l

6900223

Ovladaci sada (puk) pro dvojité
senzory, sepnuto v koncové poloze,

BTS-DSC26-EB3

180 ——=i

6900224

Ovladaci sada (puk) pro dvojité
senzory, sepnuto v koncové poloze,

5

rozte¢ dér na pohonu: 30 x 130 mm;

m

o | (N
3

N i sensof ? rozte¢ dér na pohonu: 80 x 30 mm 5 4{
' ’O\;ﬁ i a 130 x 30 mm; pfipojovaci hridel - - pfipojovaci hfidel (Cep hfidele) vyska:
=i (&ep hiidele) vyska: 30 mm / @ Kl "1 30 mm/@ max.85 mm
max.50 mm
BTS-DSC26-EB20 100002102 BTS-DSC26-UR10 100002103

Distanéni dil pro ovladaci element
dvojitych senzor(t BTS-DSC26-EB20

Ovladaci sada (puk) pro dvojité
@385 senzory, sepnuto v koncové poloze, 38
rozte¢ dér na pohonu: 80 x 30 mm —
a 130 x 30 mm; pfipojovaci hidel ||m5= 10137
(Cep hridele) vyska: 30 mm/J: max. A
35 mm; k dispozici také: distan¢ni dil
BTS-DSC26-UR10 pro hfidele vysoké —
20 mm (prodlouZeni hfidele) iy

LT a7
: 3 29
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064 0375

7560003

2-channel isolating switching amplifier
with M12x1 males, for peripheral use,
IP67, zones 2/22, input circuits I1(1)
Ex ia, PNP transistor output NO

IMC-DI-22EX-PNO/24VDC

Prislusenstvi

Rozmérovy nacrtek Typ ID €.
RKC4.441T-2/TEB 6628444 Pripojovaci kabel, zasuvka M12 pfima
4pinova, délka: 2 m, material kabelu:

PVC, modra, cULus certifikat

M12x1 015 514
L.
e
HSL
42 s
k L

T
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Prislusenstvi

Rozmérovy nacrtek Typ ID ¢.

IMX12-D101-2S-2T-0/24VDC 7580020 Oddélovaci spinaci zesilovac;
dvoukanalovy; SIL2 dle IEC 61508;
Ex provedeni; 2 tranzistorové vystupy;
vstupni signal Namur; odpojitelna
kontrola na preruseni vodiCe a zkrat;
prepinatelny mezi pracovnim a
klidovym proudem; zdvojeni signalu;
odnimatelné Sroubovaci svorky; Sifka
12,5 mm; napajeni 24 VDC
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Navod k obsluze

Oblast pouziti Tento pfistroj splfiuje pozadavky smérnice 2014/34/EU a
je dle EN60079-0:2018 a EM60079-11:2012 vhodny pro
nasazeni v prostredi s nebezpec¢im vybuchu.Mimoto je vhodny
pro pouziti v bezpe€nostnich systémech véetné SIL 2 dle
IEC 61508.Pfi provozu je tfeba dodrzovat vSechny narodni
pfedpisy a nafizeni.

Pro pouziti v prostfedi s nebezpecim vybuchu v souladu s 12 G all 1D (skupina I, kategorie 2 G, provozni prostfedky

klasifikaci pro plynné atmosféry a kategorie 1 D, provozni prostfedky pro
prasna prostredi).

Oznaceni (viz pfistroj nebo technicky list) ExI12GandExiallC T6 GbaExIl 1D ExialllC T135 °C Da
dle EN 60079-0, -11

PFipustna okolni teplota -25...470 °C

Instalace / uvadéni do provozu Pristroje smi byt instalovany, zapojovany a uvadény do

provozu pouze kvalifikovanou osobou. Kvalifikovana osoba
musi mit znalosti zptisobd ochrany pfed vybuchem, pfedpist
a nafizeni pro zafizeni v prostfedi s nebezpeéim vybuchu a
jiskrové bezpecénych systému.Zkontrolujte, zda zplsob pouziti
odpovida klasifikaci a oznaceni pfistroje.

Tento pfistroj miiZze byt pfipojen pouze na certifikované
obvody Exi dle EN 60079-0 a EN 60079-11. Zkontrolujte
maximalni pfipustné elektrické hodnoty.Po pfipojeni na

jiny proudovy obvod nesmi byt senzor jiz pouzit v Exi
instalacich. Pro cely obvod (v€etné pfislusného prostfedku)
je treba provést "priikaz jiskrové bezpecnosti" dle EN
60079-14.Upozornéni: PFi pouziti v bezpecnostnich aplikacich
ddkladné prostudujte bezpecnostni pfiruc¢ku.

Pokyny k instalaci a montazi Zamezte statickym vybojim na plastovych dilech a
kabelech. Cistéte pristroj pouze vihkou latkou. Nemontujte
pristroj v mistech, kde proudi prach a zamezte usazovani
prachu na jeho povrchu.Uzivatel je odpovédny za ochranu
pristroje a kabelu, pokud mize dojit k jejich mechanickému
poSkozeni. Dale pak za odstinéni silnych elektromagnetickych
poli.Zkontrolujte zpUsob zapojeni a elektrické hodnoty na
potisku pristroje nebo v technické dokumentaci.Odstrarte
znecisténi pfistroje, kabelového vyvodu nebo konektoru
bezprostiedné za vyvodem.

Servis / udrzba Opravy nejsou mozné. Certifikat zanika opravou nebo
zasahem do pfistroje jinou osobou nez vyrobcem.
Nejdulezitéjsi udaje jsou uvedeny v dokumentaci vyrobce.
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