NI20-CP40-VP4X2
Indukcéni senzor

Vlastnosti

M kvadrové pouzdro, vyska 40 mm

M aktivni plocha otoéna do 9 poloh

M plast PBT-GF30-V0

M rohové LED s vysokou svitivosti

M optimalni signalizace napajeni a stavu
vystupu pfi libovolném zplsobu montaze

M 4drat DC, 10...65 VDC

M pfepinaci kontakt, PNP vystup

M svorkovnice

Schéma zapojeni

Technické Udaje j——o;
. 8 -
Typ NI20-CP40-VP4X2 t ~4
n
ID ¢. 15691 PP 2
VSeobecné udaje
Jmenovita spinaci vzdalenost 20 mm . ...
iy . . Funkcni princip
Montazni podminky nevestavné
Zaijisténa spinaci vzdalenost < (0.81 x Sn) mm Indukéni senzory detekuji bezdotykové a bez
opotrebeni kovové objekty. Pracuji na principu
Faktor korekce St37 =1; Al=0,3; nerez=0,7; Ms = 0,4 vysokofrekvenéniho elektromagnetického
o stfidavého pole, které je identifikovanym

Opakovatelnost <2 % z rozsahu objektem zatlumovano. U indukénich senzord

P o je toto pole vytvareno jednim LC-rezonanénim
Teplotni drift <+10% obvodem s jednou civkou s feritovym jadrem.
Hystereze 3...15 %
Elektrické udaje
Napajeci napéti U, 10...65 VDC
Zvinéni U, <10 % Ugpa
DC jmenovity provozni proud I, <200 mA
Proud naprazdno <15 mA
Zbytkovy proud <0.1mA
Zkusebni izolaéni napéti 0.5kV
Ochrana proti zkratu ano/taktovana
Pokles napéti pfi |, <18V
Ochrana proti preruseni vodi¢e/obracené ano/kompletni
polarité
Vystupni funkce Ctyrdrat, prepinaci, PNP
Frekvence spinani 0.15 kHz

Mechanické udaje

Pouzdro kvadrové pouzdro, CP40
Rozméry 114 x 40 x 40 mm
Material pouzdra plast, PBT-GF30-V0, ¢erna
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Technické udaje

Material aktivni plochy plast, PBT-GF30-V0, zZluta

Elektrické pfipojeni svorkovnice

Klemmvermdgen < 2.5 mm?

Podminky okoli

Okolni teplota -25... 470 °C

Odolnost vigéi vibracim 55 Hz (1 mm)

Odolnost proti rézim 30 g (11 ms)

Stupen kryti IP67

MTTF 2283 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Indikace napajeni 2 x LED, zelena

Indikace stavu vystupu 2 x LED, zluta

Montazni pokyny

Montazni pokyny / popis

Vzdalenost D 3xB
Vzdalenost W 3xSn
Vzdalenost S 1,5x B
Vzdalenost G 6 x Sn
Vzdalenost N 0,5xB
Sitka aktivni 40 mm
plochy B

Prislusenstvi

STRM M20X1.5 SCHWARZ 6965902 69429

M20x1.5 kabelova prichodka M20 x 1,5 Nastavovaci lista pro kvadrova
205 ' pouzdra CK40 / CP40; material: VA
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BSS-CP40 6901318
Montazni dchytka pro kvadrova
@ pouzdra 40 x 40 mm, material:
polypropylén
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