NI4-DSU35-2AP4X2
IndukCni senzor — dvojity senzor pro rotacni pohony

Vlastnosti

M kvadrové pouzdro DSU35

M plast PP-GF30-VO

M dva vystupy pro kontrolu polohy rotacniho
pohonu

M montaz na v§echny standardni aktuatory

M2 x spinaci kontakt, PNP vystup

M 4drat DC, 10...65 VDC

M pfipojeni kabelem

Schéma zapojeni
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VSeobecné udaje
Jmenovita spinaci vzdalenost 4 mm Funkéni princip

Provedeni nevestavné

M Al R _ Indukéni senzory detekuiji bezdotykové a bez
Faktor korekce St37=1; Al=0,3; nerez=0,7; Ms =0,4 opotfebeni kovové objekty. Dvojité senzory

jsou specialné konstruovany pro kontrolu

0,
Opakovatelnost <2 % z rozsahu koncovych poloh oto€nych ventild. Kombinuji
Teplotni drift <+10 % funkéni bezpeénost bezdotykovych indukénich
senzorl s velkou flexibilitou v provedeni
Hystereze 3...15 % pouzdra.

Elektrické udaje

Napajeci napéti 10...65 VDC
Zvinéni <10 % U,

DC jmenovity provozni proud <200 mA
Proud naprazdno 15 mA
Zbytkovy proud <0.1mA
ZkusSebni izola¢ni napéti <0.5kV
Ochrana proti zkratu ano / taktovana
Pokles napéti pfi |, <18V
Ochrana proti pferuseni vodice / ano / kompletni
prepolovani

Vystupni funkce Ctyfdrat, spinaci, PNP
Frekvence spinani 0.05 kHz

Mechanické udaje

Pouzdro dvojity senzor pro rotacni pohony, DSU35
Rozméry 59 x 60 x 35.4 mm

Material pouzdra plast, PP-GF30, Zluta

Material aktivni plochy plast, PP-GF30, ¢erna
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Technické udaje

Utahovaci moment upevriovaci matice 3 Nm

Elektrické pfipojeni kabel
Kabel @ 5.2 mm, $ed3, LifYY, PVC,2 m
Prifez vldkna 4 x0.34 mm’

Podminky okoli

Okolni teplota -25... 470 °C

Odolnost vici vibracim 55 Hz (1 mm)

Odolnost proti raziim 30 g (11 ms)

Stupen kryti IP67

MTTF 2283 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C

Indikace stavu vystupu 2 x LED, Zluta / ¢ervena

PrisluSenstvi

BTS-DSU35-EB1 6900225 BTS-DSU35-Z01 6900229

[ "TLL;—:‘??

BTS-DSU35-202

Ovladaci sada (puk) pro dvojité
senzory, sepnuto v koncové poloze,
rozte¢ dér na pohonu: 80 x 30 mm a
130 x 30 mm; pfipojovaci hridel (Cep
hfidele) vyska: 20 mm (30 mm) / &
max.30 mm

6900230

Montazni sada pro dvojité senzory
pro velké rotacni pohony; @ distan¢ni
desky a krouzku: max. 65 mm; rozte¢
dér na pohonu: 30 x 80 mm (30 x
130 mm); pfipojovaci hridel (Cep
hfidele) vyska: 20 mm (30 mm) / @
max.40 mm

6900403

Montazni sada pro dvoijité senzory
pro velké rotaéni pohony; & distanéni
desky a krouzku: max. 110 mm;
rozte¢ dér na pohonu: 30 x 130 mm;
pfipojovaci hfidel (Cep hfidele) vyska:
50 mm / @ max.75 mm

6900455

Montazni sada pro dvojité senzory
(puk); zatlumeni v koncové poloze;
rozte¢ otvor(i na pfirubé 80 x 30 mm
a 130 x 30 mm; pfipojovaci hridel
(Cep hridele) vyska 20 (30) / & max.
30 mm

Montazni sada pro dvojité senzory
pro velké rotaéni pohony; @ distanéni
desky a krouzku: max. 65 mm;
rozte¢ dér na pohonu: 30 x 80 mm
(30 x 130 mm); pfipojovaci hridel
(Cep hridele) vyska: 20 mm / &
max.30 mm

6900231

Montazni sada pro dvojité senzory
pro velké rotacni pohony; @ distanéni
desky a krouzku: max. 110 mm;
rozte€ dér na pohonu: 30 x 130 mm;
pripojovaci hfidel (¢ep hfidele) vyska:
30 mm / @ max.70 mm

6901070

Ovladaci sada (puk) pro dvojité
senzory, sepnuto v koncové poloze,
nastaveni bodu sepnuti a rozepnuti,
rozte¢ dér na pohonu: 80 x 30 mm
a 130 x 30 mm; pfipojovaci hfidel
(Cep htidele) vyska: 20 mm / @
max.30 mm
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