BI8-EM18-AP45XLD-H1141
IndukCni senzor — pro nasazeni v palubni siti vozidel

Technické udaje

Typ
ID ¢&.

BI8-EM18-AP45XLD-H1141
1584010

VSeobecné udaje

Vlastnosti

M zavitové pouzdro M18 x 1

Mnerez 1.4301

M pro vozidla s palubni siti 12V a 24 V

M zvy$ena odolnost vici ruseni vyzafovanim
100 V/m dle ISO 11452-4 a 100 mA BCl dle
ISO 11452-2

M ochrana zatéze dle DIN ISO 7637 (SAE J
113-11)

M rozsiteny teplotni rozsah

M vysoky stupen kryti IP68 / IP69K

M ochrana v{c¢i rychlym zménam teploty a
znecisténi soli

Mtrvale cCitelné oznaceni vypalované laserem

M 3drat DC, 8,4...65 VDC

M spinaci PNP vystup

M konektor M12x1

M E1 schvaleni typu Spolkovym ufadem pro
motorova vozidla

Schéma zapojeni

Jmenovita spinaci vzdalenost 8 mm
Montazni podminky vestavné < 1BN +
I o
Zaijisténa spinaci vzdalenost <(0.81 x Sn) mm {]}\ | 38U -
Faktor korekce St37=1; Al=0,3; nerez=0,7; Ms = 0,4 pnp [ 4BK
Opakovatelnost <2 % z rozsahu
Teplotni drift <310 % 2
<+15%,<-25°Cv=+70°C S
3BU 1BN
Hystereze 3..15 %
Elektrické adaje ik
Napajeci napéti U 8.6...65 VDC
ani 0, v - . .
Zvinéni U, <10 % Ugpa Funkéni princip
DC jmenovity provozni proud |, <200 mA
A ZvySena spolehlivost, dokonce i pfi

Proud naprazdno <15 mA extrémnich okolnich podminkach, zaru€uje

. < provoz senzoru i v mobilnich prostfedcich.
Zbytkovy proud <0.1mA Diky robustni a bezpe&né konstrukci tyto
Zkusebni izolaéni napéti 0.5kV senzory nejen spliiuji poZzadavky na stuperi

i kryti IP68 a IP69K, ale dokonce je i pfedci.

Ochrana proti zkratu ano/taktovana Diky vysoké odolnosti va¢éi vibracim, rdzdm
Pokles napéti pfi I. <18V a vysoké odolnosti vic¢i zménam teploty jsou

Ochrana proti pferuseni vodi¢e/obracené
polarité

Vystupni funkce

ano/kompletni

tfidrat, spinaci, PNP

ochrana zatéze (DIN ISO 7637-2)

zkusSebni uroven IV / Groven 4

Frekvence spinani

0.5 kHz

Mechanické udaje

Pouzdro

zavitové pouzdro, M18 x 1

senzory této fady velice vhodné pro pouziti v
dopravnich zafizenich jako jsou kolejova nebo
zemédélska vozidla.

12V Bordnet

Impulse 1| 2[3a|3b| 4|5
Severity level WVIIVIIV]IIV]IV]IV
Failure criterion CI|C|AJA|lC]C
24V Bordnet

Impulse 1| 2|3a|3b| 4|5
Severity level M)l IVIIV]IIVII IV

Failure criterion CICIAJATA]C
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Technické udaje

Rozméry

52 mm

Material pouzdra

nerez ocel, V2A (1.4301)

Material aktivni plochy

plast, PA12-GF30

Utahovaci moment upevriovaci matice

25 Nm

Elektrické pfipojeni

konektor, M12 x 1

Podminky okoli

Okolni teplota -40... +85 °C

Zmény teploty (EN60068-2-14) -40... +85 °C; 20 cykll

Odolnost vuci vibracim 55 Hz (1 mm)

Odolnost vici vibracim (EN 60068-2-6) 20 g; 10...3000 Hz; 50 cykll; 3 osy
Odolnost proti rézim 30 g (11 ms)

Odolnost vicéi otfesim (EN 60068-2-27)

150 g; 6 ms 'z sinus; vzdy 3x; 3 osy

Odolnost vi¢i trvalym otfesim (EN
60068-2-29)

100 g; 11 ms % sinus; vzdy 3x; 3 osy

Zkous$ka v solné mize (EN 60068-2-52)

zkuSebni uroven 5 (4 cykly)

Stupen kryti IP68

IP69K
MTTF 2283 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Indikace stavu vystupu LED, Zluta

Montazni pokyny

Montazni pokyny / popis

\\\?\\\
|

e \\\\\\\\\
@ b

Vzdalenost D 2xB
Vzdéalenost W 3xSn
Vzdalenost T 3xB
Vzdalenost S 1,5xB
Vzdalenost G 6x Sn
Pramér aktivni g 18 mm

plochy B
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Prislusenstvi

6901320
Montazni Gchytka pro valcova
a zavitova pouzdra; material:
polypropylén

MW18 6945004 BSS-18

Montazni uchytka pro zavitova
pouzdra; material: nerez A2 1.4301
(AISI 304)

QM-18 6945102

Montazni uchytka s pevnym dorazem;
material: chromovana mosaz vné;si
zavit M24 x 1.5 Upozornéni: Spinaci
vzdalenost senzorli se mGze lisit pfi
pouziti uchytek pro rychlou montaz.

Prislusenstvi

Rozmérovy nacrtek Typ ID €.
RKH4-2/TFE 6935482 Pripojovaci kabel, zasuvka M12 pfima
3pinova, nerezova prevliecna matice,
i délka: 2 m, material kabelu: Sedé PVC,
e teplotni rozsah: -25...+80 °C
=

sy

RKH4-2/TFG 6934384 Pfipojovaci kabel, zasuvka M12 pfima

3pinova, nerezova prevlec¢na matice,

Mmi2x1 2514

L.
s

==y

délka: 2 m, material kabelu: Sedé TPE,
teplotni rozsah: -40...+105 °C
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