LI1000P0-Q25LMO-ELIUPN8X3-H1151

IndukCni linearni senzor —

|O-Link

Technické udaje

Typ LI1000P0-Q25LMO-ELIUPN8X3-H1151
ID ¢&. 1590611

Méfici princip indukéni

VSeobecné udaje

Méfici rozsah 1000 mm

Rozliseni 0,015 mm/16 bit
Jmenovita vzdalenost 1.5 mm

Mrtva zéna a 29 mm

Mrtvé zéna b 29 mm
Reprodukovatelnost <36 um

Chyba linearity

< 0.035 % z rozsahu

Teplotni drift

<+0.003 %/K

Hystereze

entfallt prinzipbedingt

Elektrické udaje

Napéajeci napéti U, 15...30 VDC
Zvinéni U,, <10 % Ugpa
Zkusebni izolaéni napéti 0.5kV
Ochrana proti zkratu ano

Ochrana proti pferuseni vodi¢e/obracené
polarité

ano/kompletni

Komunikaéni protokol

[O-Link

Vlastnosti

M kvadr, hlinik / plast

M rGzné zplsoby montaze

M zbrazeni méficiho rozsahu pomoci LED

M necitlivost vici rusivym elektromagnetickym
polim

M velice kratka mrtva zéna

M nastavitelny méfici analogovy rozsah

M rozliseni 16 bith

m15...30 vDC

M analogovy vystup, tovarni nastaveni 0...10

M vsechny parametry nastavitelné pomoci 10-
Link/PACTware

M 4 nastavitelné spinaci zony

M nastavitelné proudové a napétové funkce
vystupu

M vystup nastavitelny jako spinaci nebo
rozpinaci, PNP nebo NPN

M procesni hodnota v 16bitovém 10-Link
telegramu

M konektor M12, 5pinovy

Schéma zapojeni

1 BN +

N |_54BK out1/10 Link
— @__}2_\[\/_}4_ out2 i
I—-)LQL

>5 GY teach

Vystupni funkce 5pinovy, spinaci/rozpinaci, PNP/NPN, 2WH
analogovy vystup D
- 3BU 1BN
Vystup 1 spinaci vystup nebo 10-Link
Vystup 2 Analogovy nebo spinaci vystup +Gf 4Ek
Napétovy vystup 0...10 V
Proudovy vystup 4...20 mA

programmable via [O-Link

Funkcni princip
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Technické udaje

Zatézovaci odpor napétového vystupu 2 4.7 kQ
Zatézovaci odpor proudového vystupu <04 kQ
Rychlost snimani 1000 Hz
Spotieba proudu <50 mA
[O-Link

10-Link specifikace V1.0
Parametrizace FDT /DTM
Procesni data 16 bit

Typ datového ramce 2.2
Obsazeno v SIDI GSDML ano

Mechanické udaje

Pouzdro

obdélnikovy profil, Q25L

Rozméry

1058 x 35 x 25 mm

Material pouzdra

Material aktivni plochy

hlinik/plast, PA6-GF30, eloxovano
plast, PA6-GF30

Elektrické pfipojeni

konektor, M12 x 1

Podminky okoli

Okolni teplota -25... 470 °C
Odolnost vic¢i vibracim 55 Hz (1 mm)
Odolnost proti razm 30 g (11 ms)
Stupen kryti IP67

MTTF

138 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C

Indikace napajeni

LED, zelena

Indikace méficiho rozsahu

multifunkéni LED, zelena, Zluta, Zluta
blika

UL certifikat

E210608
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Méfici princip linearnich senzor( je zalozen na
vazbé oscilatoru mezi snimacim elementem

a senzorem, ktery vytvari proporcionalni
analogovy vystupni signal tmérny poloze
snimaciho elementu. Robustni senzory

jsou diky bezdotykovému principu snimani
bezudrzbové a nedochazi u nich k opotfebeni.
Opakovatelnost, rozliSeni a linearita dosahuji
v Sirokém teplotnim rozsahu vynikajicich
hodnot. Pokrokova technologie zajistuje
necitlivost vuci stejnosmérnym i stfidavym
magnetickym polim.
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Montazni pokyny

Montazni pokyny / popis

Rozsahla nabidka montazniho pfisluSenstvi
zjednodusSuje nasazeni. Diky méficimu
principu, ktery je zalozen na vazbé
oscilatoru, nejsou linearni senzory ruSeny
zmagnetovanymi zeleznymi pfedméty ani
jinymi ruSivymi poli.

signalizace méficiho rozsahu pomoci LED:
zelena:

snimaci element se nachazi v méficim
rozsahu

Zluta:

Snimaci element se nachazi v méficim
rozsahu se snizenou kvalitou signalu (napf.
velka vzdalenost).

Zluta blika:

Snimaci element je mimo dosah.

nesviti:

Snimaci element je mimo nastaveny méfici
rozsah (pouze u nastavitelnych verzi).

Postup nastaveni

Pomoci teach adaptéru je mozné nastavit
zacatek a konec méficiho rozsahu stisknutim
tlaCitka. Dale je mozné invertovat vystupni
charakteristiku.

propojeni pinG 5 a 1 na 5 sec obnovi tovarni
nastaveni

propojeni pinG 5 a 3 na 5 sec invertuje tovarni
nastaveni

zacatek méficiho rozsahu se nastavi
propojenim pini 5 a 3 po dobu 2 s
konec méficiho rozsahu se nastavi
propojenim pinti 5 a 1 po dobu 2 s

Prislusenstvi

P1-LI-Q25L

P3-LI-Q25L

6901041

Vedeny snimaci element pro linearni
senzory LI-Q25L, je vedeny drazkou
na senzoru

6901044

Volny snimaci element pro linearni
senzory Li-Q25L; oto¢eny o 90°;
jmenovita vzdalenost od senzoru
1,5 mm; dosah vuéi linearnimu
senzoru do vzdalenosti 5 mm nebo
presahu 4 mm.

P2-LI-Q25L

reference point

6901042

Volny snimaci element pro linearni
senzory LI-Q25L; jmenovita
vzdalenost od senzoru 1,5 mm;
dosah vugdi linearnimu senzoru do
vzdalenosti 5 mm nebo presahu 4
mm.

reference

6901069

Volny snimaci element pro linearni
senzory LI-Q25L; jmenovita
vzdalenost od senzoru 1,5 mm;
dosah vuéi linearnimu senzoru do
vzdalenosti 5 mm nebo presahu 4
mm.
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P7-LI-Q25L
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6901087

Vedeny snimaci element pro linearni
senzory LI-Q25L, bez kloubu

6901046

Montazni drzak pro linearni senzory
fady LI-Q25L, materidl: hlinik, baleni
2 ks

6901025

Posuvny blok se zavitem M4 pro
zadni profil LI-Q25L; material:
galvanizovana ocel; baleni 10 ks.

6901058

Axialni kloub pro snimace polohy s
vedenim; material: nerez ocel

M1-Q25L

M4-Q25L

AB-M5

RBVA-M5

6901045
Montazni drzak pro linearni senzory
fady LI-Q25L, material: hlinik, baleni
2 ks

6901048

Montazni drzak a posuvny blok pro
linearni senzory LI-Q25L, matreial
nerez ocel, baleni po 2 ks

6901057

Axialni kloub pro snimace polohy s
vedenim

6901059

Kulovy kloub pro snimace polohy s
vedenim; material: nerez ocel
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Prislusenstvi

Rozmérovy nacrtek Typ
USB-2-10L-0002

LED: USB-Mini
CH1 (C/Q) LED: PWR
CH2 (DI/DO) ‘J IN-DC

ID ¢.
6825482

10-Link master s integrovanym USB
rozhranim
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