LI25P1-QR14-LIU5X2-0.3-RS4
Indukcni linearni senzor

SN

05,5 (2%)
: 53,5
\\\ \/

Technické udaje

Typ LI25P1-QR14-LIU5X2-0.3-RS4
ID €. 1590752

Méfici princip indukéni

VSeobecné udaje

Méfici rozsah 25 mm

Rozliseni 0,006 mm/12 bit
Jmenovita vzdalenost 1.5 mm
Mrtva zéna a 17 mm
Mrtvé zéna b 7.5 mm

Opakovatelnost

< 0.03 % z rozsahu

Chyba linearity

<1 % z rozsahu

Teplotni drift

<+0.01 %/K

Hystereze

entfallt prinzipbedingt

Elektrické udaje

Napajeci napéti U, 15...30 VDC
Zvinéni U,, <10 % Ugpa
Zkusebni izolaéni napéti 0.5kV
Ochrana proti zkratu ano

Ochrana proti preruseni vodi¢e/obracené
polarité

ano/ano (zdroj napéti)

Vystupni funkce

5pinovy, analogovy vystup

Napétovy vystup 0...10 V
Proudovy vystup 4...20 mA
Zatézovaci odpor napétového vystupu 2 4.7 kQ
Zatézovaci odpor proudového vystupu <0.4kQ
Rychlost snimani 700 Hz
Spotfeba proudu <50 mA
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Vlastnosti

B kvadr, plast

M rGzné zplsoby montaze

M snimaci element P1-Li-QR14/Q17L
soucasti dodavky

M zobrazeni méficiho rozsahu pomoci LED

M necitlivost vici rusivym elektromagnetickym
polim

M extrémné kratka mrtva zéna

M rozliseni 12 bith

m15...30 vDC

M analogovy vystup

M0...10Va4..20mA

M kabel s konektorem M12x1

Schéma zapojeni

O/ I4BK .
A sl

Funkcni princip

MéfFici princip linearnich senzor( je zalozen na
vazbé oscilatoru mezi snimacim elementem

a senzorem, ktery vytvafi proporcionalni
analogovy vystupni signal tmérny poloze
snimaciho elementu. Robustni senzory

jsou diky bezdotykovému principu snimani
bezudrzbové a nedochazi u nich k opotfebeni.
Opakovatelnost, rozliSeni a linearita dosahuji
v Sirokém teplotnim rozsahu vynikajicich
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Technické l]daje hodnot. Pokrokova technologie zajistuje
necitlivost vuci stejnosmérnym i stfidavym
magnetickym polim.

Mechanicke udaje A B
Pouzdro obdélnikovy profil, QR14 UVl ! I 1[mA]
Rozméry 53.5x49x 14 mm 10 20
Material pouzdra plast, PBT-GF30-V0
Elektrické pfipojeni kabel s konektorem, M12 x 1
Kabel @ 5.2 mm, Seda, LifYY, PVC, 0.3 m
PriFez viakna 4x0.34 mm’ 0T Tt
Podminky okoli A B
Okolni teplota -25...470 °C
Odolnost vici vibracim 55 Hz (1 mm)
Odolnost proti razdm 30 g (11 ms)
Stupen kryti IP68
IP69K
MTTF 138 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Indikace napajeni LED, zelena
Indikace méficiho rozsahu multifunkéni LED, zelena
Soucast dodavky Snimaci element P1-Li-QR14/Q17L
UL certifikat E210608

Montazni pokyny
Montazni pokyny / popis

Vysoka flexibilita umozruje, aby byl snimaci
element pfi montazi otocen o 90°.

Diky méficimu principu, ktery je zaloZen na
vazbé oscilatoru, nejsou linearni senzory
ruSeny zmagnetovanymi zeleznymi pfedméty
ani jinymi rusivymi poli.

signalizace méficiho rozsahu pomoci LED:
zelena:

snimaci element se nachazi v méficim
rozsahu

zelena blika:

Snimaci element se nachazi v méficim
rozsahu se snizenou kvalitou signalu (napr.
velka vzdalenost).

nesviti:

Snimaci element se nenachazi ve snimacim
rozsahu.
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Prislusenstvi

P1-LI-QR14/Q17L

PrisluSenstvi

Rozmérovy nacrtek

Mi2x1 S

1590724

Volny snimaci element pro linearni
senzory LI-QR14 a LI-Q17L; mozna
pFicna a podélna montaz; jmenovita
vzdalenost od senzoru 1,5 mm;
dosah vuci linedrnimu senzoru do
vzdalenosti 3 mm nebo pfesahu

3 mm.

Typ ID ¢.
RKS4.4T-2/TXL 6626333

454 —»‘

E
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PFipojovaci kabel, zasuvka M12

pfima 4pinova, stinéni pfipojeno na
prevleé¢nou matici, délka: 2 m, material
kabelu: PUR, €erna, cULus certifikat
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