RU130U-M18E-LI8X2-H1151

Ultrazvukovy senzor — reflexni snimac

Technické udaje

Typ
ID ¢&.

RU130U-M18E-LI8X2-H1151

1610089

Ultrazvukova data

Vlastnosti

M hladké celo akustického ménice

M zavitové pouzdro M18, zalité

M pfipojeni konektorem M12x1

M nastaveni rozsahu pomoci adaptéru
M teplotni kompenzace

M mrtva zéna: 15 cm

Mrozsah: 130 cm

Mrozliseni: 1 mm

M vyzafovaci Uhel: +16°

Funkce senzor pfiblizeni M analogovy vystup 4...20mA / spinaci, PNP
Rozsah 150...1300 mm Vst

Rozliseni 1 mm Schéma zapojeni

Minimalni méfici vzdalenost 100 mm

Minimalni spinaci vzdalenost 100 mm 1. "
Frekvence ultrazvuku 200 kHz |5 T eachin

Opakovatelnost

<0.15 % z rozsahu

Teplotni drift *+ 1.5 % z rozsahu
Chyba linearity <+05%
Délka hrany jmenovitého ovladaciho 100 mm
prvku

P¥iblizovaci rychlost <10 m/s
Rychlost piejezdu <2mls
Elektrické udaje

Napajeci napéti U, 15...30 VDC
Zvinéni 10 % U,

DC jmenovity provozni proud |, <150 mA
Proud naprazdno <50 mA
Zatézovaci odpor <1000 Q
Reakeni Cas typicky <90 ms
Doba ustéleni < 300 ms

Vystupni funkce

analogovy vystup

Vystup 1
Proudovy vystup

Analogovy vystup
4...20 mA
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Funkeni princip

Ultrazvukové senzory snimaji pomoci
zvukovych vin bezkontaktné a bez opotrebeni
objekty rliznych tvart. Pfitom neni dllezité,
zda je objekt priihledny nebo neprihledny,
kovovy, plastovy, pevny, kapalny nebo sypky.
Také vlivy okoli - mlha, prach a dést, funkci
senzoru témérF neovliviuji.

Vyzarfovaci diagram zobrazuje snimaci
rozsah senzoru. Podle normy EN 60947-5-7
se pouzivaji Ctvercove cile o velikosti 20

x 20 mm, 100 x 100 mm a kruhové tyCe s
primérem 27 mm.

Dulezité: Snimaci rozsahy pro jiné cile se
mohou lisit od standardnich cild vzhledem k
rdznym reflexnim vlastnostem a geometrii.
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Technické udaje

Zatézovaci odpor proudového vystupu <0.5kQ
Frekvence spinani <6.9 Hz
Ochrana proti zkratu ano/taktovana
Ochrana proti prepdélovani ano

Ochrana proti pferuseni vodice ano

Moznost nastaveni

vzdalené nastaveni

Mechanické udaje

Pouzdro zavitoveé pouzdro, pouzdro M18 x 1
Smér vyzafovani pfima
Rozméry @18 x75 mm

Material pouzdra

kov, CuZn, niklovano

Utahovaci moment upeviiovaci matice

20 Nm

Material akustického ménice

plast, epoxidova pryskyfice a PU péna

Elektrické pFipojeni

konektor, M12 x 1, 5drat

Okolni teplota -25... 470 °C

Skladovaci teplota -40...+80 °C

Odolnost vigi tlaku 0,5 ... 5bar

Stupen kryti IP67

Indikace stavu vystupu LED, Zluta

Objekt detekovan LED, zelena

Testy / certifikaty

MTTF 202 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C

Prohlaseni o shodé EN ISO/IEC

EN 60947-5-7

Odolnost vici vibracim

20 g, 10...55 Hz, sinusoida, 3 osy,
30 min/osu dle IEC 60068-2-6

Odolnost vici razim

30 g, 11 ms, polovi¢ni sinusoida, 3 osy
podle IEC 60068-2-27

Certifikaty

CE
cULus

Montazni pokyny

Montazni pokyny / popis
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____teach-in-range —
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Nastaveni mezni hodnoty

Tento ultrazvukovy senzor je vybaven
analogovym vystupem s nastavitelnym
rozsahem. Nastaveni se provadi pomoci
tlacitka Teach. Zelena a Zluta LED signalizuji,
zda senzor detekuje objekt.

Teach

Teach adaptér TX1-Q20L60 zapojte mezi
senzor a pfipojovaci kabel.

» Nastavte objekt na vzdalenou mezni
hodnotu.

« Stisknéte tlacitko proti Ub po dobu 2 - 7 sec.
» Nastavte objekt na blizkou mezni hodnotu.
« Stisknéte tlacitko proti Ub po dobu 8 - 11
sec.
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dalsi vlastnosti: Invertovani analogového
vystupu
» Stisknéte tlacitko po dobu 12 - 17 sec.

LED signalizace

Uspé&sné nastaveni je signalizovano rychlym
blikanim LED. Poté prejde senzor automaticky
do provozniho rezimu. Na neuspésné
nastaveni reaguje LED stfidavym blikanim
zelené a Zluté.

V normalnim provozu signalizuji obé LED stav
senzoru.

« zelena: Objekt se nachazi uvnitf snimaciho
rozsahu, ale mimo méfici rozsah.

« Zluta: Objekt uvniti méficiho rozsahu.

* nesviti: Objekt mimo snimaciho rozsahu
nebo ztrata signalu

Prislusenstvi

MW18 6945004
Montazni uchytka pro zavitova
pouzdra; material: nerez A2 1.4301
(AISI 304)

Prislusenstvi

Rozmérovy nacrtek Typ ID €.
RKC4.5T-2/TEL 6625016 Pripojovaci kabel, zasuvka M12 pfima
5pinova, délka: 2 m, material kabelu:
PVC, €ernd, cULus certifikat

M12x1 015 2514

@"@ T

g

WKC4.5T-2/TEL 6625028 Pripojovaci kabel, zasuvka M12 Ghlova
HV‘; ‘ 5pinova, délka: 2 m, material kabelu:
T - PVC, &erna, cULus certifikat
2]1 —
L <.>
Prislusenstvi
Rozmérovy nacrtek Typ ID é.
25 TX1-Q20L60 6967114 Teach adaptér pro induktivni rotacni,

linearni, uhlové, ultrazvukové a
kapacitni senzory
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