BI1ONF-EM30HE-AP6X2-H1141

IndukCni senzor —

se selektivhim chovanim

Technické udaje

Typ
ID ¢&.

BI1ONF-EM30HE-AP6X2-H1141
1615002

VSeobecné udaje
Jmenovita spinaci vzdalenost

Montazni podminky

10 mm

vestavné

Zaijisténa spinaci vzdalenost

<(0.81 x Sn) mm

Opakovatelnost

<2 % z rozsahu

Vlastnosti

M zavitové pouzdro M30x1,5

Mnerez 1,4301

M Celni kryt z duroplastu, tepelné a
mechanicky velmi robustni

M snima pouze neferomagnetické kovy

M 3drat DC, 10...30 VDC

M spinaci PNP vystup

M konektor M12x1

Schéma zapojeni

< 1 BN +
)

o e

pnp I 4 BK

Teplotni drift <+10 %
Hystereze 3...15 %
Elektrické udaje

Napajeci napéti U, 10...30 VDC
Zvinéni U,, <10 % Ugpa
DC jmenovity provozni proud I, <200 mA
Proud naprazdno <15 mA
Zbytkovy proud <0.1mA
ZkusSebni izola¢ni napéti 0.5kV
Ochrana proti zkratu ano/taktovana
Pokles napéti pfi |, <18V

Ochrana proti preruseni vodi¢e/obracené
polarité

ano/kompletni

Vystupni funkce

tridrat, spinaci, PNP

Ttida ochrany

|

Frekvence spinani

2 kHz

Mechanické udaje

Pouzdro

zavitové pouzdro, M30 x 1.5

Rozméry

77 mm

Material pouzdra

nerez ocel, V2A (1.4301)

Funkéni princip

Indukéni senzory detekuji bezdotykové a bez
opotfebeni kovové objekty. Pracuji na principu
vysokofrekvenéniho elektromagnetického
stfidavého pole, které je identifikovanym
objektem zatlumovano.

Indukéni senzory se selektivnim vybérem fady
NF detekuji pouze nezelezné kovy.
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Technické udaje

Material aktivni plochy plast, duroplast

Utahovaci moment upeviiovaci matice 75 Nm

Elektrické pfipojeni konektor, M12 x 1

Podminky okoli

Okolni teplota 0...+60 °C

Odolnost vigéi vibracim 55 Hz (1 mm)

Odolnost proti rézim 30 g (11 ms)

Stupen kryti IP67

MTTF 874 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Indikace napajeni LED, zelena

Indikace stavu vystupu LED, Zluta

Montazni pokyny

Montazni pokyny / popis

Vzdalenost D 2xB

\\\\\\\\ Vzdalenost W 3xSn
) Vzdalenost T 3xB

\ Vzdalenost S 1,56xB
T Vzdalenost G 6x Sn

Pramér aktivni @ 30 mm

G/\ plochy B
%@ >
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Prislusenstvi

QM-30 6945103 BST-30B 6947216

Montazni Gchytka s pevnym dorazem
pro zavitova pouzdra; material: PA6

Montazni uchytka s pevnym dorazem;
material: chromovana mosaz vné;si
zavit M36 x 1.5 Upozornéni: Spinaci
vzdalenost senzorll se mGze lisit pfi
pouziti ichytek pro rychlou montaz.

6901319

Montazni uchytka pro valcova
a zavitova pouzdra; material:

MW30 6945005
Montazni uchytka pro zavitova
pouzdra; material: nerez A2 1.4301

(AISI 304) polypropylén
Prislusenstvi
Rozmérovy nacrtek Typ ID €.
RKH4-2/TFE 6935482 Pripojovaci kabel, zasuvka M12 pfima
3pinova, nerezova prevliecna matice,
i délka: 2 m, material kabelu: Sedé PVC,
e teplotni rozsah: -25...+80 °C
=

!» L
RKH4-2/TFG 6934384 Pripojovaci kabel, zasuvka M12 pfima
3pinova, nerezova prevlec¢na matice,
) délka: 2 m, material kabelu: Sedé TPE,
e teplotni rozsah: -40...+105 °C
=

==y
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