NI25U-CP40-AP6X2
Indukcéni senzor

M20x 1.5

Technické udaje

Typ NI25U-CP40-AP6X2
ID ¢. 1623700
VSeobecné udaje

Jmenovita spinaci vzdalenost 25 mm

Montazni podminky

nevestavné, ¢astecné vestavna montaz
mozna

Zaijisténa spinaci vzdalenost

<(0.81 x Sn) mm

Opakovatelnost

<2 % z rozsahu

Teplotni drift <+10 %
<+20%,<-25°Cvz2+70°C
Hystereze 3...15 %

Elektrické udaje

Napajeci napéti U 10...30 VDC
Zvinéni U, <10 % Ugpa
DC jmenovity provozni proud |, <200 mA
Proud naprazdno <15 mA
Zbytkovy proud <0.1mA
Zkusebni izolaéni napéti 0.5kV
Ochrana proti zkratu ano/taktovana
Pokles napéti pfi |, <18V

Ochrana proti preruseni vodi¢e/obracené
polarité

ano/kompletni

Vystupni funkce

tridrat, spinaci, PNP

Odolnost vic¢i stejnosmérnému poli 300 mT
Odolnost vigi stfidavému poli 300 mTes
Tfida ochrany o]
Frekvence spinani 0.25 kHz

Vlastnosti

M kvadrové pouzdro, vyska 40 mm

M aktivni plocha otoéna do 9 poloh

M plast PBT-GF30-V0

M rohové LED s vysokou svitivosti

M optimalni signalizace napajeni a stavu
vystupu pfi libovolném zplsobu montaze

M faktor 1 pro v§echny kovy

M stupen kryti IP68

M odolnost vici magnetickému poli

M rozsiteny teplotni rozsah

M vysoka frekvence spinani

M ochrana proti zatlumeni pomoci
samokompenzace

M 3drat DC, 10...30 VDC

M spinaci PNP vystup

M svorkovnice

Schéma zapojeni

Eiz=n

Funkeni princip

Indukéni senzory jsou urceny pro bezkontaktni
detekci kovovych pfedmétl bez opotfebeni.
Senzory uprox Factor 1 maji vyznamné
vyhody diky jejich patentovanému
vicecivkovému systému s feritovymi jadry.
Rozlisuji vSechny kovové materialy se

stejnou spinaci vzdalenosti, jsou odolné vici
magnetickému poli a disponuji velkou spinaci
vzdalenosti.
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Technické udaje

Mechanické udaje

Pouzdro kvadrové pouzdro, CP40
Rozméry 114 x 40 x 40 mm

Material pouzdra plast, PBT-GF30-V0, ¢erna
Material aktivni plochy plast, PA6-GF30-X, zluta
Elektrické pfipojeni svorkovnice
Klemmvermdgen < 2.5 mm?

Podminky okoli

Okolni teplota -30... +85 °C

Odolnost vicéi vibracim 55 Hz (1 mm)

Odolnost proti razim 30 g (11 ms)

Stupen kryti IP68

MTTF 874 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Indikace napajeni 2 x LED, zelena

Indikace stavu vystupu 2 x LED, zZluta

Montazni pokyny

Montazni pokyny / popis

Vzdalenost D 240 mm
Vzdalenost W 75 mm
Vzdalenost T 100 mm
Vzdalenost S 20 mm
Vzdalenost G 150 mm
Vzdalenost N 30 mm
Sitka aktivni 40 mm
plochy B

az Ctyfstranna vestavna montaz
Vestavba z jedné strany: Sr =22 mm
Vestavba ze dvou stran: Sr =20 mm
Vestavba ze tfi stran: Sr =17 mm
Vestavba ze &tyf stran: Sr= 13 mm

zadni montaz bez snizeni spinaci vzdalenosti
mozna

vestavna montaz bez snizeni spinaci
vzdalenosti mozna
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PrisluSenstvi

STRM M20X1.5 SCHWARZ 6965902
M20 x 1,5 kabelova prichodka M20 x 1,5

BSS-CP40 6901318

¢

Montazni uchytka pro kvadrova
pouzdra 40 x 40 mm, material:
polypropylén

&

70

69429

Nastavovaci lista pro kvadrova
pouzdra CK40 / CP40; material: VA
1.4301
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