S18SP6LQ

Optosenzor — reflexni zavory
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Technické udaje
Typ S18SP6LQ
ID ¢. 3029509
Opticka data
Funkce reflexni zavora

Druh provozu

nepolarizované

odrazka soucasti dodavky ne

Barva svétla IR

VInova délka 950 nm
Rozsah 50...2000 mm
Elektrické udaje

Napajeci napéti 10...30 VDC
Proud naprazdno <25 mA

Ochrana proti zkratu

ano / taktovana

Ochrana proti prepélovani

ano

Vystupni funkce

zavisi na zapojeni, PNP

Frekvence spinani

<160 Hz

Doba ustaleni <100 ms
Reakéni €as typicky <3ms

Hodnota proudového omezeni > 220 mA
Mechanické udaje

Pouzdro trubka, S18
Rozméry J18 x78.7 mm

Material pouzdra

plast, termoplasticky material

Cocka

plast, akrylat

Elektrické pfipojeni

Pocet Zil

konektor, M12 x 1, PVC
4

Okolni teplota

-40... +70 °C

Vlastnosti

M zastréka M12 x 1, 4pinova

M stupen kryti IP67 / IP69K

M okolni teplota: -40...+70 °C

Mk dispozici spinani svétlem/tmou nebo
spinani svétlem a poruchovy vystup

M napajeci napéti: 10...30 VDC

M piepinaci PNP vystup

Schéma zapojeni

(1)
P BK (4)
Twh

BU (3 =

Funkcni princip

U reflexnich zavor jsou vysila¢ a pfijimac
zabudovany v jednom pouzdre. Svételny
paprsek vysilace je namifen na odrazku a
odrazen zpét k pfijimaci. 3drat DC, 8...30
VDC Reflexni zavory se vyznacuji dobrym
kontrastem a velkou funkéni rezervou. Mimo
to je potfeba instalovat a zapojit pouze jeden
pristroj.

AkeEni radius

Funkéni rezerva v zavislosti na dosahu
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Technické udaje

Stupen kryti IP67
IP69 1000
Specialni vlastnosti zapouzdieno
Wash down 100
Indikace napajeni LED, zelena SRR BRT-3 HH
Indikace stavu vystupu LED, Zluta 10 : S
Signalizace poruchy LED, zelena, blika / \
Indikace funkéni rezervy LED 10,01 0,1 1 m 10
indikace alarmu LED Zluta blika
Testy / certifikaty
Certifikaty CE, UL, CSA
Prislusenstvi
SMB18A 3033200 SMB18AFAM10 3012558
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Prislusenstvi

Rozmérovy nacrtek

M12x1 015 2514
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Montazni uchytka uhlova, nerez, pro
zavitova pouzdra M18

3053952

Montazni uhelnik, ¢erny PBT, pro
zavitova pouzdra M18

Typ
RKC4.4T-2/TEL

Montazni dchytka, VA 1.4401, pro
zavity 18 mm, zavit M10 x 1,5

3073134
2653 @19 Montazni deska, nerez, pro zavitova
g?g pouzdra M18
17
< \’i,szl

ID ¢.
6625013 Pfipojovaci kabel, zasuvka M12

pfima 4pinova, délka kabelu: 2 m,
material kabelu: ¢erné PVC; cULus
certifikat; k dispozici i jiné délky kabelu
a provedeni, viz www.turck.cz
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Rozmérovy nacrtek Typ ID €.
WKC4.4T-2/TEL 6625025 Pfipojovaci kabel, zasuvka M12
an]@ 1 uhlova 4pinova, délka kabelu: 2 m,
o materidl kabelu: ¢erné PVC; cULus
" certifikat; k dispozici i jiné délky kabelu
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PrisluSsenstvi

Rozmérovy nacrtek Typ ID ¢.
BRT-3 3016164 Kulata odrazka, reflexni faktor 1.0,
©5.2[0.21] 7 [0.28] akrylat, pro teploty -20 ... +60 °C

& T 13.19]
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