KS0ALBTRGHQ

Pick-to-Light — Osazovaci senzor

Kapacitni tlacitko
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Technické udaje

Typ K50ALBTRGHQ
ID €. 3030184
Signal and display data
Ugel pouziti Pick-to-Light
Funkce signalka se senzorem
Barva svétla cervena
zelena
Zivotnost LED (L70) 50000 h
Funkce tlacitka vyborné

Vlastnosti barvy 1

cervena, pribézny

Vlastnosti barvy 2

Specialni vlastnosti

zelena, 29 Im

kompatibilni s V/V moduly
Wash down

Elektrické udaje

Napéajeci napéti Uy 12...30 VDC

DC jmenovity provozni proud I, <150 mA

Max. spotfeba proudu jedné barvy 75 mA

Vystupni funkce spinaci, PNP/NPN
Typ vstupu PNP

Reak¢ni ¢as typicky <150 ms

Mechanické udaje

Pouzdro

polokoule, K50

Rozméry

@50 x66 mm

Material pouzdra

Window material

plast, PC, ¢erna

polykarbonat, difuzni

Elektrické pfipojeni

konektor, M12 x 1, PVC

Vlastnosti

M stupen kryti IP67 / IP69K

M 5pinova zastrcka M12 x 1

M neaktivni: Zadna barva

M aktivni: zelena (COL 2)

M napajeci napéti 10...30 VDC
M bipolarni, spinaci funkce

M spinaci kontakt

M funkce pfidrzeni

Schéma zapojeni
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Funkcni princip

Osazovaci senzor K50 je uréen pro montazni

a osazovaci aplikace. Cela kopule sviti
zietelné viditelnym svétlem. PFistroj je

vybaven, podle typu, dvéma barvami: barva 1
signalizuje neaktivni stav, barva 2 stav aktivni.

PFistroj neni vybaven zadnym vstupem,

zména barev je fizena vyhradné dotykem
senzoru (aktivaci). Pfistroj s funkci pfidrzeni
si uchovava aktivovany stav i po ukonéeni

dotyku.
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Technické udaje

Pocet Zil 5
Okolni teplota -40... +50 °C
Relativni vlhkost vzduchu 0...90 %
Stupen kryti IP67
IP69
Testy / certifikaty
MTTF 146 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Certifikaty CE, seznam UL

Prislusenstvi

SMB30A

SMB30FA

3/8-16 UNC

PrisluSenstvi

M12x1 015 2514

3032723 SMB30SC

Montazni uhelnik, nerez, pro zavitova
pouzdra M30

3074005
Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401

Rozmérovy nacrtek Typ ID ¢.
RKC4.4T-2/TEL 6625013
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Montazni uchytka, ¢erny PBT, pro
zavitova pouzdra M30, oto¢na

PFipojovaci kabel, zasuvka M12 pfima
4pinova, délka: 2 m, material kabelu:
PVC, €ernd, cULus certifikat

PFipojovaci kabel, zasuvka M12 uhlova
4pinova, délka: 2 m, material kabelu:
PVC, €ernd, cULus certifikat
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