Q10AP6DQ
Optosenzor — reflexni snimace
miniaturni senzor

Vlastnosti

M zastréka 8 mm, 3 piny

M stupen kryti IP67

M sklenéna ¢ocka

M napéjeci napéti: 10...30 VDC

M spinaci PNP vystup, spinani svétlem

Schéma zapojeni
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Technické udaje
Typ Q10AP6DQ
ID &. 3044862 Funkeni princip
OptICka data U reflexnich snimac (stejné jako u reflexnich
Funkce senzor priblizeni zavor) jsou vysila€ a pfijima¢ umistény v
jednom pouzdfe. Vyhodnocovano neni ale
Druh provozu difuzni preruseni svételnych paprski, ale odraz od
. snimaného objektu. K detekci objektu je tfeba
Barva svétla IR odraz dostate&ného mnozstvi svétla zpét

k pfijimaci. Spinaci vzdalenost reflexnich

Vinova délka 880 nm snimacu zavisi ve znacné mife na reflexnich
Rozsah 1...500 mm schopnostech snimaného pfedmétu.
Elektricke Udaje ?Eﬁrlllc':;?drleuzserva v zavislosti na dosahu
Napajeci napéti 10...30 VDC

Zvinéni <10 % U,

DC jmenovity provozni proud <150 mA 1000 ==

Proud naprazdno <20 mA 100

Ochrana proti zkratu ano / taktovana i e

Ochrana proti prepélovani ano 10

Vystupni funkce spinani svétlem, PNP y :
Frekvence spinani 0.15 kHz ! 0 100 1000mm
Doba ustéleni <100 ms

Reakeni Cas typicky <3ms

Hodnota proudového omezeni > 220 mA

Moznost nastaveni potenciometr

Mechanické udaje

Pouzdro kvadrové pouzdro, Q10

Rozmeéry 42.4x20x 10 mm

Material pouzdra plast, termoplasticky material, Cerna
Cocka sklo, sklo
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Technické udaje

Elektrické pfipojeni

konektor, M8 x 1, PVC

Pocet Zil 3

Okolni teplota -40... +70 °C
Stupen kryti IP67
Indikace napajeni LED, zelena
Indikace stavu vystupu LED, zluta

Signalizace poruchy

LED, zelena, blika

Indikace funkéni rezervy LED, zelena

indikace alarmu

Testy / certifikaty

Prislusenstvi

Rozmérovy nacrtek

LED Zluta blika

Typ ID ¢.
PKW3Z-2/TEL 6627504
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Pfipojovaci kabel, zasuvka @8 mm
Uhlova 3pinova nasunovaci s pojistkou,
délka kabelu: 2 m, material kabelu:
¢erné PVC; cULus certifikat; k dispozici
i jiné délky kabelu a provedeni, viz
www.turck.cz
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