M18SP6DQ
Optosenzor — reflexni snimace

Vlastnosti

M zastréka M12 x 1, 4pinova

M stupen kryti IP67 / IP69K

M okolni teplota: -40...+70 °C
M kovové pouzdro

M konektor M12x1

M nerezové pouzdro

M napajeci napéti: 10...30 VDC
M piepinaci PNP vystup

Schéma zapojeni

M12x 1

Technické udaje
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Typ M18SP6DQ
ID ¢. 3048663
Opticka data <ﬂ>
Funkce senzor pfiblizeni
Druh provozu difuzni \ /:
Barva svétla IR
VInova délka 880 nm
Rozsah 0...100 mm Funkéni princip
Elektrické udaje
Vysila¢ a pfijimac jsou umistény v jednom
Napajeci napéti 10...30 VDC pouzdie. Odraz svétla od objektu je detekovan
" a vede k sepnuti senzoru. Proto zavisi spinaci
Proud naprazdno <25 mA rozsah ve zna¢né mife na odrazivosti objektu.

Ochrana proti zkratu

ano / taktovana

Ochrana proti prepdélovani

ano

Vystupni funkce

zavisi na zapojeni, PNP

Frekvence spinani <160 Hz

Doba ustaleni <100 ms 100 |

Reakéni ¢as typicky <3ms Raaily ; N
Hodnota proudového omezeni > 220 mA 10 / \ h

Mechanické udaje

Pouzdro

trubka, pouzdro M18 x 1

Rozméry

Material pouzdra

D18 x78 mm

kov, nerez ocel

Cocka plast, akrylat

Elektrické pfipojeni konektor, M12 x 1, PVC
Pocet Zil 4

Okolni teplota -40... 470 °C

Stupen kryti IP69

Akéni radius

Funkéni rezerva v zavislosti na dosahu
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Technické udaje

Specialni vlastnosti

odolnost vic¢i chemikaliim

zapouzdieno

Wash down

odolnost v(¢i chemikaliim
Indikace napajeni LED, zelena
Indikace stavu vystupu LED, Zluta
Signalizace poruchy LED, zelena, blika
Indikace funkéni rezervy LED

indikace alarmu

LED Zluta blika

Testy / certifikaty
Certifikaty CE
Prislusenstvi
SMB18A 3033200 SMB18AFAM10

|\3o

Prislusenstvi

Rozmérovy nacrtek

MI2x1 015 2514

}H——e

zavitova pouzdra M18

Montazni dchytka uhlova, nerez, pro

3053952

3012558

Montazni dchytka, VA 1.4401, pro
zavity 18 mm, zavit M10 x 1,5

3073134

Montazni uhelnik, ¢erny PBT, pro 0653 ©19 Montazni deska, nerez, pro zavitova
zavitova pouzdra M18 032 pouzdra M18
218
17
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Typ
RKC4.4T-2/TEL
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ID¢.
6625013

Pfipojovaci kabel, zasuvka M12

pfima 4pinova, délka kabelu: 2 m,
material kabelu: ¢erné PVC; cULus
certifikat; k dispozici i jiné délky kabelu
a provedeni, viz www.turck.cz

M18SP6DQ | 19-01-2022 21-20 | Zména udaji vyhrazena



Rozmeérovy nacrtek
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Typ
WKC4.4T-2/TEL

ID ¢.
6625025

Pfipojovaci kabel, zasuvka M12
Uhlova 4pinova, délka kabelu: 2 m,
material kabelu: ¢erné PVC; cULus
certifikat; k dispozici i jiné délky kabelu
a provedeni, viz www.turck.cz
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