Q120RA-EU-AF
Radar

se spinacim vystupem

Technické udaje

Typ
ID ¢&.

Q120RA-EU-AF
3054279

Radarova data

Funkce

senzor pfiblizeni

Druh provozu

runtime

Frequency band

pasmo K, oblast ISM

Frekvenéni rozsah

24.05 - 24.25 GHz

Modulation FMCW (Frequency Modulated
Continuous Wave)

Rozsah 2000...12000 mm

Délka hrany jmenovitého ovladaciho 500 mm

prvku

Number of radio channels 1

Duty cycle 100 %

PFipojeni antény interni, rovinny

Zisk antény 17.5 dBi

Antenna pattern

120 (Azimuth) / 250 (Elevation)

Side-lobe suppression

15 dB (Azimuth) / 15 dB (Elevation)

Vystupni vykon ERP

5dBm /3.3 mW ERP

Vystupni vykon EIRP

20 dBm /100 mW EIRP

Field strength max.

88-20log(m) dBuA/m bzw. 24-20log(m)
dBmW/m2

Elektrické udaje

Napajeci napéti

12...30 VDC

Proud naprazdno

<100 mA

Ochrana proti zkratu
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ano / taktovana

Vlastnosti

M kabel 2 m

W stupen kryti IP67

B FMCW Radar pro detekci pohyblivych a
stojicich objektd

M certifikat pro Evropu (vetné UK), Australii,
Novy Zéland, Japonsko a Cinu

M max. dosah 40 m

W konfigurace pomoci DIP pfepinac

M napajeci napéti 12...30 VDC

M spinaci vystup PNP/NPN

Schéma zapojeni
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Funkeni princip

Zafizeni PCR (Pulse Coherent Radar) vysila
kratky, silny puls trvajici nékolik mikrosekund
a prijima odrazenou ozvénu od objektl. Na
rozdil od kontinualné vysilajicich vinovych
radaru se vysila¢ vypina jiz pfed koncem
méfeni. Méfeni vzdalenosti k objektu se
provadi metodou tranzitniho ¢asu. Na rozdil
od radarud se spojitymi vinami (CW) tak Ize
detekovat jak stacionarni, tak pohybujici se
objekty.

V souladu s

CE

ISM definovano v ITU-R 5.138, 5.150 a 5.280
ETSI/EN 300 440

FCC ¢ast 15

RSS-210

ANATEL Kategorie Il

CMIIT Kategorie G
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Technické udaje

Ochrana proti pfepodlovani

ano

Vystupni funkce

Ize nastavit spinaci/rozpinaci, PNP/NPN

Doba ustéleni <2000 ms

Reakéni ¢as typicky <15 ms

Moznost nastaveni DIP prepinac
Software

Mechanické udaje

Pouzdro

kvadrové pouzdro, Q120

Rozméry

62 x 90.8 x 159.5 mm

Material pouzdra

plast, ABS/polykarbonat, ¢erna

Elektrické pfipojeni

kabel, 2 m, PVC

Pocet Zil 5

Okolni teplota -40... +65 °C
Stupen kryti IP67
Indikace napajeni LED, zelena
Indikace stavu vystupu LED, zZluta

Indikace funkéni rezervy

LED, ¢ervena

Testy / certifikaty
MTTF 98 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Certifikaty CE

PrisluSenstvi

SMB30A 3032723 SMB30MM

SMB30SC

Montazni Uhelnik, nerez, pro zavitova

pouzdra M30

3052521

Montazni uchytka, ¢erny PBT, pro
zavitova pouzdra M30, oto¢na

ARIB STD T-73
KC mark - MSIP/RRA
NCC
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Montazni dhelnik Ghlovy, nerez, pro
senzory se zavitem M30, otvory pro
nastaveni sméru
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PrisluSenstvi

Rozmérovy nacrtek
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Typ
SMBWSQ120

BRTR-CC20E

ID ¢.
3026881

3011118

Protective cap prevents water film or ice
formation on the face, needed for rain
or snow

Radar reflector, large tetrahedron,

protected by plastic, 7-fold function
reserve at a distance of 6 m, optional
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