STBVP6L

r J 4

Optosenzor — Montazni zavory

pro dvourucni ovladan

r

Technické udaje

Typ STBVP6L
ID ¢&. 3064182

Opticka data

Funkce signalka se senzorem
Barva svétla IR

Elektrické udaje

Napajeci napéti

10...30 VDC

DC jmenovity provozni proud

<75 mA

Vystupni funkce

spinaci/rozpinaci, PNP

Frekvence spinani

Mechanické udaje

<25 Hz

Vlastnosti

B PVC kabel 2 m

M stupen kryti IP66

M ergonomické provedeni

M horni dil pouzdra z lexanu

M napajeci napéti: 10...30 VDC

M 1x bezpecnostni spinaci vystup PNP

M 1x bezpeénostni rozpinaci vystup PNP

M Pfedem smontovany ochranny kryt

M bezpecnostni kategorie 4 dle EN
ISO 13849-1 pfi pouZziti s pFislusnym
vyhodnocovacim modulem

M SIL 3dle IEC 61508 a IEC 62061

Schéma zapojeni

M
Pouzdro kvadrové pouzdro, STB <H> t BK 4
Rozméry 51x 69 x 74 mm Wi 12
BU @) —
Material pouzdra plast, PBT -
Elektrické pFipojeni kabel, 2 m, PVC
Priifez Zily 0.5 mm Funkéni princip
Okolni teplota 0...+50 °C
. , Dvouruéni ovladani Duo-Touch Ize pouzit
Stupen kryti IP66 pro ovladani vétsiny stroju s pohonem,
Indikace napajeni LED. zelena jejichz pracovni cyklus je ovladan obsluhou.
’ PFi pouziti dvouruéniho ovladani jako
Indikace stavu vystupu LED, zelena bezpecnostniho zafizeni, musi pracovni

Signalizace poruchy

Testy / certifikaty

LED, zelena, blika

cyklus stroje spustit obé ruce obsluhy
souéasné. Tim je zaru€eno, Ze se obsluha
nachazi na "bezpecném" misté, na kterém

nemuze dojit k jejimu zranéni. Ovladaci prvky

dvouruéniho ovladani musi byt umistény
tak, aby se v pfipadé, Ze je obsluha pusti,

nebezpeéné Easti stroje zastavily dfive, nez se
obsluha dostane do jejich blizkosti. Spusténi

je mozné pouze soucasnym stiskem obou

rukou. Za soucasné se, dle EN 574, povazuje

stisknuti v rozmezi max. 500 ms.
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