QS186LEQS
Optosenzor —

laserovy vysilac

Technické udaje

Typ QS186LEQ5

ID ¢&. 3071324

Opticka data

Funkce jednocestna zavora

Druh provozu

laserovy vysilac

Barva svétla Cervena
VInova délka 650 nm
Laserova tfida M1

Rozsah 0...15000 mm
Elektrické udaje

Napajeci napéti 10...30 VDC
ZvInéni <10 % U,
DC jmenovity provozni proud <100 mA
Proud naprazdno <35mA
Ochrana proti zkratu ano

Ochrana proti prepoélovani ano

Doba ustéleni £0.25s
Doba ustéaleni <250 ms

Mechanické udaje

Pouzdro kvadr se zavitem, QS18

Rozméry P18 x31x15x35 mm

Material pouzdra plast, ABS

Cocka plast, PMMA

Elektrické pfipojeni kabel s konektorem, M12 x
1,0.15 m, PVC

Pocet Zil 4

Okolni teplota -10... +50 °C

Vlastnosti

B 150mm PVC kabel s konektorem M12 x 1,
4Zilovy

M stupen kryti IP67

M dobre viditelné LED

M napéjeci napéti: 10...30 VDC

Schéma zapojeni

BN +
WH

BU

2WH

O
3BU 1BN

4BK

Funkéni princip

Jednocestné zavory se skladaji z jednoho
vysilae a jednoho pfijimace. Svétlo z
vysilace je nasmérovano presné na pfijimac.
Preruseni nebo oslabeni svételného paprsku
objektem vyvola sepnuti. VSude tam, kde
maji byt snimany neprudsvitné objekty, jsou
jednocestné zavory nejspolehlivéjsimi
optosenzory. Vysoky kontrast mezi stavem
svétlo a tma a velmi vysoké funkéni rezervy,
které jsou pro tento pracovni rezim typické,
umoznuji provoz na velké vzdalenosti a za
téZzkych podminek.
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Technické udaje

Stupen kryti IP67
— - 1000 ——=5
Specialni vlastnosti laser S
N AN

Indikace napajeni LED, zelena 100 \i N

Indikace funkéni rezervy LED I =

Testy / certifikaty 10 2] 2o

MTTF 530 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C - \\ \

Certifikéty CE 10’1 1 10 m 100
PrisluSenstvi

SMB18A 3033200 SMB18AFAM10 3012558

’\ Montazni uchytka uhlova, nerez, pro Montazni dchytka, VA 1.4401, pro
30 zavitova pouzdra M18 zavity 18 mm, zavit M10 x 1,5

3052519

Montazni dchytka, ¢erny PBT, pro
zavitova pouzdra M18, oto¢na

3069721

Montazni uhelnik, nerez ocel, pro
zavitova pouzdra M18

PrisluSsenstvi

Rozmérovy nacrtek Typ ID ¢&.
RKC4.4T-2/TEL 6625013 PFipojovaci kabel, zasuvka M12
pfima 4pinova, délka kabelu: 2 m,
i} materiél kabelu: ¢erné PVC; cULus
e certifikat; k dispozici i jiné délky kabelu

L.
% === a provedeni, viz www.turck.cz
<‘HSL L {.>
WKC4.4T-2/TEL 6625025 PFipojovaci kabel, zasuvka M12
Hm Uhlova 4pinova, délka kabelu: 2 m,
material kabelu: ¢erné PVC; cULus

I iy certifikat; k dispozici i jiné délky kabelu
E———— a provedeni, viz www.turck.cz
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