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Bezpeclnostni opticka

vysilac

SLSE14-1800Q5

zavora

DIP-switch
LED

Typ
ID &.

SLSE14-1800Q5
3073358

Opticka data
Funkce

opticka zavora

Barva svétla IR

Vinova délka 950 nm
Optickeé rozliseni 14 mm

Rozsah 100...6000 mm
Hlidana vyska 1800 mm
Pocet paprsku 240

Funkce muting ne

Scan Code

nastavitelny

Elektrické udaje

Napajeci napéti U, 20...28 VDC
ZvInéni <10 % U,
DC jmenovity provozni proud I, < 100 mA
Ochrana proti zkratu ano
Ochrana proti pfepolovani ano

TFida ochrany ]

Reakeéni ¢as typicky < 56 ms
Blokovani automatického restartu ano
Moznost zaclonéni ano

Mechanické udaje
Pouzdro

kvadrové pouzdro, EZ-Screen

Material pouzdra

kov, AL, Zluty polyester

Cotka plast, akrylat

Ize kaskadovat ne

Elektrické pfipojeni konektor, M12 x 1
Pocet Zil 5

Okolni teplota 0...+50 °C
Stupen kryti IP65

Indikace napajeni LED, zelena

m zastrcka M12 x 1, 5pinova

= testovaci funkce

m stupen kryti IP65

= nastaveni pomoci DIP prepinacl
= napajeci napéti 24 VDC + 15 %
= rozliSeni 14 mm

= hlidana vyska 1800 mm

m VSechna zafizeni obsahuji dva montazni
drzaky EZA-MBK-11; zafizeni s délkou
900 mm a vice navic obsahuji jeden drzak
EZA-MBK-12.

= bezpecnostni kategorie 4, PL e dle EN ISO
13849-1:2008

= typ 4 dle IEC 61496-1-2
= SIL 3 dle IEC 61508

Schéma zapojeni

1BN +

QB 3BU
L4 BK Test

(55 GNYE_GND

Funkéni princip

Bezpecnostni opticka zavora s vysokym
rozliSenim se sklada z vysilace a pfijimace.
ProtoZe je systém opticky synchronizovan,
neni mezi vysilaem a pfijimacem nutné
zadné propojeni. Bezpeénostni spinaci
vystupy pfijimacd jsou pfimo propojeny

na vykonové relé a zplsobi okamzité
zastaveni nebezpecného cyklu stroje. Diky
dvoukanalovému monitorovani spinaciho
zafizeni a rliznorodé redundanci konstrukce,
ktera zahrnuje dva vzajemné se kontrolujici
procesory, jsou splnény pozadavky na
bezpecnost osob typ 4 podle IEC 61496.
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Testy / certifikaty

Odolnost vuci vibracim 10-55 Hz at 0.35 mm
Odolnost vugi razdm 10 g at 16 ms (6000 cycles)
Certifikaty CE, uvedeno v cULus
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PrisluSenstvi

Typové oznaceni

Identifikaéni
Cislo

Rozmérovy nacrtek

EZA-MBK-11

EZA-MBK-12

EZA-MBK-20

3071470

3071756

3072587

Montazni dhelnik, ¢erny, ocel, pro EZ-ARRAY a EZ-
SCREEN, standardni a kaskadové typy, 14 a 30 mm

MontaZzni uhelnik, ¢erny, ocel, pro EZ-ARRAY a EZ-
SCREEN, standardni a kaskadové typy, 14 a 30 mm

Montazni uhelnik, ¢erny, ocel, pro EZ-ARRAY a EZ-
SCREEN, 14 a 30 mm
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