Q12RB6LPQS

Optosenzor — Reflexni zavora s polarizacnim filtrem

miniaturni senzor

Technické udaje

Typ Q12RB6LPQ5
ID ¢. 3074146
Opticka data

Funkce reflexni zavora

Druh provozu

polarizované

odrazka soucasti dodavky

ne

Barva svétla

¢ervena polarizovana

VInova délka 640 nm

Rozsah 100...1000 mm
Elektrické udaje

Napéajeci napéti 10...30 VDC
Zvinéni <10 % U,

DC jmenovity provozni proud <50 mA

Proud naprazdno <20 mA
Ochrana proti zkratu ano

Ochrana proti prepdélovani ano

Vystupni funkce spinaci, PNP/NPN
Frekvence spinani <700 Hz

Doba ustéaleni <120 ms
Reakéni ¢as typicky <0.7ms

Mechanické udaje

Pouzdro

kvadrové pouzdro, Q12

Rozméry

12.4 x 8 x 26.6 mm

Material pouzdra

Cocka

plast, termoplasticky material, zluta

sklo, sklo

o

o

Vlastnosti

B PVC kabel 150 mm s 4pinovym konektorem

M12 x 1
M stupen kryti IP67
M dobfe viditelné LED
M zobrazeni nizké funkéni rezervy
M sklenéna cocka
M napajeci napéti: 10...30VDC
M bipolarni spinaci vystup, spinani tmou

Schéma zapojeni
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Funkéni princip

U reflexnich zavor jsou vysila¢ a pfijimac
zabudovany v jednom pouzdre. Svételny
paprsek vysilace je namifen na odrazku

a odrazen zpét k pfijimaci. 3drat DC, 8...
30 VDC d300417.pdf Mimo to je potfeba

instalovat a zapojit pouze jeden pristroj. Mimo
to je potreba instalovat a zapojit pouze jeden

pristroj.
Akéni radius
Funkéni rezerva v zavislosti na dosahu
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Technické udaje

Elektrické pfipojeni kabel s konektorem, M12 x
1,0.15 m, PVC 1000
Pocet Zil 4
Prafez zily 0.34 mm’ 190
Okolni teplota -20... +55 °C 8
Stupen kryti IP67 -
Indikace napajeni LED, zelena 1 /
Indikace stavu vystupu LED, luté 001 o 1 1om
Signalizace poruchy LED, zelena
Indikace funkéni rezervy LED, Zluta, blika
Testy / certifikaty
MTTF 135 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Certifikaty CE, cURus
Prislusenstvi
SMBQ12A 3074341 SMBQ12T 3073722

Montazni dchytka, material VA
1.4401, pro optosenzory Q12

Montazni dchytka, material VA
1.4401, pro optosenzory Q12

Prislusenstvi

Rozmérovy nacrtek Typ ID €.
RKC4.4T-2/TEL 6625013 Pripojovaci kabel, zasuvka M12
pfima 4pinova, délka kabelu: 2 m,
. material kabelu: ¢erné PVC; cULus
e certifikat; k dispozici i jiné délky kabelu

L.
m - a provedeni, viz www.turck.cz
n SL L {.>
‘ L |
WKC4.4T-2/TEL 6625025 Pripojovaci kabel, zasuvka M12
HW ‘ Uhlova 4pinova, délka kabelu: 2 m,
: material kabelu: ¢erné PVC; cULus

iy certifikat; k dispozici i jiné délky kabelu
=== a provedeni, viz www.turck.cz
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Prislusenstvi

Rozmérovy nacrtek Typ ID ¢.
BRT-60X40C 3044997 Pravouhla odrazka, reflexni faktor 1.48,
materidl: akrylat, okolni teplota -20...
+60 °C
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