SLM50P6Q
Optosenzor - vidlicova jednocestna zavora

Technické udaje

Vlastnosti

M konektor M8x1

M stupen kryti IP67

M nastaveni citlivosti potenciometrem

M napéjeci napéti: 10...30 VDC

B PNP spinaci vystup, spinani svétlem / tmou

Schéma zapojeni

BN (1) +
@ | > Ny T
\ | BU®@ _
BK (4

Typ SLM50P6Q
ID &. 3074978 Funkéni princip
oPtICka data Zarezové senzory kombinuji vyhody senzort
Funkce vidlicové jednocestna zavora v jednom pouzdfe s vyhodami jednocestnych

Druh provozu

par vysila¢ / pfijimac

zavor. Odpada nastavovani vzdajemné
polohy vysilace a pfijimace. Sitka zafu je
10, 30, 50, 80, 120 a 220 mm. Senzor je

Barva svétla Cervena vybaven potenciometrem k nastaveni citlivosti

Vinova délka 680 nm a qto(:nym prepinacem pro nastaveni spinani
svétlem nebo tmou.

Rozsah 50 mm

Sitka vidlice 50 mm

Elektrické udaje

Napajeci napéti 10...30 VDC

Zvinéni <10 % U,

DC jmenovity provozni proud <100 mA

Proud naprazdno <25 mA

Ochrana proti zkratu ano

Ochrana proti pfepoélovani ano

Vystupni funkce spinaci, PNP

Frekvence spinani <1000 Hz

Doba ustéleni <100 ms

Reakeni Cas typicky <0.5ms

Moznost nastaveni potenciometr

Mechanické udaje

Pouzdro

vidlicové pouzdro, SLM50

Rozméry

80x12x82 mm

Material pouzdra

Cocka

kov, zinkova slitina, niklovano

plast, Acrylic

Elektrické pFipojeni

konektor, M8 x 1, PVC
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Technické udaje

Pocet Zil 3

Okolni teplota -20... +60 °C
Relativni vlhkost vzduchu 0...95%
Stupen kryti IP67
Indikace napajeni LED, zelena
Indikace stavu vystupu LED, zluta
Signalizace poruchy LED

indikace alarmu

LED Zluta blika

Testy / certifikaty
Certifikaty CE
PrisluSenstvi
Rozmérovy nacrtek Typ ID ¢&.
PKG3M-2/TEL 6625058
ET ——Lé
PKW3M-2/TEL 6625064

MEX13 595
i o)

165
=

=N

T

PFipojovaci kabel, zasuvka M8 pfima
3pinova, délka kabelu: 2 m, material
kabelu: ¢erné PVC; cULus certifikat;
k dispozici i jiné délky kabelu a
provedeni, viz www.turck.cz

PFipojovaci kabel, zasuvka M8 thlova
3pinova, délka kabelu: 2 m, material
kabelu: ¢erné PVC; cULus certifikat;
k dispozici i jiné délky kabelu a
provedeni, viz www.turck.cz
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