IVU2PRGG604

zpracovani obrazu — Cernobily obrazovy senzor

Technické udaje

Typ IVU2PRG604
ID ¢. 3090929
Data kamery
Funkce Seda
Resolution 752 x 480 Pixely
Barva svétla uv
Brennweite 25 mm
Specialni vlastnosti Wash down
Elektrické udaje
Napajeci napéti 10...30 VvDC
DC jmenovity provozni proud <1000 mA
Komunikacéni protokol EtherNet/IP™
Modbus TCP
PCCC
PROFINET
RS232

Mechanické udaje

Pouzdro

kvadrové pouzdro, iVu PLUS

Rozméry

51.5x81.2x95.3 mm

Material pouzdra

plast, termoplasticky material, Cerna

Window material

akrylat, Ciry

Elektrické pfipojeni

konektor, M12 x 1, 12drat

Displej Remote
Okolni teplota 0...+50 °C
Stupen kryti IP67

Testy / certifikaty

Certifikaty CE

Vlastnosti

M druha generace iVu

Winterni pamét pro 30 inspekci

W 1/3" CMOS, 752x480 pixell

Wintegrované kruhové svétlo: UV svétlo (365
nm)

W stupen kryti IP67

M externi impulzni vystup +5 VDC

M externi vstup trigger

M ¢ocka 4,3mm, M12 x 1

M funkce s externim displejem RDM35

M napajeci napéti: 10...30 VDC

M zastrécka M12x1, 12pinova

M 3x programovatelny spinaci vystup (PNP/
NPN)

M 1x datova komunikace RS232

M Ethernet na 4pinovém konektoru M8

B USB 2.0: zasuvka M8, 4pinova

M pramyslovy Ethernet: PROFINET, EtherNet/
IP, Modbus/TCP, PCCC

Schéma zapojeni

1 WH Output 1

2 BN 10..30 VDC

3 GN Output 2

4YE Strobe out 5 VDC only
5GY Remote teach

6 PK Ext. trigger

7 BU Common

8 RD Ready

9 0G Output 3
~10BUlight RS232TX
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__\1 1BK RS-232 signal ground
{12vT RS-232 RX
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Funkcni princip

Druha generace iVu-Plus nabizi uzivateli
rozSifeni funkce a s tim i dal$i moznosti pfi
sestavovani inspekci. Senzor ma stejné
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pouzdro a pouziva stejnéintuitivni uzivatelské
prostfedi a funkce jako pfedchozi generace
iVu.

Senzor umozniuje tfi pracovni rezimy:

1. Rozpoznavani obrazu, kdy se porovnava,
zda se obraz na objektu shoduje s
referenénim obrazem.

2. Kontrola vlastnosti rozpoznava, zda se
vyskytuje nebo nevyskytuje urcita vlastnost(i).
3. Kontrola vlastnosti s eliminaci pohybu nebo
natoceni.

Nova generace pfinasi funkce zaclonéni a
kontrolu vlastnosti, v zorném poli je tak mozné
potlacit urcité oblasti. Pro nastaveni senzoru
neni tfeba PC !

Ulozit Ize az 30 inspekci.

Montazni pokyny

Montazni pokyny / popis

operating range integrated ring light

’ = Volba ohniskové vzdalenosti
T L= Prislusné provedeni Vision senzoru Ize vybirat
LT | 1+ podle znamé velikosti objektu nebo znamého
2 == ﬁﬁf;::__,,_,g zorného pole jednoduse pomoci poméru mezi
By <SS S L e dosahem a ohniskovou vzdalenosti objektu.
2 \\t\\\\ Volbu zjednodu$uje nasledujici obrazek. Ten
e ——— \ﬂh% uvadi pomér mezi dosahem pomoci ohniskové
2 e vzdalenosti objektivu a zorného pole.
™~ T~
5 0 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
operating range (mm]
Prislusenstvi
SMBIVURAR 3082547 SMBIVURAL 3082546

prava montazni uchytka leva montéazni uchytka

3082549

montazni uchytka U pro montaz
zespodu (obsahuje SMBIVUB)
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Prislusenstvi

Rozmérovy nacrtek Typ ID €.
IVUC-1206 3014407 kabel napajeci, zasuvka M12 x 1,
12pinova, délka: 1,83 m
=
IVUC-E-406 3013892 Pfipojovaci kabel, zastrcka M8 x 1 -
p— RJ45, 4 piny, délka: 2 m
PSG-4M-401-USB 3011336 USB adaptér, zastrécka M8 x 1, 4pinova,
O] délka kabelu: 0,3 m
B i 1]
IVURDM-QD-803 3028673 Prodluzovaci kabel pro displej RDM35,

- =p M12 x 1, 8pinovy, délka: 0,91 m

I IVURD-MX-803 3011330 ProdluZovaci kabel pro displej RD35,
"[ M12 x 1 - Molex, 8pinovy, délka kabelu:
0,91 m
me*
Prislusenstvi
Rozmérovy nadrtek Typ ID &.
- RDM35 3029512 Vyzadovan pro montaz na stroj externi

dotykovy displej 3,5", pfipojeni pfes
konektor M12 Molex, IVURDM-QD-8..
nebo IVURDM-QDK-8..

RD35 3082646 Vyzadovan externi dotykovy
displej 3,5", pfipojeni integrovanym
konektorem Molex, IVURD-MX-8.. nebo
IVURD-MXK-8..
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