Q4XTKLAF300-Q8

Optosenzor — Laserovy senzor (triangulacni)

11

Technické udaje

Typ Q4XTKLAF300-Q8
ID ¢&. 3095301

Opticka data

Funkce senzor pfiblizeni

Druh provozu

potlaeni popredi / pozadi

Barva svétla Cervena
VInova délka 655 nm
Laserova tfida M1

Optické rozliseni 1 mm
Opakovatelnost 0.5 mm
Rozsah 25...300 mm
odolnost vi¢i okolnimu svétlost 5000 lux
Elektrické udaje

Napéjeci napéti 10...30 VDC
DC jmenovity provozni proud <28 mA
Ochrana proti zkratu ano

Ochrana proti pfepolovani ano
Komunikaéni protokol IO-Link

Vystupni funkce

spinaci/rozpinaci, PNP

Vystup 2 Spinaci nebo frekvenéni vystup
Doba ustéleni <750 ms

Reak¢éni ¢as typicky <1.5ms

[O-Link

10-Link specifikace V11

10-Link port type Class A

Communication mode COM 2 (38.4 kBaud)

Procesni data 16 bit

Vlastnosti

M 4mistny 7segmentovy LED displej

M 3 tlacitka

M signalizace vystupu zZluta

WIP67/69K

M Certifikat ECOLAB

Mrozsah: 25...300 mm

M laser tfidy 1, Cerveny, 655 nm, dle IEC
60825-1:2007

M napéjeci napéti: 12...30 VDC

M Vystup 1: spinaci PNP vystup s 10-Link
komunikaci

M Vystup 2: spinaci PNP vystup, vstup
teach-in, fizeni laseru nebo pulzné Sitkova
modulace (PFM)

M Kvadrovy typ s odsazenym zavitem M18

M Pouzdro z nerez oceli V4A (1.4404)

M prenos procesni hodnoty a nastaveni
pomoci [O-Link

Schéma zapojeni

(
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BK (4 10-Link

Funkéni princip

Q4X je laserovy senzor (laser tfidy 1), ktery
pracuje na principu triangulace, s rozsahem
300mm a bipolarnimi (1x PNP a 1x NPN)
spinacimi vystupy.

S funkci dualniho rezimu (Dualen Modus)
rozpoznava Q4X nejen vzdalenosti, ale i
intenzitu svétla, které je odrazeno zpét od
objektu. Tato unikatni funkce umoznuje
pouziti v novych aplikacich, které byly dfive
nepredstavitelné pro laserové senzory.

Z provozniho rezimu je mozné ménit hodnotu
bodu spinani, nastavit spinani svétlem /
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Technické l]daje tmou a provést prislusnou funkci Teach.
Dal$im rezimem je rezimem nastaveni (setup).

V rezimu nastaveni je mozné nastavovat

Typ datového ramce Type_2_2 véechny standardni provozni parametry a
obnovit tovarni nastaveni senzoru.

Minimum cycle time 2ms
Function Pin 4 IO-Link AkEni radius
Function Pin 2 DI
Maximum cable length 20m 35 e e e s
Profile support Smart Sensor Profil 30 S ﬁxg;ggmg = ;12 ég
Obsazeno v SIDI GSDML ano F g /
Mechanické daje b s
Pouzdro kvadr se zavitem, Q4X ) r
Rozméry 43.5x 18 x57.5 mm % " = £
Material pouzdra kov, nerez ocel § 10 =
Cocka akrylat, PMMA 05 T
Elektrické pfipojeni konektor, M12 x 1, PVC 0 0:'25";3‘:1'('); 150_ S
Pocet zil 4 Distance (mm)
Okolni teplota -10... +50 °C
Skladovaci teplota -25...+75°C
Relativni vlhkost vzduchu 35...95%
Stupen kryti IP67

IP68

IP69
Specialni vlastnosti odolnost vici chemikaliim

detekce prahlednych objektl
zastaveni/zpomaleni

Wash down

odolnost vi¢i chemikaliim

Indikace stavu vystupu LED, Zluta

Signalizace 4mistny 7segmentovy LED displej
Testy / certifikaty

Odolnost vici vibracim MIL-STD-202G, metoda 201A (10 az 60

Hz, 1,52 mm dvojitd amplituda, 2 hodiny
podél osy X, y, z), senzor v provozu

Odolnost viéi raztim MIL-STD-202G, metoda 213B podminka |
(100G 6x podél os XYZ, 18 razu), senzor
Vv provozu

Certifikaty CE, cULus, ECOLAB
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Prislusenstvi

SMB18A

|\3o

Prislusenstvi

Rozmérovy nacrtek

M12x1 015 2514

3033200

Montazni uchytka uhlova, nerez, pro
zavitova pouzdra M18

3091513

senzory fady Q4X/Q3X, zavit M10 x
1.5

Typ
RKC4.5T-2/TEL
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Montazni uchytka, oto€na, nerez, pro

3011184

Montazni dchytka, VA 1.4401, pro
zavity 18 mm, zavit M10 x 1,5

SMB18FAM10

3/8-16x2"

ID ¢&.
6625016 Pfipojovaci kabel, zasuvka M12

pfima 5pinova, délka kabelu: 2 m,
material kabelu: ¢erné PVC; cULus
certifikat; k dispozici i jiné délky kabelu
a provedeni, viz www.turck.cz

6933455 Pfipojovaci kabel, zasuvka M12 pfima
5pinova, nerezova prevlec¢na matice,
délka kabelu: 2 m, material kabelu:
TPE, Sedy, teplotni rozsah -40...+105
°C; k dispozici i jiné délky a provedeni
kabel, viz www.turck.com

6626361 Pfipojovaci kabel, zasuvka M12 pfima
5pinova, délka kabelu: 2 m, material
kabelu: ¢erné PVC, stinéni, cULus
certifikat; k dispozici i jiné délky kabelu
a provedeni, viz www.turck.cz

6626364 Pfipojovaci kabel, zasuvka M12 uhlova
5pinova, délka kabelu: 2 m, material
kabelu: ¢erné PVC, stinéni, cULus
certifikat; k dispozici i jiné délky kabelu
a provedeni, viz www.turck.cz
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Rozmérovy nacrtek

MI2x1 015 2514

¥—n

Typ
RKC4.4T-2/TEL
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Prislusenstvi

Rozmérovy nacrtek
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BL67-4I0L

ID ¢.
6625013

6625025

ID¢.
6814024

6814082

6814102

6827386

Pfipojovaci kabel, zasuvka M12

pfima 4pinova, délka kabelu: 2 m,
material kabelu: ¢erné PVC; cULus
certifikat; k dispozici i jiné délky kabelu
a provedeni, viz www.turck.cz

PFipojovaci kabel, zasuvka M12
Uhlova 4pinova, délka kabelu: 2 m,
material kabelu: ¢erné PVC; cULus
certifikat; k dispozici i jiné délky kabelu
a provedeni, viz www.turck.cz

Kompaktni multiprotokolovy 1/0O modul,
4x 10-Link master 1.1 Class A, 4x
univerzalni digitalni PNP kanal 0,5 A.

Kompaktni multiprotokolovy 1/0O modul,
4x 10-Link master 1.1 Class A, 4x
univerzalni digitalni PNP kanal 0,5 A.

16kanalovy 1/0O hub pro pfipojeni 16
digitalnich PNP signal(i (kazdy kanal Ize
samostatné nastavit jako vstup nebo
vystup) na IO-Link master

4kanalovy |0-Link master pro modularni
I/O systém BL67
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Rozmérovy nacrtek Typ ID ¢.
BL20-E-4I10L 6827385 4kanalovy |0-Link master pro modularni
1/0O systém BL20

USB-2-10L-0002 6825482 10-Link master s integrovanym USB
rozhranim
LED: USB-Mini
CH1 (C/Q) LED: PWR
CH2 (DI/DO) IN-DC
Error %
24
BRT-Q4X-60X18 3095776 Reflektor pro laserové senzory Q4X

pro detekci objektu nebo pro pouZiti v
dualnim rezimu, obdélnikové pouzdro:
60 mm x 18 mm
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Rozmérovy nacrtek Typ ID €.
BRT-Q4X-60X50 3095777 Reflektor pro laserové senzory Q4X
pro detekci objektd nebo pro pouziti v
dudlnim rezimu, obdélnikové pouzdro:
>6 60 mm x 50 mm
.S
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Rozmérovy nacrtek Typ ID €.
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