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Technické udaje

Typ TL50GYRKQ
ID ¢. 3801283
Signal and display data
Ugel pouziti LED signalka
Funkce svételny majak
Barva svétla zelena
%Iuté ]
cervena
Stmivani ne

Vlastnosti barvy 1

zelena, programovatelny, 31 Im

Vlastnosti barvy 2

zluta, nastaveni pomoci IO-Link, 32 Im

Vlastnosti barvy 3

Cervena, nastaveni pomoci |O-
Link, 13 Im

Elektrické udaje

Napéajeci napéti U, 18...30 VDC
DC jmenovity provozni proud I, <45 mA
Napajeci napéti U, 21...27 VAC
Jmenovity provozni proud AC <45 mA
Max. spotifeba proudu jedné barvy 70 mA
Komunikaéni protokol IO-Link

Typ vstupu komunikaéni protokol
Reakeni Cas typicky <10 ms

[O-Link

10-Link specifikace V11

Komunikacni rezim COM 2 (38.4 kBaud)
Procesni data 16 bit

Typ datového ramce Type_2_2

Vlastnosti

¢erné plastové pouzdro

ochrana v(c¢i elektromagnetickému a
vysokofrekvenénimu ruseni

stupen kryti IP67

konektor M12x1

barvy: zelena (COL 1), zluta (COL 2),
Cervena (COL 3)

nastaveni pomoci |O-Link

Schéma zapojeni

3BU -
1 BN +
4 BK 10-Link
2WH n.c.

Funkéni princip

Svételné majaky TL50 slouzi pro zfetelné
viditelnou signalizaci stavu a jasnou navigaci
obsluhy v fadé aplikaci. Kazdy majak se
sklada z LED elementl s rliznou barvou a
pfipadné i houkackou. Instalace majaku je
velice jednoducha, bez ohledu na to, zda se
instaluje pfimo na stroj, na rozvadéc¢ nebo
pfimo do provozu.

Schéma zapojeni odpovida PNP konfiguraci.
Vybirat Ize z deseti barev: modré (B), zelené
(G), cervené (R), Zluté (Y), bilé (W), tyrkysové
(T), oranzové (O), fialové (V), azurové (S) a
purpurové (M). V typovém oznaceni majaku
jsou uvedeny ve sméru odspodu nahoru.
Priklad: TL50GYRQ obsahuje zelenou dole,
Zlutou a €ervenou nahore.
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Technické udaje

Funkce pinu 4 IO-Link
Maximalni délka kabelu 20 m
Obsazeno v SIDI GSDML ano
Mechanické udaje

Ize kaskadovat ne

Pouzdro

valcové pouzdro, TL50

Rozméry

@50 x 169.9 mm

Material pouzdra

Window material

plast, ABS, ¢erna

polykarbonat, difuzni

Elektrické pFipojeni

konektor, M12 x 1, PVC

Pocet Zil 4

Okolni teplota -40... +50 °C
Relativni vlhkost vzduchu 0...95%
Stupen kryti IP67

Testy / certifikaty

Certifikaty CE, seznam UL

Prislusenstvi

SMB30A

SMB30SC
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3032723 SMB30FA
Montazni Uhelnik, nerez, pro zavitova
pouzdra M30 (W
< 5
1
19 }
3/8-16 UNC
3052521

Montazni dchytka, ¢erny PBT, pro
zavitova pouzdra M30, oto¢na

3074005
Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401
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Prislusenstvi

Rozmérovy nacrtek

M12x1 015 2514

— ——
T

Typ
RKC4.4T-2/TEL

1

WKC4.4T-2/TEL

e
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L

ID &.
6625013

6625025

Pfipojovaci kabel, zasuvka M12 pfima
4pinova, délka: 2 m, material kabelu:
PVC, €ernd, cULus certifikat

Pfipojovaci kabel, zasuvka M12 uhlova
4pinova, délka: 2 m, material kabelu:
PVC, €ernd, cULus certifikat
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