NI4U-EG08-AP6X-H1341

IndukCni senzor
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Technické udaje
Typ NI4U-EG08-AP6X-H1341
ID ¢. 4600640
VSeobecné udaje
Jmenovita spinaci vzdalenost 4 mm
Provedeni nevestavné
Zaijisténa spinaci vzdalenost <(0,81 x Sn) mm
Opakovatelnost <2 % z rozsahu
Teplotni drift <+10 %
<+15%,<-25°Cv=+70°C

Hystereze 3...15 %
Elektrické udaje
Napajeci napéti 10...30 VDC
ZvInéni <10 % U,
DC jmenovity provozni proud <150 mA
Proud naprazdno 15 mA
Zbytkovy proud <0.1mA
Zkusebni izolaéni napéti <0.5kV
Ochrana proti zkratu ano / taktovana
Pokles napéti pfi |, <18V
Ochrana proti pferuseni vodice / ano / kompletni
prepolovani
Vystupni funkce tridrat, spinaci, PNP
Odolnost vic¢i stejnosmérnému poli 200 mT
Odolnost vici stfidavému poli 200 mTss
Trida ochrany ol
Frekvence spinani 2 kHz

Vlastnosti

M zavitové pouzdro M8x1

Mnerez 1.4427 SO

Mfaktor 1 pro vSechny kovy

M stupen kryti IP68

M odolnost vi¢i magnetickému poli
M rozsiteny teplotni rozsah

M vysoka frekvence spinani

M 3drat DC, 10...30 VDC

M spinaci PNP vystup

M konektor M12x1

Schéma zapojeni
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Funkeni princip

Indukéni senzory jsou uréeny pro bezkontaktni
detekci kovovych predmétl bez opotfebeni.
Senzory uprox Factor 1 maji vyznamné
vyhody diky jejich patentovanému
vicecivkovému systému s feritovymi jadry.
RozliSuji vSechny kovové materialy se

stejnou spinaci vzdalenosti, jsou odolné vici
magnetickému poli a disponuji velkou spinaci
vzdalenosti.
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Technické udaje

Mechanické udaje

Pouzdro zavitové pouzdro, M8 x 1
Rozméry 57 mm

Material pouzdra nerez ocel, 1.4427 SO
Material aktivni plochy plast, PA12-GF30
Utahovaci moment upevnovaci matice 5Nm

Elektrické pfipojeni konektor, M12 x 1
Podminky okoli

Okolni teplota -30... +85 °C

Odolnost vicéi vibracim 55 Hz (1 mm)

Odolnost proti razim 30 g (11 ms)

Stupen kryti IP68

MTTF 874 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Indikace stavu vystupu LED, zZluta

Montazni pokyny

Montazni pokyny / popis

\ Vzdalenost D 4xB
\\\\\\\ Vzdalenost W 3xSn
@ ' Vzdalenost T 32 mm
\ Vzdalenost S 1,5xB
T G<f\ Vzdalenost G 6x Sn
Vzdalenost N 2xSn
Primér aktivni g8 mm
plochy B
N
S
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Prislusenstvi

6947210

Montazni tchytka s pevnym dorazem
pro zavitova pouzdra; material: PA6

BST-08B

BSS-08 6901322

Montazni uchytka pro valcova
a zavitova pouzdra; material:
polypropylén

Prislusenstvi

Rozmérovy nacrtek Typ
RKH4-2/TFE
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RKH4-2/TFG

MW-08 6945008
Montazni dchytka pro zavitova
pouzdra; material: nerez A2 1.4301
(AISI 304)

MBS80 69479
Montazni dchytka pro valcova
pouzdra; material téla: eloxovany
hlinik

ID ¢&.

6935482 Pfipojovaci kabel, zasuvka M12 pfima
3pinova, nerezova prevliec¢na matice,
délka: 2 m, material kabelu: Sedé PVC,
teplotni rozsah: -25...+80 °C

6934384 Pfipojovaci kabel, zasuvka M12 pfima

3pinova, nerezova prevlecna matice,
délka: 2 m, material kabelu: Sedé TPE,
teplotni rozsah: -40...+105 °C

Hans Turck GmbH & Co. KG | 45466 Mulheim an der Ruhr, Germany | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com 3|3

NI4U-EG08-AP6X-H1341| 08-11-2023 09-53 | Zména Udaju vyhrazena



