NI4U-Q8SE-AP6X

IndukCni senzor — se zvySenou spinaci vzdalenosti

Technické udaje

Typ NI4U-Q8SE-AP6X
ID ¢. 4635807
VSeobecné udaje

Jmenovita spinaci vzdalenost 4 mm

Montazni podminky

nevestavné, vestavna montaz mozna

Vlastnosti

M kvadrové pouzdro, vyska 8mm

M aktivni plocha nahore

Mfaktor 1 pro vSechny kovy

M zvy$ena spinaci vzdalenost

M stupen kryti IP68

M odolnost vu¢i magnetickému poli

M ochrana proti zatlumeni pomoci
samokompenzace

M azZ ctyrstranna vestavna montaz

B DC 3drat, 10...30 VDC

M spinaci PNP vystup

M pfipojeni kabelem

Schéma zapojeni

BN +
I
<ﬂ> BU .
BK
pnp

Zaijisténa spinaci vzdalenost

<(0.81 x Sn) mm

Opakovatelnost

<2 % z rozsahu

Teplotni drift <+10 %
<+15%,<-25°Cv=+70°C
Hystereze 3...15 %

Elektrické udaje

Napajeci napéti U, 10...30 VDC
Zvinéni U, <10 % Ugpa
DC jmenovity provozni proud I, <150 mA
Proud naprazdno <15 mA
Zbytkovy proud <0.1mA
Zkusebni izolaéni napéti 0.5kV
Ochrana proti zkratu ano/taktovana
Pokles napéti pfi |, <18V

Ochrana proti pferuseni vodi¢e/obracené

polarité

ano/kompletni

Vystupni funkce

tridrat, spinaci, PNP

Odolnost vi¢i stejnosmérnému poli 200 mT
Odolnost vici stfidavému poli 200 mTs
Trida ochrany ol
Frekvence spinani 1 kHz
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Funkeni princip

Indukéni senzory jsou urceny pro bezkontaktni
detekci kovovych pfedmétl bez opotfebeni.
Senzory uprox+ maji vyznamné vyhody

diky jejich patentovanému vicecivkovému
systému. Napfiklad konstantni vysokou
spinaci vzdalenost, maximalni flexibilitu,
vysokou bezpecnost provozu.
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Technické udaje

Mechanické udaje

Pouzdro

kvadrové pouzdro, Q8SE

Rozméry

40x 8 x8 mm

Material pouzdra

plast, PP, zluta

Material aktivni plochy PP, Zluta
Utahovaci moment < 0.6 Nm
Elektrické pfipojeni kabel

Kabel

@3 mm, Seda, LifoY-11Y, PUR, 2 m

vhodné pro E-Ketten dle prohlaeni
vyrobce H1063M

Prafez viakna 3x0.14 mm’
Podminky okoli

Okolni teplota -30... +85 °C
Odolnost vigéi vibracim 55 Hz (1 mm)
Odolnost proti rézim 30 g (11 ms)
Stupen kryti IP68

MTTF

874 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C

Indikace stavu vystupu

LED, Zluta
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Montazni pokyny

Montazni pokyny / popis

Vzdalenost D 24 mm
Vzdalenost W 12 mm
Vzdalenost S 12 mm
Vzdéalenost G 24 mm
Sitka aktivni 8 mm
plochy B

az Ctyfstranna vestavna montaz:

Vestavba z jedné strany:
Sr=3,5mm

w \J Vestavba ze dvou stran:
Sr=3,0 mm

Vestavba ze tfi stran:
Sr=2,5mm

Vestavba ze Ctyr stran:
Sr=2,0mm
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