NI3-EGO8K-AP6X-V1131

IndukCni senzor

M8 x 1
LED
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Technické udaje

Typ NI3-EGO08K-AP6X-V1131
ID ¢&. 4669650

VSeobecné udaje

Jmenovita spinaci vzdalenost 3 mm

Montazni podminky nevestavné

Zaijisténa spinaci vzdalenost

<(0.81 x Sn) mm

Faktor korekce

St37=1; Al=0,3; nerez=0,7; Ms =0,4

Opakovatelnost

<2 % z rozsahu

Teplotni drift <310 %
Hystereze 20 %
Elektrické udaje

Napajeci napéti U, 10...30 VDC
Zvinéni U, <10 % Ugpa
DC jmenovity provozni proud I, <150 mA
Proud naprazdno <15 mA
Zbytkovy proud <0.1mA
Zkusebni izolaéni napéti 0.5kV
Ochrana proti zkratu ano/taktovana
Pokles napéti pfi |, <18V

Ochrana proti preruseni vodi¢e/obracené
polarité

ano/kompletni

Vystupni funkce

Frekvence spinani

tridrat, spinaci, PNP
3 kHz

Mechanické udaje

Pouzdro

zavitové pouzdro, M8 x 1

Rozméry

31 mm

Material pouzdra

nerez ocel, 1.4305 (AISI 303)

Vlastnosti

M zavitové pouzdro M8 x 1

M nerez ocel 1.4305 (AISI 303)
M 3drat DC, 10...30 VDC

M spinaci PNP vystup

M konektor M8x1

Schéma zapojeni
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Funkcni princip

Indukéni senzory detekuji bezdotykové a bez
opotrebeni kovové objekty. Pracuji na principu
vysokofrekvenéniho elektromagnetického
stfidavého pole, které je identifikovanym
objektem zatlumovano. U indukénich senzoru
je toto pole vytvareno jednim LC-rezonanénim
obvodem s jednou civkou s feritovym jadrem.
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Technické udaje

Material aktivni plochy plast, PBT

Utahovaci moment upeviiovaci matice 5Nm
konektor, M8 x 1

Elektrické pfipojeni

Podminky okoli

Okolni teplota -25... 470 °C
Odolnost vigéi vibracim 55 Hz (1 mm)
Odolnost proti rézim 30 g (11 ms)
Stupen kryti IP67
MTTF 2283 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Indikace stavu vystupu LED, Zluta
Montazni pokyny
Montazni pokyny / popis
Vzdalenost D 3xB
Vzdalenost W 3xSn
Vzdalenost T 3xB
Vzdalenost S 1,5xB
Vzdalenost G 6x Sn
Vzdalenost N 2xSn
Primér aktivni g8 mm
plochy B
N
S
D
w
N
PrisluSenstvi
BST-08B 6947210 QM-08 6945100

Montazni dchytka s pevnym dorazem;
material: chromovana mosaz vné;jsi
zavit M12x1, upozornéni: spinaci
vzdalenost senzoru mize byt pfi
pouziti montazni uchytky snizena

Montazni uchytka s pevnym dorazem
pro zavitova pouzdra; material: PA6
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MWO08 6945008

Montazni uchytka pro zavitova
pouzdra; material: nerez A2 1.4301
(AISI 304)

69479

Montazni uchytka pro valcova
pouzdra; material téla: eloxovany
hlinik

PrisluSenstvi

Rozmérovy nadrtek Typ
PKGV3M-2/TEL
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6901322
Montazni uchytka pro valcova
a zavitova pouzdra; material:
polypropylén

PFipojovaci kabel, zasuvka M8 pfima
3pinova, nerezova previec¢na matice,
délka: 2 m, material kabelu: PVC,
¢erna, cULus certifikat
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