RJ45S-RJ45S-4414-0.5M
kabely pro prumyslovy Ethernet — Propojovaci kabel
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Technickeé udaje

Typ RJ45S-RJ45S-4414-0.5M
ID ¢&. 6441421

Konektor A zastréka, RJ45, piimy
Pocet polu 4

Kontakty kov,CuZn,zlaceno
Drzak kontakt( plast, PC

Télo zasuvky plast, TPU, ¢erna
mechanicka zivotnost > 100 cykll

Stupen znecisténi 3/2

Typ ochrany IP20

Konektor B zastrcka, RJ45, pfimé
Pocet pdll 4

Kontakty kov,CuZn,zlaceno
Drzak kontaktt plast, PC

Télo zasuvky plast, TPU, UL 94
mechanicka Zivotnost > 100 cykld

Stupen znedisténi 3/2

Stupen kryti IP20

Kabel

Sit'ovy protokol Ethernet, 4414
Prdmér kabelu @ 4.8 mm x0.30
Délka kabelu 05 m

Material kabelu PUR, zelena

Stinéni hlinikova félie, zinkované médéné
opredeni

Izolace Zil PP

Prarez zily 4 x0.15 mm?

Konstrukce zily 19 x0.102 mm

Vlastnosti
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M zastréka RJ45 piima 4pinova

M zastréka RJ45 pfima 4pinova

M ethernet kabel: 4pinovy, AWG 26

B CAT 5E dle ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/
TIA 568-A

B material plasté: PUR

M barva plasté: zelena

M stinéni: polyesterova félie potazena
hlinikem, médéné opleteni

M prdmér plasté: 4,8 mm

M vhodny pro vlec¢né fetézy

M odolnost vaci UV

M odolnost vici oleji dle IEC 60811-2-1, -2 a
DIN EN 0282, dil 10

M bez silikonu, PVC a LABS

M bez halogent dle IEC 60754-2

M samozhasivy dle IEC 60332-1-2

M certifikat: cULus

BV souladu s RoHS

M stupen kryti IP67

M délka kabelu: 0,5 m

Prirez kabelu
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Technické udaje

Barva Zil

WHOG, WHBU, BU, OG

Elektrické vlastnosti pfi +20 °C

Jmenovité napéti 42V

ZkuSebni napéti: 700V

Proudové zatizeni 15A

Jmenovita impedance 100 Q (1MHZ)

Jmenovita Kapacita 51 pF/m

Mechanické a chemické vlastnosti

Polomér ohybu (pevné umisténi) >215xd

Cykld ohybu 2 5 mil. Zapojeni kontakt

Namahani v krutu +30 °/m = WSy = jmwosme
Cyklt krutu < 100 000 cykid B s

v klidovém stavu -40... +80 °C

v zatizeném stavu -25...+80 °C Schéma zapojeni

Specialni vlastnosti

vhodny pro vleéné fetézy ano i’T'_} W':)/GOG ir__1_1i
bez halogent ano : 2 : TEE : 2 :
bez silikond ano : 5 : WH/BU : : . :
bez PVC ano | 4=t =4
vhodny pro svarovny ano I 3 ; n.c. : : ';) I
odolnost vii&i chemikaliim ano !_8 J ne l_ z_sj
odolnost vaci UV ano 1 SEldng 1
Odolnost vici oleji ano

Nehoflavost ano

Certifikaty cULus
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