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passive junction
CANopen/DeviceNet rozdělovač
JBBS-57-E411

Typ JBBS-57-E411
ID č. 6603378

skříně plast, PA, černá

I/O konektor zásuvka, M12 × 1

Počet pinů 5
Držák kontaktů plast, PA, černá

Společné připojení zástrčka,M12 × 1

Počet pólů 5
Držák kontaktů plast, černá

Síťový protokol DeviceNet

Elektrické vlastnosti při +20 °C
Jmenovité napětí 30V
Proudové zatížení: max. 4 A

Mechanické a chemické vlastnosti
Okolní teplota (pevná) -25… +60°C
Okolní teplota (mobilní) -25… +70°C

■ materiál pouzdra: nylon

■ barva pouzdra: černá

■ stupeň krytí IP67

■ RoHS

■ CE

■ všechny piny jsou propojeny (1:1)

■ napájení DeviceNet mezi piny 2 a 3 (11…
30 VDC) je signalizováno LED u CANopen
je napájení volitelné

■ 4násobný pasivní rozdělovač

■ stupeň krytí IP67

■ 1 x zástrčka M12 x 1

■ 4 x zásuvka M12 x 1


