RKC4.221T-0.5/TXB
Kabely pro senzory a akcni cleny / PUR

Pripojovaci kabel
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Technickeé udaje Vlastnosti
1P67/
c us IP69K
Typ RKC4.221T-0.5/TXB C € Solls Borls
PROTECTION
ID &. 6633362 oo e
Konektor A zasuvka, M12 x 1, pfimy, kédovani A 3% % L
aaac [ |
Poet pinu 2 M zasuvka M12 pfima 2pinové
Kontakty mosaz,CuZn,zlaceno M material plasté: PUR

Drzak kontaktt

plast, TPU, ¢erna

Télo zasuvky

plast, TPU, ¢erna

Prevle¢na matice / Sroub

mosaz, CuZn, niklovano

Tésnéni plast, FPM/FKM
mechanicka Zivotnost > 100 cykld
Stupeni znegisténi 3

Typ ochrany IP67, IP69K, pouze v zaSroubovaném
stavu

Kabel

Prdmér kabelu 4.4 mm x0.20

Délka kabelu 05 m

Material kabelu PUR, modra

Izolace Zil PP

Prarez zily 2x0.5 mm?

Konstrukce zily 64 x 0.1 mm

Barva zil BN, BU

Elektrické vlastnosti pfi +20 °C

Jmenovité napéti 250V

ZkuSebni napéti: 2000V

Proudové zatizeni 4A

Izola¢ni odpor > 30.5 MQ/km

Vnitfni odpor max. 57 Q/km
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M barva plasté: modra

B vhodny pro vie¢né retézy

M odolnost vi¢i chemikaliim, olejum a UV
zareni

M samozhasivy (FT2 dle UL 1581, IEC
60332-2-2)

M vhodny pro svarfovny

M bez halogend, silikonu, PVC a LABS

M vysoka odolnost vici otéru

M stupen kryti: IP67, IP69K

M délka kabelu: 0,5 m

Prirez kabelu

Zapojeni kontaktu

RKC4.221T-0.5/TXB| 24-02-2025 02-36 | Zména udaju vyhrazena



Technické udaje

2BU
Mechanické a chemické vlastnosti 1BN 3
Polomér ohybu (pevné umisténi) 25x0 3
Polomér pohybu (pohyblivé umisténi) 210xd
CyklG ohybu = 5 mil.
PFipustné zrychleni max. 5 m/s? Schéma zapojeni

PFipustna draha pojezdu horizontalné

5 m (pfi 5 m/s?)

BN
Pfipustna draha pojezdu vertikalné 2 m (pfi 5 m/s?) ;3 BU
7
Pfipustna rychlost pohybu 3.3m/s
Namahani v krutu + 180 °/m
Okoilni teplota (pevna) -50... +80 °C
Okolni teplota (mobilni) -25... +80 °C
Okolni teplota (pohybovy fetéz) -25... +60 °C
Certifikaty cULus
Prislusenstvi
TORQUE-WRENCH-SET-AS 6936170 BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL 6936206

Sada momentovych kli¢u, rukojet’ s Popisovaci §titek pro kabely fady TEL

nastavenim momentu 0,4 - 1 Nm, kli¢ a TXL, délka: 18 mm, vyska: 4 mm,

pro M12 (SW14) material: polykarbonat (PC), barva:
bila, bez halogenti, samozhasivy

Prislusenstvi

Rozmérovy nacrtek Typ ID ¢.
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC 100048170 Drzak stitk( z PVC pro identifikaci
propojovacich kabel( (produktové rady
TEL/TXL); pro priméry kabelt: 50 ks
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