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Kabel RFID standardni provedeni

Propojovaci kabel

WK4.5T-5-RS4.5T/S2500

q3

P67/
1P69K

compliant DEGREE OF
PROTECTION

Typ WK4.5T-5-RS4.5T/S2500

ID ¢. 6699204

Konektor A zasuvka, M12 x 1, uhlovy, kédovani A
Pocet polu 5

Drzak kontaktd

plast, TPU, ¢erna

Télo zasuvky

plast, TPU, ¢erna

Prevle¢na matice / Sroub

mosaz, CuZn-Ni, niklovano

Utahovaci moment 0.6... 1 Nm

(zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
mechanicka Zivotnost > 100 cykll
Stupen znedisténi 3

Typ ochrany IP67, IP69K, pouze v zasroubovaném stavu
Konektor B zastréka, M12 x 1, pfimé, kédovani A
Pocet polu 5 pins

Drzak kontaktu

Télo zasuvky

plast, TPU, ¢erna
plast, TPU, ¢erna

Prevle¢na matice / Sroub

mosaz, CuZn-Ni, niklovano

Utahovaci moment

0.6 ... 1 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)

mechanicka zZivotnost

> 100 cykla

Stupen znedisténi

3

Stupen kryti IP67, IP69K, pouze v zaSroubovaném stavu
Kabel

Pramér kabelu 3 6.9mm

Délka kabelu 5mm

Material kabelu PUR, Zluta

Stinéni ano

Zily datového kabelu

Prarez zily 2 x 0.25 mm?

Zily napajeciho kabelu

Prirez zily 2x 0.34 mm®

Barva zil Power: BN, BU Data: WH, BK

4Zilovy/ AWG 24/AWG 22

material plasté: PUR, barva: Zluta

bez halogend a LABS

stinéni: hlinikova félie, médéné zinkované
opleteni

primér plasté: 6,9 mm

vhodné pro pouZziti ve vle€nych fetézech,
odolné proti oleji, vysoce pruzné.

UL kabel, typ 20594

délka kabelu: 5 m
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Elektrické vlastnosti pfi +20 °C

Jmenovité napéti 30vV
Proudové zatizeni 4AA

DC odpor 103 Q /km
Jmenovitd impedance 135 Q
Jmenovita Kapacita 50 pF/m
Mechanické a chemické vlastnosti

Polomér pohybu (pohyblivé umisténi) >8xd
Cykl ohybt > 1 mil.

v klidovém stavu

-40°C... +80°C°C

v zatizeném stavu

-25°C... +80°C°C

Specialni vlastnosti
vhodny pro vleéné fetézy

ano

bez halogent

ano
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