piconet samostatné moduly pro PROFIBUS-DP
8x digitalni PNP vstup, filtr 3 ms

8x digitalni vystup 0,5 A

SDPB-0808D-0001

= konfiguraéni rozhrani

m parametrizovatelné funkce

= nastaveni pomoci I/O-ASSISTANT 2
a3 ‘% J— H_-EE‘EE-EE'E-E—&-—f = piimé pfipojeni sbérnice

* 2{?5 Sf = pouzdro vyztuzené sklenénymi viakny

m testovano na vibrace a chvéni

C1 C3 C5 C7
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Typ SDPB-0808D-0001
ID ¢&. 6824167

Pocet kanall 16

Napéti provozni/pfi zatizeni 20...29 VDC
Provozni proud <90 mA

Prenosova rychlost sbérnice
Adresace sbérnice

9,6 Kbit/s...12 Mbit/s
0az99

Servisni rozhrani

parametrizace pomoci I/0-ASSISTANT

Potencialové oddéleni

Pocet kanald
Vstupni napéti

sbérnice vu¢i napajecimu napéti

8x digitalni vstup dle EN 61131-2
20...29 VDC z napajeciho napéti

Napéti signalu nizké urovné

-3az5VDC (EN 61131-2, Typ 2)

Napéti vysoké urovné signalu
Vstupni filtr

11 az 30 VDC (EN 61131-2, Typ 2)
3 ms

Max.vstupni proud

6 mA

Pocet kanalu

Vystupni napéti
Vystupni proud na kanal
Typ zatéze

8x digitalni vystup dle EN 61131-2
20...29 VDC z napdjeni zatéze
0,5 A, zkratuzdorny

odporova, indukéni, svételna

Frekvence spinani

< 500 Hz

Faktor zatéze

Rozméry
Odolnost vugéi vibracim

30 x 175 x 26.5 mm
dle EN 60068-2-6

Odolnost vuéi razam

dle EN 60068-2-27

Elektromagneticka kompatibilita (EMC)

dle EN 61000-6-2/EN 61000-6-4

Stupen kryti
Certifikaty

P67
CE, cULus
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m zalita elektronika
= kovové konektory

= stupen kryti IP67

sbérnice M12 x 1

.(
2 1=5VDC
5 2 = BUS-A
1 3 3=GND
o 4 = BUS-B
5 4 5 = shield
Vstup M8 x 1

© C0..C7
Napajeni M8 x 1
- <
=24VDCU
2 4 2 —24VDC U, 4 (60)2
1 3 3=GND 3\ 91
4 =GND

lBmax = lLmax =4 A
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Procesni data

Bit7 | Bité | Bits | Bit4  Bit3  Bit2 | Bit1 | Bito
Each 1 byt input data is mapped. Input Byte 0 (M8) | G7TP4 | GEP4 | G5P4 | Gapa | Gamd | Gard | G1Pd | GOPY
Each 1 byte output data is mapped. Output Byte O M3) | G7R2 | GaP2 | o582 | caee | caee | czee | oiee | coee

C... = Connector ng. = P ... = Pinno.
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