PS016V-311-2UPN8X-H1141
Snimac tlaku — se 2 tranzistorovymi PNP/NPN vystupy

R1/4 DIN 2999 —?

106,5

Technické udaje

Typ PS016V-311-2UPN8X-H1141

ID ¢&. 6833557

Typ tlaku Relativni tlak

Rozsah tlaku -1...16 bar
-14.5...232.06 psi
-0.1...1.6 MPa

PFipustny pretlak <70 bar

Kriticky tlak 270 bar

Cas odezvy <3ms

Napajeni

Napajeci napéti U 18...30 VDC

Spotrfeba proudu <50 mA

Pokles napéti pfi |, 2V

Ochranna opatfeni

SELV, PELV dle EN 50178

ochrana proti zkratu a pfepdlovani ano / ano
Stupen kryti IP67
IP69K

TFida ochrany

vystupy
Vystup 1 spinaci vystup nebo 10-Link
Vystup 2 Spinaci vystup

Spinaci vystup

Komunikacni protokol

[0-Link

Vystupni funkce

spinaci/rozpinaci, PNP/NPN

Accuracy +0.5 % FS BSL
Jmenovity proud 0.2A
Frekvence spinani <180 Hz

Vlastnosti

M procesni pfipojeni bez moznosti otacet
hlavu senzoru

M jednoduché odecitani nastavenych hodnot

M ochrana nastaveni pomoci tlacitek a funkce
uzamknuti

M trvala signalizace jednotek tlaku (bar, psi,
kPa, MPa, misc)

M pamét tlakové Spicky

M rozsah tlaku -1...16 bar rel.

Schéma zapojeni

__>1 L+
3 L-

=/
ﬁE | 2 out2 switch

—— [ 74 out1 switch/IO-Link
=)

Funkéni princip

Tlakové senzory fady PS pouzivaji keramické
meéfici prvky. Tlak pusobici na keramicky ¢len
je proporcionalné prevadén na elektronicky
signal. Signalem muze byt, dle typu senzoru,
spinaci nebo analogovy vystup. Maximalni
flexibilita diky pevnému nebo oto¢nému télu
senzoru, rdznym typim zavitu, tlakovym
membranam bez bez mrtvych zén a presnosti
0,5 % z rozsahu zaruc€uje bezpecné pripojeni
k procesu.
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Technické udaje

Vzdalenost spinaciho bodu

205%

Spinaci bod(y)

(min + 0,005 x rozsah)...100% z rozsahu

Rozpinaci bod(y)

min az (SP - 0,005 x rozsah)

Spinaci cykly =100 mil.
[O-Link

10-Link specifikace V1.0
Parametrizace FDT /DTM

Princip pfenosu

Pfenosova rychlost

odpovida 3dratu (PHY2)
COM 2/ 38,4 kBit/s

Procesni data 16 bit

MéFena hodnota 14 bit

Spinaci bod 2 bit

Typ datového ramce 2.2

Accuracy +0.5 % FSBSL
Obsazeno v SIDI GSDML ano

Teplotni poméry

Teplota média -40... +85 °C

Teplotni koeficient nulového bodu TK,

Teplotni koeficient rozsahu TK,

+0.15 % zrozsahu/ 10 K
+0.15 % zrozsahu/10 K

Podminky okoli
Okolni teplota

-40... +80 °C

Skladovaci teplota

-40... +80 °C

Odolnost vici vibracim

20 g (9...2000 Hz), dle IEC 68-2-6

Odolnost proti razim
EMV

50 g (11 ms) dle IEC 68-2-27

EN 61000-4-2 ESD:4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF ozafovany:15 V/m
EN 61000-4-4 Spicka: 2 kV

EN 61000-4-5 prepéti: 1000 V, 42 Ohm
EN 61000-4-6 HF po kabelu: 10 V

Mechanické udaje

Material pouzdra

nerez/plast, 1.4305 (AISI 303)

Material tlakové pfipojky

nerez 1.4305 (AISI 303)

Material snimace tlaku keramika Al20s

Material tésnéni FPM spez.

Procesni pfipojeni vnitfni zavit R 1/4" DIN 2999
Velikost kli¢e tlakové pripojky/pfeviecné 21

matice

Elektrické pfipojeni

konektor, M12 x 1

Utahovaci moment upevnovaci matice 35 Nm
Referenéni podminky dle IEC

61298-1

Teplota 15... +25 °C

Tlak vzduchu

860...1060 hPa abs.
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Technické udaje

VIhkost vzduchu

45...75 % rel.

Pomocna energie

24 VDC

Signalizace

4mistny 7segmentovy displej otocny o
180° s funkci vypnuti

Indikace stavu vystupu

2 x LED, Zluta

Zobrazeni jednotek

Moznosti nastaveni

5 x zelena LED (bar, psi, kPa, MPa, misc)

bod sepnuti/rozepnuti; PNP/NPN;
spinaci/rozpinaci; hystereze/funkce okna;
filtr; jednotky; pamét’ Spicky

Testy / certifikaty
Certifikaty cULus
Cislo certifikatu UL E183243

MTTF
Prislusenstvi
PTS-COVER

240

>
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035\/

Prislusenstvi

Rozmérovy nacrtek
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Pfipojovaci kabel, zasuvka M12 uhlova
4pinova, délka: 2 m, material kabelu:
PVC, ¢ernd, cULus certifikat

Pfipojovaci kabel, zasuvka M12 pfima
4pinova, délka: 2 m, material kabelu:
PVC, ¢ernd, cULus certifikat
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Rozmérovy nadrtek Typ
RKC4.4T-2/TXL
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Prislusenstvi

Rozmérovy nadrtek Typ
USB-2-10L-0002

LED: USB-Mini
CH1 (C/Q) LED: PWR
CH2 (DI/DO) IN-DC
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PFipojovaci kabel, zasuvka M12 pfima
4pinova, délka: 2 m, material kabelu:
PUR, €erna, cULus certifikat

PFipojovaci kabel, zasuvka M12 uhlova
4pinova, délka: 2 m, material kabelu:
PUR, €erna, cULus certifikat

PFipojovaci kabel, zasuvka M12 pfima
4pinova, LED, délka: 10 m, material
kabelu: PUR, ¢erna, cULus certifikat

10-Link master s integrovanym USB
rozhranim

Kompaktni multiprotokolovy 1/0O modul,
4x 10-Link master 1.1 Class A, 4x
univerzalni digitalni PNP kanal 0,5 A.
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