PT750PSIG-2005-U1-DA91
Snimac tlaku — s napétovym vystupem (3drat)

DIN EN 175301-803-A

Technické udaje

Typ PT750PSIG-2005-U1-DA91
ID ¢&. 6837176
Typ tlaku Relativni tlak
Rozsah tlaku 0...51.71 bar
0...750 psi
0...5.17 MPa
PFipustny pretlak <180 bar
Kriticky tlak = 360 bar
Cas odezvy <2ms,typ. 1 ms

Dlouhodoba stabilita

0.25 % FS, dle IEC EN 60770-1

Napajeni

Napajeci napéti U, 12...33 VDC
Spotieba proudu <7mA

ochrana proti zkratu a pfepélovani ano/ ano

Stupen kryti IP65

Ttida ochrany Il

Izolaéni napéti 750 VDC
vystupy

Vystup 1 Analogovy vystup

Vystupni funkce

Napéti analogového vystupu

analogovy vystup

Napét'ovy vystup 0...10 V
Zatéz <100 nF/> 10 kQ
Rozliseni <+ 0.1 % FS

Presnost LHR

+0.3 % FS (typicky; max. 0.5 % FS)

Vlastnosti

M zcela pfivarené kovové méfici buriky

Mrozsah tlaku 0...750 psi rel.

m12...33VvDC

M analogovy vystup 0...10 V

M procesni pfipojeni vnéjsi zavit 7/16“ UNF
(SAE)

M Konektor DIN EN 175301-803-A

Schéma zapojeni
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Funkcni princip

Senzory tlaku fady PT... -2000 pracuji s plné
svafovanym meéficim ¢lankem v rdiznych
tlakovych rozsazich az do -1... 1000 bart ve
2, 3 nebo 4dratovém zapojeni. Podle varianty
snimace je zpracovavany signal k dispozici

na vystupu jako analogovy signal (4... 20 mA,
0...10V,0... 5V, 1... 6 V, pomérovy) nebo
jako digitalni 10-Link procesni parametr. Verze
senzorud s |0-Link maji dva nezavislé spinaci
vystupy.

Kromé standardnich variant existuji specialni
senzory pro pouziti v prostfedi s nebezpec€im
vybuchu nebo pro aplikace s kyslikem.

Siroka $kala procesnich a elektrickych
pfipojeni nabizi vysoky stuper flexibility v celé
fadé aplikaci.
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Technické udaje

Teplotni poméry

Teplota média

-40... +135 °C

Teplotni koeficient

+ 0.2 % z rozsahu/10 K

Podminky okoli
Okolni teplota

-30... +85 °C

Skladovaci teplota

-50... +100 °C

Odolnost vidéi vibracim

209,15... 2000 Hz, 15 ... 25 Hz s
amplitudou £ 15 mm, 1 oktava / minutu
ve v8ech 3 smérech, 50 spojitych
zatizeni, dle IEC 68-2-6

Odolnost proti razm

Mechanické udaje

Material pouzdra

100 g, 11 ms, polovi¢ni sinusovka, vSech
6 sméru, volny pad na beton z vysky 1 m
(6x) dle IEC 68-2-27

nerez/plast, 1.4404 (AISI 316L)/
polyarylamid 50 % GF UL 94 V-0

Material tlakové pripojky

nerez 1.4404 (AISI 316L)

Material snimace tlaku

nerez ocel 1.4016 (AISI 430)

Procesni pfipojeni

vné&jsi zavit 7/16"-20 UNF

Velikost kli¢e tlakové pripojky/previecné
matice

24

Elektrické pfipojeni

konektor, DIN EN 175301-803 Form A

Utahovaci moment upevriovaci matice

20 Nm

Referenéni podminky dle IEC
61298-1

Teplota 15... +25 °C

Tlak vzduchu 860...1060 hPa abs.

VIhkost vzduchu 45...75 % rel.

Pomocna energie 24 VDC

Testy / certifikaty

Certifikaty cULus

Cislo certifikatu UL E302799

MTTF 1238 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C

Soucast dodavky

specialni O-krouzek FKM (1 ks)

Prislusenstvi

Rozmérovy nacrtek

Typ ID &.
VAS04-K81E-0.6-RSC5T/TXL 6606726

Propojovaci kabel, ventilovy konektor
typ A - zastréka M12 pfima 5pinova,
délka kabelu: 0,6 m, material kabelu:
plast PUR
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