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Kompaktni napajeci modul s IP67
vystupni napéti 24 VCD, vystupni proud 2x 3.8 A

PSUG67-12-2480/M

7/8-16UN

26,6

7/8-16UN

Typ
ID&.

PSU67-12-2480/M
6884148

Jmenovité napéti

univerzalni napajeni

Napajeci napéti 100...240 VAC
frekvenéni 50...60 Hz
Napajeci napéti U, 100...300 VDC
Prikon < 205 VA
Ztratovy vykon, typicky <22W

Preklenuti vypadku napajeni

Ui: 100...240 VAC : 50 ms

Vystupni napéti 24 V
Jmenovity proud 76 A
Ochrana proti pretizeni 105...130 %
Paralelni provoz ne

ZvInéni 240 mV

Kontrola zkratu

Omezeni proudu

Certifikat

Provozni pfipravenost

v souladu s CE

Certifikat UL

v souladu s RoHS

IEC 60950-1 / EN 61010-1 / UL60950-1 / UL508
(elektricka bezpecnost)

EN 61000-6-2 (odolnost proti ruSeni)

EN 61000-6-3 (vyzafované ruseni)

EN 61000-3-2 (harmonicky)

zelena

= Siroky teplotni rozsah

m LED signalizace stavu

Zapojeni vstupu 7/8" (XD1)

Vystupni konektor 7/8"
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Stupen kryti P67
Okolni teplota -25... +60 °C
Skladovaci teplota -40...+85 °C

Snizeni vykonu

2 %/Kz50°C

Rozmeéry 122 x 245 x 70 mm
Hmotnost 3268 g

Material pouzdra hlinik, ADC-12
Elektrické pfipojeni konektor

MTTF

54 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
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