B8241-0/PG9
samostatny konektor
Zasuvka M12 x 1 uhlova

385
219.5

M12x1

Vlastnosti
Technické udaje
M. CE 2K Rotis
complian
Typ B8241-0/PG9
. M plastova prevlecna matice

ID¢. 6904801 W UL certifikét
Konektor A zasuvka, M12 x 1, thlovy, kédovani A W $roubovaci svorky

M kédovani A
Pocet pinl 4 M 4pinovy

M zavit Pg9
Kontakty CuZn,povlak optalloy ® priimér kabelu 6.0...8.0 mm
Drzak kontakt( plast, PA, ¢erna
Télo zasuvky plast, PA, Cerna ZapOJem kontaktu
Prevleéna matice / Sroub plast, PA, ¢erna

4
Tésnéni plast, FPM/FKM o
3 (S5%) 1
Zavit PG9 o
2

Vnéjsi pramér kabelu 6...8 mm
Prarez Zily/velikost svorek 0.14...0.75 mm?
Typ pfipojeni $roubovaci svorky
mechanicka Zivotnost > 50 cykld
Typ ochrany IP67, (seSroubovano)

Elektrické vlastnosti pfi +20 °C

Jmenovité napéti 250V
Proudové zatizeni 4 A
Izolagni odpor =2210°Q
Vnitfni izolacni odpor <8 mQ

Mechanické a chemické vlastnosti
Okolni teplota (pevna) -40... +85 °C
Certifikaty cULus
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