FW-MRKPMO0416-P-S-0810
samostatny konektor — 7/8" Power
zasuvka 7/8" prima
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Technické udaje Viastnosti .
CE UK =

Typ FW-MRKPMO0416-P-S-0810 CA
ID &. 6914512 M Sroubovaci svorky
Poznamka p produktu Staré oznaceni: B4141-0/11 :Ezsst:gﬁ
Konektor A zasuvka, 7/8"-16UN, piimy W pramér kabelu 8,0...10,0 mm
Podet pind 4 Zapojeni kontaktt
Kontakty kov,CuZn,zlaceno
Drzak kontaktt plast, TPU, ¢erna
Télo zasuvky plast, PA, &erna z g % ;@
Pfevlecna matice / Sroub hlinik, Al, eloxovano
Tésnéni plast, NBR
Zavit PG11
Vnéjsi pramér kabelu 8...10 mm
Prafez zily/velikost svorek 0.34...1.5 mm?
Typ pfipojeni Sroubovaci svorky
mechanicka zivotnost > 100 cykld
Stupen znedisténi 3
Typ ochrany IP67, pouze v zaSroubovaném stavu
Elektrické vlastnosti pfi +20 °C
Jmenovité napéti 250V
Proudové zatizeni 9A
Vnitfni izolacni odpor <5mQ
Mechanické a chemické vlastnosti
Okolni teplota (pevna) -40... +90 °C
Okolni teplota (mobilni) -40... +90 °C
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