VB2-FSM4.4-2MFK3

2nasobny rozdelovaC — Y kus bez kabelu, zastrcka M12x1 -

2x zasuvka M8x1

Technické udaje

Typ VB2-FSM4.4-2MFK3
ID ¢&. 6930559
I/O rozdélovac 2

Konektor A zastréka, 2x zasuvka, M12x1, M8x1 -
M8x1

Pocet pélu 4/3

Kontakty mosaz,CuZn,zlaceno

Drzak kontaktu

plast, TPU, ¢erna

Télo zasuvky

plast, TPU, ¢erna

Prevle¢na matice / Sroub

mosaz, CuZn, niklovano

Tésnéni plast, FKM/FPM
Utahovaci moment 0.5... 0.6 Nm
(zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
mechanicka Zivotnost > 100 cykld
Stupen znedisténi 3/2

Typ ochrany IP67, pouze v zaSroubovaném stavu
Konektor B M12 x 1

Elektrické vlastnosti pfi +20 °C

Jmenovité napéti 60V

Proudové zatizeni 4 A

Izolagni odpor >10°Q

Vnitfni izolacni odpor <5mQ

v zatizeném stavu -30 °C... +90 °C

Vlastnosti

1P67

RoHS

compliant DEGREE OF
PROTECTION

W zastrcka M12, 4pinova
M zasuvka M8, 3pinova
B RoHS

M stupen kryti IP67

Zapojeni kontaktu
& ©
42
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Prislusenstvi

WRENCH-FW/SIZE 17MM 6936175 TORQUE-WRENCH-SET-AS 6936170
fe——— ) Sada momentovych kli¢d, rukojet' s
nastavenim momentu 0,4 - 1 Nm, kli¢

/ pro M12 (SW14)
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