TN840/920-Q175L200-H1147
Cteci / zapisovaci pristroj UHF

Technické udaje

Typ
ID ¢&.

TN840/920-Q175L200-H1147
7030466

Elektrické udaje

Napajeci napéti

12...24 VDC

DC jmenovity provozni proud

< 1000 mA

Datovy prenos

elektromagnetické stfidavé pole

Technologie

UHF RFID

Oblast pouziti (UHF)

Cina (920,5...924,5 MHz)

Standardy komunikace a protokol ISO 18000-63
EPCglobal Gen 2
Odstup mezi kanaly 250 kHz

Vystupni vykon

1 W (ERP), Ize nastavit

Polarizace antény

prava cirkularni

Dipdl antény

90°

Vystupni funkce

Ctyrdrat, Cteni/zapis

Mechanické udaje

Provedeni

nevestavné

Okolni teplota

Pouzdro

-20... +50 °C

kvadrové pouzdro

Rozméry

200 x 175 x 60 mm

Material pouzdra

hlinik, AL, stfibrna

Material aktivni plochy

plast, ABS, ¢erna

Odolnost vuci vibracim 55 Hz (1 mm)
Odolnost proti razdm 30 g (11 ms)
Stupen kryti IP67
Elektrické pfipojeni M12 x 1

MTTF

51 letdle SN 29500 (Ed. 99) 40°C

Indikace napajeni

LED, zelena / Zluta / ervena

Vlastnosti

M kvadrové pouzdro, vyska 60 mm

M aktivni plocha zepfedu

Mplast ABS

M piistroj je uréen pouze pro provoz v Ciné
(CHN) pfi 920 ... 925 MHz
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Funkeni princip

UHF ¢&teci/zapisovaci hlava vytvafi okolo sebe
prenosovou oblast. Jeji velikost zavisi na
vzajemné kombinaci ¢teci/zapisovaci hlavy a
datového nosice.
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Technické udaje

Diagnosticky displej div. einstellbar

Mnozstvi v baleni 1

Prislusenstvi

RH-Q240L280/Q280L640 7030296
Upevnovaci uchytka UHF RFID ¢teci/
zapisovaci hlavy TNxxx-Q170L200-
H1147 a TNxxx-Q280L640-H1147

PrisluSenstvi

Rozmérovy nacrtek Typ ID é.
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Uvadéné vzdalenosti pro ¢teni / zapis
predstavuji typické hodnoty v laboratornich
podminkach, bez vlivi okolnich materialu.
Tolerance soucastek, zplsob pouZiti v
aplikaci, okolni podminky a ovlivnéni okolnimi
materialy (zejména kovy) mize zménit dosah.
Proto je bezpodmineéné nutné vyzkouset
aplikaci (zejména pfi ¢teni a zapisu za
pohybu) v realnych podminkach!

Z duvodu vyssich energetickych narok( pfi
zapisu na datovy nosi¢ se dosah snizuje na
zhruba 40 - 60% hodnoty pro ¢teni.

BL ident, zasuvka M12 pfima - zastrc¢ka
M12 pfima, délka kabelu: 2 m, material
kabelu: Zluté PUR; k dispozici i

jiné délky kabelu a provedeni, viz
www.turck.cz

Kabel pro RFID aplikace v
potravinarském primyslu, zasuvka
M12 pfima - zastréka M12 pfima,

délka kabelu: 2 m, material kabelu: bily
PPEDEM,; k dispozici i jiné délky kabelu
a provedeni, viz www.turck.cz
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