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Technické udaje

Typ
ID ¢&.

RSM FKM RKM 57
uo142

I/O rozdélovac

T rozdélovag, 2 -port

Konektor A zasuvka, M12 x 1, pfimy
Pocet pin( 5

Télo zasuvky plast

mechanicka zivotnost > 100 cykld

Typ ochrany IP67, pouze v zaSroubovaném stavu
Konektor B zasuvka, zastrcka, 7/8"-16UN, piimé
Kontakty kov,CuZn,zlaceno

Drzak kontakt( plast

Télo zasuvky plast

Tésnéni plast

mechanicka Zivotnost > 100 cykld

Stupen kryti

IP67, pouze v zasunutém stavu

Sit'ovy protokol DeviceNet
Elektrické vlastnosti pfi +20 °C

Jmenovité napéti 250V
Proudové zatiZzeni 4 A

Izolaéni odpor >2210°Q
Vnitfni izolacni odpor <5mQ
Mechanické a chemické vlastnosti

Okolni teplota (mobilni) -40... +75°C

Vlastnosti

M provedeni: konektory M12, 2x 7/8"

M 5pinovy T kus

M pro pouziti v aplikacich CAN (DeviceNet™,
CANopen)

Nadpis schéma zapojeni
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Technické udaje

Upozornéni

Upozornéni - Ne rezervam dreptul de a efectua
modificari tehnice fara instiintare
prealabila.
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