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Technické udaje

Typ FSFD46PT-1/M16

ID ¢&. U2-28486

Konektor A zastréka, M12 x 1, kédovani T
Specifikace konstrukce dle IEC 61076-2-111

Pocet pinl 4

Kontakty mosaz,CuZn,zlaceno

Drzéak kontaktt

plast, PA, ¢erna

Télo konektoru

mosaz, CuZn, niklovano

Utahovaci moment

Zplsob montaze

04...1Nm
(zkontrolujte max hodnotu protikusu!)

zadni montaz

Tésnéni zavitu

Tésnéni, guma, NBR

Zavit

M16 x 1,5

Pojistna matice / Sroub

mosazCuZnniklovano

Cuplul de strangere a flansei 2.5...7.3 Nm
mechanicka Zivotnost > 100 cykld
Stupen znecisténi 3

Typ ochrany IP67, IP68

NEMA: 1, 3, 4, 6P

Stocené vodice

Pocet Zil

4

Délka kabelu

1m, (+ 50 mm nebo 4% délky / -0,0, vétsi

z obou hodnot)

Material vodice

TC (cinovana méd)

Izolace Zil PVC
Prarez Zily 4 x 16 AWG / [asi 1,50 mm?]
Barva Zil BN, WH, BU, BK

Vlastnosti

. C€

IP67
RoHS L&

compliant DEGREE OF

M zastrcka M12, 4pinova, kodovani T
W zavit: M16x1.5

Zapojeni kontaktu
Konektor A

4(LG)

1639

2

PROTECTION

Schéma zapojeni

BN
WH
BU
BK

AW N =
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Technické udaje

Prdchozi dira
Elektrické vlastnosti pfi +20 °C

Jmenovité napéti 63V 4.5[0.18"T MAX —-—| |.._
V¥

Proudové zatizeni 12 A "

Mechanické a chemické vlastnosti

. . @ 16.1[0.63"]
Okolni teplota (pevna) -40... +85°C (+0.5/-0.0)
Certifikaty cULus N
77/7\
Upozornéni 0135 2%
[0.53'] _ . _10x

POZOR: NEBEZPECI URAZU (+0.5/-0.0) 45°
ELEKTRICKYM PROUDEM ! ,
NEODPOJUJTE POD NAPETIM !

Upozornéni - Ne rezervam dreptul de a efectua
modificari tehnice fara instiintare
prealabila.

Dira pro Srouby

2.5[0.10"

MIN a\‘?’:i

M16 x 1.5 THRU
MAX. 1.0 x 45°

zadni montaz
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Kfivka snizovani vykonu
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