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Kabel pro senzory a akcni Cleny
Verbindungsleitung
RSM RKM 50-2M
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Typ RSM RKM 50-2M

ID ¢&. U2282-0

Konektor A zastrcka, 7/8"-16UN, pfimy
Pocet pind 5

Drzak kontaktd

plast, TPU, Zluta

Télo zasuvky

plast, TPU, Zluta

Prevle¢na matice / Sroub

mosaz, CuZn, niklovano

Utahovaci moment

2 Nm

mechanicka Zivotnost

> 100 cykll

Stupen znedisténi

3

Typ ochrany IP67, IP68, IP69, IP69K

NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12
Konektor B zasuvka, 7/8"-16UN, pfimé
Pocet polu 5

Drzéak kontaktu

plast, TPU, Zluta

Télo zasuvky

plast, TPU, Zluta

Prevle¢na matice / Sroub

mosaz, CuZn, niklovano

Utahovaci moment
mechanicka zivotnost

2Nm
> 100 cykld

Stupen znedisténi

3

Stuper kryti

IP67, IP68, IP69, IP6OK

NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12

Kabel

m zastrcka 7/8" pfima 5pinova

m zasuvka 7/8" pfima minifast

m pfistrojovy kabel

= PVC plast Zluty, 5 x 18 AWG

= odolnost vaéi UV

= odolnost pfi ohybu za studena -40 °C
= odolnost vici oleji

» tfida hoflavosti: UL 1685 FT4, UL1061,
CSAFT4

m schvdleni Flexlife a C-Track

3 3
4 2 2OOO4
SN 1005

Schéma zapojeni

BK

1 C1
2 BU 2
3 GN/YE C3
4 BN C4
s WH s
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Kabel Ident. RF50549

Pocet Zil 5

Primér kabelu @ 7.62mm

Délka kabelu 2 m, (+ 50 mm nebo 4% délky / -0,0, vétsi z obou
hodnot) m

Material kabelu PVC, Zluta

Pramér vodice 0.076”

Material vodice TC (cinovana méd)

Izolace zil PVC

Prafez zily 5x 18 AWG / [asi 0,75 mm?]

Konstrukce Zzily 19 x 0.0092"

Barva zZil BK, BU, GN/YE, BN, WH

Elektrické vlastnosti pfi +20 °C
Jmenovité napéti 600V

Proudové zatizeni 9AA

Mechanické a chemické vlastnosti

Polomér ohybu (pevné umisténi) >5x0
Polomér pohybu (pohyblivé umisténi) >10xQ
Odolnost pfi ohybu za studena -40 °C
Cykld ohybli 20 x @ 10 mil. cykld

P¥i spravné instalaci 20 °C, 50 % RH a rychlosti
cyklu < 0.5 cyku za sec.

C-Track ano

Okolni teplota (pevna) -40... +105°C
Okolni teplota (mobilni) 5... +105°C
Okolni teplota béhem instalace -10...+105 °C
Certifikat

Upozornéni

Pouziti kabelu pfi extrémnich teplotach, kdyz je
vystaven urcitym chemikaliim a nad jmenovitou
rychlosti cyklu nebo pod jmenovitym polomérem
ohybu kabelu, muze snizit pevnost v ohybu.

Upozornéni - Ne rezervam dreptul de a efectua modificari

tehnice fara instiintare prealabila.
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