RSFV 48-0.3M/M20/C1117
PROFIBUS-PA Flanschanschluss — panelové konektory
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Technické udaje

Typ RSFV 48-0.3M/M20/C1117
ID ¢&. U5218-144

Konektor A zastrcka, 7/8"-16UN, primy
Pocet pinu 4

Kontakty kov,CuZn,zlaceno

Drzak kontaktt

Tésnéni

plast, TPU, ¢erna
plast, NBR

Télo konektoru

nerez ocel, 1.4401 (AISI 316),

pasivovano

Zpusob montaze

Tésnéni zavitu

¢elni montaz

O krouzek

Zavit

M20 x 1,5

Typ pfipojeni

pfipojeni lanky

mechanicka zivotnost > 100 cykld

Stupen znedisténi 3

Typ ochrany IP67, (seSroubovano)
Sit'ovy protokol PROFIBUS-PA

Délka kabelu 0.3 m, (tolerance: +50 mm)
Izolace Zil PVC

Prarez zily 4 x0.8 mm?

Barva Zil BU, BN, GY, GNYE

Elektrické vlastnosti pfi +20 °C

Jmenovité napéti 600V
Proudové zatizeni 9A
Izolagni odpor >>10°Q
Vnitfni izolacni odpor <5mQ

Vlastnosti
RoHS

compliant

W 7/8" minifast Flanschstecker

M zavit M20 x 1,5

M material objimky nerez

M 4pinovy, lanko 0,3 m

M pro pouziti v aplikacich PROFIBUS-PA

Nadpis schéma zapojeni
Zapojeni pinl pfipojeni na PROFIBUS-PA
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Technické udaje

Mechanické a chemické vlastnosti

Okolni teplota (pevna) -40... +105 °C
Okolni teplota (mobilni) -40... +105 °C
Certifikaty CE
RoHS
Upozornéni
Upozornéni - Ne rezervam dreptul de a efectua

modificari tehnice fara instiintare
prealabila.
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